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TFT-monitors voor veeleisende toepassingen

De nieuwe TFT-monitors van Rittal, met een voorzijde beschermklasse IP 65, zijn speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. 

Deze displays zijn beschikbaar in de formaten 15” en 17”. Beide types kunnen besteld worden hetzij met een ontspiegelend beschermingsglas, hetzij met een resistief touchscreen gevoelig voor bediening met stift, vinger of zelfs handschoenen. 

De monitors, voorzien van een geïntegreerd raamwerk aan de voorzijde (aluminium, poedercoating RAL 7035, vastgeschroefde draadbouten aan de achterzijde), zijn geschikt voor een inbouw in een vlakke behuizing of bedieningsbehuizingen. Indien gewenst, kunnen ze volledig binnen de behuizing gemonteerd worden. Het paneel, met een inbouwdiepte smaller dan 50 mm, is uitzonderlijk vlak en laat daarmee de concurrentie ver achter zich (waar dieptes variërend van 

60 tot 80 mm standaard zijn). Het is op die manier in te bouwen in zeer vlakke bedienings-behuizingen.

De monitors hebben een 16.7 miljoen kleurdisplay met een helderheid van 250 cd/m2. De contrastverhouding bedraagt 300:1 en de gezichtshoek reikt tot 130° horizontaal/110° verticaal.

Bij de TFT (thin film transistor) monitors wordt de lichttransmissie van iedere individuele pixel geregeld door een eigen transistor. Daarom hebben deze monitors betere optische eigenschappen dan de wijdverspreide LCD’s (liquid crystal displays). Kwalitatief bekeken, vormen de TFT-monitors een waardige tegenhanger van de traditionele beeldbuis- of CRT-monitors.
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