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Palvelinkaapit TE 7000 
Pääluettelo 33, sivu 117

Edestä Sivulta Edestä ilman ovea

Ylhäältä ilman ovea

Sivulta ilman sivuseinää

Ylhäältä

Til.nro DK U
Leveysmitta mm Korkeusmitta mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3

7000.875 21 599 459,6 557 532 475 385 1025 1182 1090

7000.882 42 599 459,6 557 532 475 385 1830 1982 1890 

7000.885 42 599 459,6 557 532 475 385 1830 1982 1890 

7000.892 42 799 661,7 757 732 675 585 1830 1982 1890 

7000.895 42 799 661,7 757 732 675 585 1830 1982 1890 

Leikkaus A – A

Rei’itetty alue

Etuosa

Aukotusmitta 240 x 340 
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