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Malé skříňky

Rozvodnicové skříňky BG 
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� Pouze u BG 1559.510

i.L. = světlý rozměr
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Malé skříňky

Rozvodnicové skříňky BG 
BG 1577.XXX, BG 1578.XXX, BG 1579.XXX 
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Obj. č. BG
Rozměry 

mm
Výšky okénka 

mm
B H T F1 G1 H1 H2

1577.500 
400 300 155 385 275

– – 
1577.530 190 42 
1577.450 155 92 
1578.500 

600 300 155 585 275
– – 

1578.530 190 42 
1578.450 155 92 
1579.500 

800 300 155 785 275
– – 

1579.530 190 42 
1579.450 155 92 
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