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Skříňky pro IT systémy
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Nástěnné skříně AE
s 19˝ profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou 

Obj. č. DK U
Výškové rozměry mm

H1 H2 H3
7641.000 8 380 355 261
7643.000 13 600 578 481
7645.000 16 760 711 641
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Malé rozváděče pro optické kabely
s montážní deskou a držákem pro rozdružovací kazety 

Obj. č. DK Počet vláken Šířka mm Výška mm Hloubka mm
7451.000 1 – 24 180 254 90 


