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Skříně Ex KEL
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Obj. č.
KEL

Šířkové rozměry mm Výškové rozměry mm Hloubkové rozměry mm Tloušťka materiálu 
mm

Montážní 
desky mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 T1 T3 T4 m1 m2 m3 F1 G1
9201.600 200 140 150 – 100 150 25 300 280 256 200 245 250 100 150 80 – 110/117 119 2,0 3,0 3,0 145 250
9202.600 250 190 200 75 150 200 50 350 330 306 250 295 300 80 150 80 – 110/117 119 2,0 3,0 3,0 195 300
9203.600 300 240 249 100 200 250 50 400 380 355 300 345 350 100 200 80 – 160/167 169 2,0 3,0 3,0 245 350
9204.600 400 340 348 200 300 350 100 400 380 354 300 345 350 100 200 80 – 159/166 168,5 2,5 3,2 3,2 345 350
9205.600 400 340 348 200 300 350 100 600 580 554 500 545 550 100 200 80 – 158/165 168 2,5 3,5 3,5 345 550
9206.600 600 540 548 400 500 550 200 600 580 554 500 545 550 100 200 80 – 158/165 168 2,5 3,5 3,5 545 550
9207.600 500 440 434 300 400 450 150 500 480 454 400 445 450 100 300 80 – 258/265 268 2,5 3,5 3,5 417 450

B6 = šířková rozteč otvoru pro upevnění na stěnu

H6 = výšková rozteč otvoru pro upevnění na stěnu

� Pouze KEL 9201.600 

� Pohled na vnitřní stranu dveří 

� Lišta DIN TS 35/15 (2 x) pro KEL 9206.600 a KEL 9207.600

Montážní deska KEL 9201.600
pouze s jedním otočným uzávěrem uprostřed 
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Obj. č. KEL
Šířkové rozměry mm Výškové rozměry mm Tloušťka materiálu mm Montážní 

desky mm
B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 m1 m2 m3 F1 G1

9208.600 600 485 533 400 500 550 800 780 753 700 740 750 3 3,7 3,7 517 750
9209.600 800 685 733 600 700 750 1000 980 953 900 940 950 3 3,7 4,0 717 950

Montážní deska KEL 9208.600, KEL 9209.600

� Pohled na vnitřní stranu dveří 1) Plynule s nastavením hloubky 
montážní desky KS 1491.000

2) Při montáži na opěrném svorníku 
přímo na podložce
před nalisovanou maticí 

B6 = šířková rozteč otvorů 
pro upevnění na stěnu

H6 = výšková rozteč otvorů 
pro upevnění na stěnu


