
Kastsystemen
Kunststof 

Montageplaat KEL 9201.600
B1 T13

met slechts één knevelsluiting in het midden 
 60
B6 = Breedte-afstand wandbevestigingsboring

H6 = Hoogte-afstand wandbevestigingsboring

� Alleen KEL 9201.600 

� Deurbinnenaanzicht 

� Omegaprofiel TS 35/15 (2 x) voor KEL 9206.600 en KEL 9207.600
Bestelnr.
KEL

Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm Materiaaldikte mm Montage-
platen mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 T1 T3 T4 m1 m2 m3 F1 G1
9201.600 200 140 150 – 100 150 25 300 280 256 200 245 250 100 150 80 – 110/117 119 2,0 3,0 3,0 145 250
9202.600 250 190 200 75 150 200 50 350 330 306 250 295 300 80 150 80 – 110/117 119 2,0 3,0 3,0 195 300
9203.600 300 240 249 100 200 250 50 400 380 355 300 345 350 100 200 80 – 160/167 169 2,0 3,0 3,0 245 350
9204.600 400 340 348 200 300 350 100 400 380 354 300 345 350 100 200 80 – 159/166 168,5 2,5 3,2 3,2 345 350
9205.600 400 340 348 200 300 350 100 600 580 554 500 545 550 100 200 80 – 158/165 168 2,5 3,5 3,5 345 550
9206.600 600 540 548 400 500 550 200 600 580 554 500 545 550 100 200 80 – 158/165 168 2,5 3,5 3,5 545 550
9207.600 500 440 434 300 400 450 150 500 480 454 400 445 450 100 300 80 – 258/265 268 2,5 3,5 3,5 417 450
dri1308048nl.fm - 1-148 – 1 van 2 Techniek in Detail/Kastsystemen/02.2014

Ex-kasten KEL

B4
52 B2

B6

B3

B5
H

3

 H
7

H
5

H
4

B7

1

3
2

4.
5

H
2

H
1

H
6

 2
5

m1

m2

T4

T3

15.5

43.5

42.5

15.5

15.5

m3

17.5

G
1

10

 5
0

 1
0.

5

F1

 16

 10.5

Ø 8.5

 1
0



Kastsystemen
dri1308048nl.fm – 1-148 – 2 van 2Techniek in Detail/Kastsystemen/02.2014

Ex-kasten KEL

Kunststof 
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Bestelnr. KEL
Breedtematen mm Hoogtematen mm Materiaaldikte mm Montage-

platen mm
B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 m1 m2 m3 F1 G1

9208.600 600 485 533 400 500 550 800 780 753 700 740 750 3 3,7 3,7 517 750
9209.600 800 685 733 600 700 750 1000 980 953 900 940 950 3 3,7 4,0 717 950

Montageplaat KEL 9208.600, KEL 9209.600

� Deurbinnenaanzicht 1) Traploos met montageplaat- 
diepteverstelling KS 1491.000

2) Bij montage op draadstiften 
direct op de vulring
voor de inpersmoer 

B6 = Breedte-afstand 
wandbevestigingsboring

H6 = Hoogte-afstand 
wandbevestigingsboring
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