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Sistemas de armarios

Sistema de armarios individuales SE 8
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Detalle Y (sólo en SE 5842.500 
y SE 5846.500) 

Una puerta 

Ref. SE Medidas de anchura mm Medidas de altura mm Medidas de profundidad mm
Placas de 
montaje 

mm

pintada acero 
inoxidable B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 F G

5830.500 – 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 126,5 
– 

356,5

499 1696
5831.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 699 1696
5832.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 405 275 312 240 324 699 1896

5833.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424
126,5 

– 
456,5

699 1896

5834.500 5853.500 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 605 475 512 440 524
126,5 

– 
556,5

699 1896

– 5850.500 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1600 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 810 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

499 1496

– 5851.500 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 505 375 412 340 424 126,5 
– 

456,5

499 1696

– 5852.500 800 792 712 792 675 655 675 735 640 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 505 375 412 340 424 699 1696

– 5854.500 1000 992 912 992 875 855 875 935 400 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

899 1696

i.L. = Clearance width
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Sección del perfil

Armario 

Placa de montaje 

B1 =
B2 =
B3 =
B5 =

B6 =
B7 =

B8 =
B9 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =

H7 =
H8 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 =
T6 =

Ancho total 
Ancho de la puerta 
Luz interior del bastidor del armario 
Distancia entre centros de fijación al suelo/
zócalo 
Luz interior entre el marco de la puerta 
Distancia entre ejes de las filas de 
perforaciones del marco de la puerta 
Distancia entre cáncamos 
Luz interior en la abertura de la base

Altura total 
Altura del dorsal 
Luz interior del bastidor del armario
Altura de la puerta
Distancia entre centros de fijación 
Distancia entre ejes de las filas de 
perforaciones del marco de la puerta 
Luz interior del marco tubular de la puerta
Distancia suelo hasta centro del cierre

Profundidad total 
Distancia entre centros de fijación/
Distancia troquel zócalo-fijación al suelo 
Medida interior bastidor 
Medida interior de la abertura del suelo 
Distancia entre centros de los cáncamos 
Posible profundidad de montaje 
(montaje de placa de montaje) hasta 149 mm 
en retícula de 25 mm ajustable en profundidad 

F = 
G =

Ancho total 
Altura total

Placa de montaje
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Taladros en retícula

Dos puertas 

Ref. SE Medidas de anchura mm Medidas de altura mm Medidas de profundidad mm
Placas de 
montaje 

mm

pintada acero 
inoxidable B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 F G

5840.500 – 1000 492 912 992 875 355 375 935 400 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

899 1696
5841.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 1099 1696
5842.500 – 1600 792 1512 792 1475 655 675 1535 690 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 1499 1696
5843.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 405 275 312 240 324 1099 1896

5844.500 5855.500 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424
126,5 

– 
456,5

1099 1896

5845.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 605 475 512 440 524 126,5 
– 

556,5

1099 1896

5846.500 – 1800 892 1712 892 1675 755 775 1735 790 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424 1699 1896
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Canto de la caja arriba Canto de la caja abajo

� Ancho

� Altura

� Profundidad

� Ø 4,5 (Ø 4,7 con acero inoxidable)


