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Мониторы

Держатель ЖК-монитора 

2383.030 

Вид А
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Монтажный 
вырез 
▭ 90 x 71 мм

Монтажный 
вырез 
▭ 120 x 65 мм

◾ VESA 75 или 100 жесткий
◾ VESA 75 с изменением ушла наклона при 

помощи IW 6902.670 

◾ Крепление/соединитель для корпуса 
с подсоединением несущего рычага 

◾ ▭ 90 x 71 мм 
◾ ▭ 120 x 65 мм

◾ Крепление корпуса на горизонтальном несу-
щем рычаге CP 40, сталь или ▭ 120 x 65 мм, 
для монтажа на вертикальном рычаге с помо-
щью регулировки наклона IW 6902.670 

◾ ▭ 120 x 65 мм 

 

Полка для клавиатуры SM 2383.000 
с помощью крепления плоских деталей 
SM 2383.010 

Ручка-скоба CP 6107.100 

Ручка-скоба CP 6107.200 

с помощью керна

◾ Ввод кабелей со штекерами SZ 2400.300/.500 
для разгрузки от натяжения проводов 
подключения 
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