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RiLine tillbehör: för NH-säkringslastfrånskiljare/NH-säkringslastfrånskiljarlister

Tunnelklämmor 
för NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning 

För 
NH-frånskiljare

Klämutrymme för 
laminerade kopparskenor 

B x H mm 

Anslutning
Åtdragningsmoment 

Nm Art. nr. SVRundledare 
mm2 

Sektorledare 
mm2 

Stl. 1 20 x 14 35–150 50–150 12 9344.610
stl. 2/3 32 x 20 95–300 120–300 20 9344.620

Täckprofil för anslutningsutrymme 
för NH-frånskiljare 

För 
NH-frånskiljare

Bredd (B) 
mm 

Höjd (H) 
mm 

Djup (T) 
mm Art. nr. SV

Stl. 00 106 46 37 9344.520
Stl. 1 184 70 42 9344.530
Stl. 2 210 70 42 9344.540
Stl. 3 250 70 42 9344.550
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Skruvanslutningsprisma för hylsklämmor 
för NH-lastfrånskiljarlister stl. 00 med skruvanslutning 

Anslutning av rundledare 
mm2 

Åtdragningsmoment 
Nm Art. nr. SV

1,5 – 95 4 3592.010


