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Polykarbonatbokse PK 

B1 =
B2 =
B3 =

B4 =
B5 =

Boksbredde 
Bestykbar bredde 
C/c vægmontage uden 
for pakning 
C/c vægmontage i boks 
Indvendig bredde

H1 =
H2 =
H3 =

H4 =
H5 =

Bokshøjde 
Bestykbar højde 
C/c vægmontage uden 
for pakning 
C/c vægmontage i boks 
Indvendig højde

T1 =
T2 =
T3 =
T4 =

Totaldybde 
Bestykbar boksdybde 
Boksdybde 
Indvendig opbygningshøjde 

Best.nr. PK Type
Breddemål mm Højdemål mm Dybdemål mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 H5 T1 T2 T3 T4
9500.XXX A 65 59 50 – 36 65 59 50 25 36 57 33 41 45
9502.XXX A 94 88 79 50 64 65 59 50 – 36 57 33 41 45
9504.XXX A 94 88 79 50 64 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9505.XXX A 94 88 79 50 64 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9506.XXX A 110 104 95 65 80 110 104 95 65 80 66 42 50 53
9507.XXX A 110 104 95 65 80 110 104 95 65 80 90 42 50 77
9508.XXX A 130 124 115 90 101 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9509.XXX A 130 124 115 90 101 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9510.XXX A 130 124 115 70 101 130 124 115 70 101 75 51 59 63
9511.XXX A 130 124 115 70 101 130 124 115 70 101 99 51 59 87
9512.XXX B 180 174 165 120 150 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9513.XXX B 180 174 165 120 150 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9514.XXX B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 90 63 71 75
9515.XXX B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 111 63 71 97

9516.XXX1) B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 165 63 71 150
9517.XXX C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 90 63 71 75
9518.XXX C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 111 63 71 97

9519.XXX1) C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 165 63 71 150
9520.XXX C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 90 63 71 75
9521.XXX C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 111 63 71 97

9522.XXX1) C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 165 63 71 150
9523.XXX D 361 355 346 240 309 254 248 239 190 224 111 63 71 97

9524.XXX1) D 361 355 346 240 309 254 248 239 190 224 165 63 71 150
1) Udførelse .000, .100 med skråfaset låg
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� Bortfalder ved PK 9500.XXX, 
9501.XXX

� Bortfalder ved PK 9502.XXX, 
9503.XXX

Type BType A Type C
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Type D

Med metriske forprægninger

M16/20

M20

M20/25

M25/32

M32/40

PK 9508.050 PK 9521.050 PK 9514.050 

Bokshulmønster: 


