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Vægskab AE
med 19˝-profilskinner, dybderegulerbare 

Best.nr. DK HE
Højdemål mm

H1 H2 H3
7641.000 8 380 355 261
7643.000 13 600 578 481
7645.000 16 760 711 641
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Lille lyslederfordeler
Med montageplade og splejsekassettebeslag 

Best.nr. DK Fibre Bredde mm Højde mm Dybde mm
7451.000 1 – 24 180 254 90 


