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RiLine tilbehør: Lamelkobberskinner/Berøringsafskærmning

Universalholdere 

Til montage af lamelkobberskinner

Til lamelkobberskinner mm 5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 11) 

Best.nr. SV 3079.000
1) Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse 

18

16

23

30

15
49

Bundprofil 

Til 60 mm skinnesystemer 

Godkendelser: 
 

E191125 

Til RiLine skinnesystemer 
3-polet 4-polet

Fladskinner PLS 800 PLS 1600 Fladskinner PLS 1600 PLUS
Højde (H) mm 19,5 32 43 19,5 43

Best.nr. SV Best.nr. SV

Længde (L) mm

500 9340.100  9341.100  9342.100  – – 
700 9340.110  9341.110  9342.110  – – 
900 9340.120  9341.120  9342.120  – – 
1100 9340.130  9341.130  9342.130  9340.134  9342.134  
2400 9340.170  9341.170  9342.170  – – 

Bundprofilmellemstykke 

Til 60 mm skinnesystemer 

Godkendelser: 
 

E191125 

Til RiLine skinnesystemer 
3-polet

Fladskinner PLS 800 PLS 1600
Højde (H) mm 19,5 32 43
Best.nr. SV 9340.140  9341.140  9342.140  
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RiLine tilbehør: Berøringsafskærmning

Afdækningsprofiler 

Til 60 mm skinnesystemer 

Bemærk: 
– Ved belastning af afdæknings-

profilet fra forsiden kræves der 
et støttepanel til stabilisering 

Godkendelser: 
 

E191125 

Til RiLine skinnesystemer 
3-polet 4-polet

Fladskinner PLS 800 PLS 1600 Fladskinner PLS 1600 PLUS
Længde (L) mm Best.nr. SV Best.nr. SV
700 9340.200  – 
1100 9340.210  9340.214  

Støttepanel 
Til afdækningsprofil 

Til 60 mm skinnesystemer 

Godkendelser: 
 

E191125 

Til RiLine skinnesystemer 
3-polet 4-polet

Fladskinner PLS 800 PLS 1600 Fladskinner PLS 1600 PLUS
Best.nr. SV 9340.220  9340.224  

Skillesprosser 

Til 60 mm skinnesystemer 

Godkendelser: 
 

E191125 

Best.nr. SV 9340.230  


