
Kytkentäkaapit
Rivitysjärjestelmät TS 8 
Ohje: 
– Sivuseinien asennus lisää koko-

naisleveyttä (B1) 9 mm 
– Rivitettyjen kaappien väliin 

tulee jättää 3 mm asennusvara 
tiivistettä varten 

� Ei malleissa TS 8880.500/
TS 8881.500 

� Jaettu pohjan aukotus 
myös mallissa TS 8084.500 
(yksiovinen)

� Sivuoven lukon alueella T6 
pienenee 45 mm 

i.L. = Vapaa tila
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Kaksioviset 

Til.nro TS Leveysmitta mm Korkeusmitta mm Syvyysmitta mm
Asennus-

levyt 
mm

Maalattu
Ruostu-
maton 
teräs

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130–455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130–455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130–355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130–355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130–455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130–455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130–555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130–555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130–355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130–355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130–455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130–455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130–555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130–555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130–755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130–555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130–455 435 1099 1496
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Kaappijärjestelmät

Rivitysjärjestelmät TS 8 
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Profiilin poikkileikkaus, pystysuora Kaappiin

Asennuslevy 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =
B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

T7 =

Kokonaisleveys 
Oven leveys 
Sisämitta kaapin rungon välissä
Järjestelmärei'ityksen leveys/
lattia-jalustakiinnityksen reikäväli 
Sisämitta ovikehyksen välissä 
Ovikehyksen reikäväli 
Nostosilmukoiden väli 
Pohjan aukon sisämitta 

Kokonaiskorkeus 
Takaseinän korkeus 
Runkoprofiilien välinen vapaa korkeus
Oven korkeus 
Järjestelmärei'ityksen pituus 
Ovikehyksen reikäväli 
Ovikehysten välinen vapaa korkeus 
Etäisyys kiinnityspulteista ovikehykseen 
Etäisyys pohjasta lukon keskelle 

Kokonaissyvyys 
Järjestelmärei'ityksen pituus/
lattia-jalustakiinnityksen reikäväli 
Runkoprofiilien välinen vapaa mitta
Pohjakehikon syvyys 
Pohjan aukon sisämitta 
Mahdollinen asennussyvyys 
(asennuslevyasennuksessa), 
säädettävissä 25 mm:n rasterijaolla 
Nostosilmukan keskeltä nostosilmukan 
keskelle 

F = 
G =

Kokonaisleveys 
Kokonaiskorkeus

vaakasuoraan

Yksiovinen 

Til.nro TS Leveysmitta mm Korkeusmitta mm Syvyysmitta mm
Asennus-

levyt 
mm

Maalattu
Ruostu-
maton 
teräs

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130–455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130–355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130–355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130–355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130–455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130–455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130–555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130–555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130–555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130–355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130–355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130–455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130–455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130–555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130–555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130–555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130–755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130–755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130–555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130–555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130–455 435 499 1496

Asennuslevy

i.L. = Clearance width
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Kaappijärjestelmät
30

30
T1

49

30 30

46
.5

i.L
. T

2
46

.5i.L. B3

B2

18
15

B4

Rivitysjärjestelmät TS 8
IP 66/NEMA 4, IP 66/NEMA 4X

H
9

H
8

i.L
. H

7

H
6

96

71

i.L. B5

B6

71

22

H
4

2.
5

B7

B1

4 
x 

25
 (=

 1
00

)

Ø 4.6Ø 9

M6

60

i.L. T2

35 35T5

i.L
. H

3

H
2

H
1

463.
5

448.
8

77

12
.5

H
5

35
.5

75

T3

G

55
51

25

T4 2

17

T1

42
.5 73 48 24

.5

23

17 23

F

42

24.5

Ø 168.
2

G

23

Asennuslevy

Yksiovinen 

Til.nro TS Leveysmitta mm Korkeusmitta mm Syvyysmitta mm
Asennus-

levyt 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5–556,5 535 699 1896
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Profiilin poikkileikkaus, pystysuora

vaakasuoraan

i.L. = Clearance width

Kaappiin

Asennuslevy 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =
B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 = 

T5 =

Kokonaisleveys ilman sivuseiniä
Oven leveys 
Runkoprofiilien välinen vapaa leveys
Kokonaisleveys sivuseinien kanssa
Ovikehysten välinen vapaa leveys 
Ovikehyksen reikäväli 
Nostosilmukoiden väli 

Kokonaiskorkeus 
Takaseinän korkeus 
Runkoprofiilien välinen vapaa korkeus
Oven korkeus 
Järjestelmärei'ityksen pituus 
Ovikehyksen reikäväli 
Ovikehysten välinen vapaa korkeus 
Ovikehyksen kiinnityspulttien väli 
Etäisyys pohjasta lukon keskelle 

Kokonaissyvyys 
Runkoprofiilien välinen vapaa syvyys
Pohjarungon syvyys 
Mahdollinen asennussyvyys 
(asennuslevyasennus), 
säädettävissä 25 mm:n rasterijaolla 
Nostosilmukan keskeltä nostosilmukan 
keskelle 

F = 
G =

Kokonaisleveys 
Kokonaiskorkeus
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