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Industrial Workstations

Kotelot

Til.nro IW
B/T mm
600/600 6900.000 6900.100 6900.400 6900.410 6901.100 

H mm 900 900 900 900 1000
Toimitus Rakenne Materiaali Väri RAL

Kotelot

Runkorakenne sivuseinillä, 
ruuvikiinnitys sisäpuolelta Teräslevy, 1,5 mm RAL 7035

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ 3-osaiset lattialevyt
Säätöjalat lattian epätasaisuuksien 
korjaamiseen

Peitelevy ylhäällä kotelon sulkemiseen ylhäältä Muovia 
UL 94-V0 mukaan

7035/
7015 – – – – ◾ 

Näppäimistölaatikko

Kotelo

Teräslevy, 1,5 mm 7035

– – – – ◾ 

Ulosvedettävä näppäimistötaso 
kaapelinkannattimilla sekä 
ulosvedettävä hiirialusta
Peitelevy kahvalistalla, 
toimii käännettynä rannetukena, 
lukollinen, lukon nro 3524 E

Muovia 
UL 94-V0 mukaan

7035/
7015/
9006 

Vetolaatikkouloke

Ulosvedettävä vetolaatikko Teräslevy, 1,5 mm 7035 – – ◾ – – 
Ulosvedettävä näppäimistötaso 
kaapelinkannattimilla sekä 
ulosvedettävä hiirialusta

Teräslevy, 1,5 mm 7035 – – – ◾ – 

Vetolaatikon etulevy kahvaupotuksella, 
lukollinen, lukon nro 3524 E

Muovia 
UL 94-V0 mukaan

7035/
7015/
9006

– – ◾ ◾ – 

Design-ovi

Pystysuorat kiskot tankolukolla ja 
kaksoislehtiavainpesällä, oikeakätinen 
saranointi

Alumiiniprofiili 7035 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ 

Ovi Teräslevy, 1,5 mm 7015 ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ 

Työtaso umpinainen

Lastulevy, 
laminoitu molemmilta 
puolilta muovilla, 
reunalista

värisävy 7035 
Reunalista: 
värisävy 7015

– – – – ◾ 

Takaseinä Ruuvikiinnitys sisäpuolelta Teräslevy, 1,5 mm RAL 7035 ◾ – – – – 

Takaovi
Tankolukolla
ja kaksoislehtiavaimenpesällä,
oikeakätinen saranointi

Teräslevy, 1,5 mm RAL 7035 – ◾ ◾ ◾ ◾ 
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Industrial Workstations

Kotelot 
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Kotelo 
IW 6901.100 

Kotelo 
IW 6900.000, IW 6900.100 

� Takaovi IW 6900.100 

� Takaseinä mallissa IW 6900.000, mitat suluissa 

� Design-ovi malleissa IW 6900.000, IW 6900.100
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Kotelot 
IW 6900.400, IW 6900.410 
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Näyttökotelot 
IW 6902.500 

Mitat sulkeissa mallille IW 6900.410. 
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Industrial Workstations

Työtasot 

Työtaso 
IW 6902.100 

Työtaso, pieni 
IW 6902.300 
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Työtaso, valmisteltu jalustaa varten 
IW 6902.310
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