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Porte parziali

 

� Altezza -2 mm 

� Barra di montaggio con fori (accessorio) 

Altezza 
mm H1  H2 H3 

600 503 463 450 
800 703 663 650 

Senza vetro d'ispezione

Con vetro d'ispezione

� Altezza -2 mm 

� Superficie interna utile 

� Barra di montaggio con fori 
(accessorio) 

� Telaio di rinforzo della porta 

 Altezza 
mm H1  H2 

150 53 13
200 103 63
300 203 163
400 303 263
600 503 463
800 703 663

 Altezza 
mm H1  H2 

1000 850 830
1600 1450 1430
1800 1650 1630
2000 1850 1830
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