
Armadi di comando
Armadi componibili TS 8 
Nota: 
– Con le pareti laterali installate, 

la larghezza totale 
(B1) aumenta di 9 mm 

– Considerare 3 mm per la guarni-
zione tra gli armadi in batteria 

� Non presente in TS 8880.500/
TS 8881.500 

� Apertura del fondo suddivisa 
anche in TS 8084.500 (mono-
porta)

� In corrispondenza della chiusura 
della porta battente, T6 si riduce 
di 45 mm 

i.L. = Luce interna
dri1308009it.fm – 1-109 – 1 di 3Dettagli tecnici/Armadi di comando/02.2014

Doppia porta 

N. d’ord. TS Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
Piastre di 

montaggio 
mm

Verniciato Acciaio 
inox B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1496
Sistemi di armadi
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Sistemi di armadi

Armadi componibili TS 8 
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Sezione del profilato verticale Armadio

Piastra di montaggio 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =

B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =

H9 =

T1 =
T2 =

T3 =

T4 =
T5 =
T6 = 

T7 =

Larghezza totale 
Larghezza della porta 
Larghezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Larghezza utile interna del telaio di rinforzo della 
porta 
Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta 
Interasse tra i fori dei golfari 
Larghezza massima utile della feritoia nel fondo 

Altezza totale 
Altezza della parete posteriore 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio
Altezza della porta 
Foratura 
Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta 
Altezza utile interna del telaio di rinforzo della porta 
Interasse tra i perni di fissaggio del telaio 
di rinforzo della porta 
Interasse tra il fondo e l’inserto di chiusura centrale 

Profondità totale 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Larghezza utile interna del telaio di rinforzo 
della porta 
Profondità del fondo del telaio 
Profondità massima utile della feritoia nel fondo 
Profondità di montaggio consentita 
(installazione su piastre di montaggio) regolabile 
in profondità con passo meccanico da 25 mm 
Interasse tra i fori dei golfari di trasporto 

F = 
G =

Larghezza totale 
Altezza totale

orizzontale

Monoporta 

N. d’ord.TS Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
Piastre di 

montaggio 
mm

Verniciate Acciaio 
inox B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1496
8865.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1496

Piastra di montaggio

i.L. = Luce interna
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Sistemi di armadi
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Piastra di montaggio

Monoporta 

N. d’ord. TS Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
Piastre di 

montaggio 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5 – 556,5 535 699 1896
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Sezione del profilato verticale

orizzontale

i.L. = Luce interna

Armadio

Piastra di montaggio 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =

B6 =
B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =

H8 =

H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 = 

T5 =

Larghezza totale senza pareti laterali 
Larghezza della porta 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio
Larghezza totale con pareti laterali
Larghezza utile interna del telaio di rinforzo 
della porta 
Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta 
Interasse tra i fori dei golfari 

Altezza totale 
Altezza della parete posteriore 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio
Altezza della porta 
Foratura 
Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta 
Altezza utile interna del telaio di rinforzo 
della porta 
Interasse tra i perni di fissaggio del telaio 
di rinforzo della porta 
Interasse tra il fondo e l’inserto di chiusura 
centrale 

Profondità totale 
Larghezza utile interna del telaio di rinforzo 
della porta 
Profondità del fondo del telaio 
Profondità di montaggio consentita (installa-
zione su piastre di montaggio) regolabile in 
profondità con passo meccanico da 25 mm 
Interasse tra i fori dei golfari di trasporto 

F = 
G =

Larghezza totale 
Altezza totale
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