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Sistema di distribuzione sbarre RiLine (60 mm)

Adattatori per dispositivi di protezione CB 
Corrente nominale max. 100 – 125 A, tripolari 

Tripolari, per sistemi sbarre 60 mm 

Nota: 
– Posizioni di montaggio per 

configurazioni universali, 
vedi capitolo 2-112, pagina 4 

– Per informazioni tecniche 
sui conduttori e sulla 
relativa connessione, 
vedi capitolo 2-101, pagina 4 

Approvazioni: 

E191125 

Corrente nominale max. 
IEC 100 A 100 A 125 A 125 A
UL 100 A 100 A 125 A 125 A

Tensione nominale di esercizio
IEC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
UL 600 V AC 600 V AC 600 V AC 600 V AC

Uscita cavi superiore inferiore superiore inferiore
N. d’ord. SV 9342.400  9342.410  9342.540  9342.550  
Dati di installazione per applicazioni secondo IEC (DIN EN) 
Coppia di serraggio Nm 
– Fissaggio delle sbarre 
– Vite di connessione 
– Fissaggio degli apparecchi

2
3

1,5 

2
3

1.5 

6
12
1.5 

6 
12
1,5 

Connessione di conduttori tondi mm2 10 – 35 10 – 35 35 – 120 35 – 120
Vano morsetti per sbarre lamellari in rame 
L x A mm 10 x 7,8 10 x 7,8 18,5 x 15,5 18,5 x 15,5

Dati di installazione per le applicazioni secondo UL
Coppia di serraggio Nm 
– Fissaggio delle sbarre 
– Vite di connessione 
– Fissaggio degli apparecchi

2
5

1,5

2
5

1,5

6
12
1,5

6
12
1,5

Allacciamento conduttori tondi AWG 2 – 6 AWG 2 – 6 AWG 2 – MCM 250 AWG 2 – MCM 250
Connessione di sbarre lamellari in rame mm – – 10 x 15,5 x 0,81) 10 x 15,5 x 0,81) 
Specifiche dei materiali
Barra di contatto Rame elettrolitico, nichelato ◾ ◾ ◾ ◾ 

Morsetto di 
connessione

Lamiera d'acciaio, zincata ◾ ◾ – – 
Fusione di ottone, nichelato – – ◾ ◾ 

1) Quantità x larghezza x spessore delle lamelle 
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Sistema di distribuzione sbarre RiLine (60 mm)

Adattatori per dispositivi di protezione CB 
Corrente nominale max. 160 – 250 A, tripolari 

Tripolari, per sistemi sbarre 60 mm 

Nota: 
– Posizioni di montaggio per 

configurazioni universali, 
vedi capitolo 2-112, pagina 4 

– Per informazioni tecniche 
sui conduttori e sulla 
relativa connessione, 
vedi capitolo 2-101, pagina 4 

Corrente nominale max. 160 A 160 A
Tensione nominale di esercizio 690 V AC 690 V AC
Uscita cavi superiore inferiore
N. d’ord. SV 9342.500 9342.510 
Dati di installazione per applicazioni secondo IEC (DIN EN) 
Coppia di serraggio Nm 
– Fissaggio delle sbarre 
– Vite di connessione 
– Fissaggio degli apparecchi

6 
12 
1,5 

6 
12 
1,5 

Connessione di conduttori tondi mm2 35 – 120 35 – 120
Vano morsetti per sbarre lamellari in rame 
L x A mm 18,5 x 15,5 18,5 x 15,5

Specifiche dei materiali
Barra di contatto: rame elettrolitico, nichelato ◾ ◾ 
Morsetto di connessione: fusione di ottone, nichelato ◾ ◾ 

Tripolari, per sistemi sbarre 60 mm 

Nota: 
– Posizioni di montaggio per 

configurazioni universali, 
vedi capitolo 2-112, pagina 4 

Corrente nominale max. 250 A 250 A
Tensione nominale di esercizio 690 V AC 690 V AC
Con connessione lamellare mm1) 18 x 18 x 0,3 18 x 18 x 0,3 
Uscita cavi superiore inferiore 
N. d’ord. SV 9345.600 9345.610
Dati di installazione per applicazioni secondo IEC (DIN EN) 
Coppia di serraggio Nm 
– Fissaggio delle sbarre
– Fissaggio degli apparecchi 

6
1,5

6
1,5

Specifiche dei materiali 
Barra di contatto: rame elettrolitico ◾ ◾ 

1) Quantità x larghezza x spessore delle lamelle
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Sistema di distribuzione sbarre RiLine (60 mm)

Adattatori per dispositivi di protezione CB 
Corrente nominale max. 400 – 630 A, tripolari 

Tripolari, per sistemi sbarre 60 mm 

Nota: 
– Posizioni di montaggio per 

configurazioni universali, 
vedi capitolo 2-112, pagina 4 

Corrente nominale max. 
IEC 400 A 630 A 400 A 630 A
UL 400 A 600 A 400 A 600 A

Tensione nominale 
di esercizio 

IEC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
UL 600 V AC 600 V AC 600 V AC 600 V AC

Con connessione lamellare mm1) 20 x 29 x 0,3 32 x 29 x 0,3 20 x 29 x 0,3 32 x 29 x 0,3 
Uscita cavi superiore  superiore inferiore inferiore
N. d’ord. SV 9345.720 9345.700 9345.730 9345.710
Dati di installazione per applicazioni secondo IEC (DIN EN) 
Coppia di serraggio Nm 
– Fissaggio delle sbarre
– Fissaggio degli apparecchi 

14
2,5

14
2,5

14
2,5

14
2,5

Specifiche dei materiali 
Barra di contatto: rame elettrolitico ◾ ◾ ◾ ◾ 

1) Quantità x larghezza x spessore delle lamelle 
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Sistema di distribuzione sbarre RiLine (60 mm)
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Adattatori per dispositivi 
di protezione CB
Gli adattatori possono essere utilizzati per il 
montaggio diretto degli interruttori di potenza 
specificati nel catalogo, inoltre possono essere 
utilizzati per allestimenti personalizzati con 
interruttori. 

A tal fine, è necessario garantire che 
◾ i punti di fissaggio degli interruttori siano 

nel campo di regolazione degli inserti 
scorrevoli. 

◾ l'interruttore possa essere montato 
sull'adattatore rispettando le dimensioni 
esterne e il campo di connessione.

I disegni quotati riportati di seguito servono 
come dima per verificare la posizione di mon-
taggio richiesta. 

SV 9342.500/.510 

SV 9345.600/.610 

SV 9342.400/.410 SV 9342.540/.550 
Equiparabile con SV 9342.500/.510 

SV 9345.700/.720 

� Tassello scorrevole 
SV 9342.560 

� Tassello scorrevole 
SV 9342.640 

 1  1

� Tassello scorrevole 
SV 9342.720
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SV 9345.710/.730 
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