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Skapsystemer

Rekkeskapsystemer TS 8 
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Henvisning: 
– Med monterte sidevegger 

øker den totale bredden 
(B1) med 9 mm 

– Mellom rekkemonterte skap 
må man beregne 3 mm ekstra 
til pakningen 

� Bortfaller ved TS 8880.500/
TS 8881.500 

� Delt bunnåpning også ved 
TS 8084.500 (én dør)

� I området til sidedørlåsen 
reduseres T6 med 45 mm 

i.L. = Klaringsbredde

Todørs 

Best.nr. TS Breddemål mm Høydemål mm Dybdemål mm
Montasje-

plater 
mm

Lakkert Rustfritt 
stål B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1496
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Profil-tverrsnitt vertikale Skap

Montasjeplate 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

T7 =

Total bredde 
Bredde på døren
Lysåpning mellom rammens innvendige mål
Avstand til profil/hullavstand bunn-sokkelfeste
Lysåpning dørrammens innvendige mål
Akseavstand til dørrammens hullrekker
Avstand mellom løfterørene 
Lysåpning i bunnåpningen 

Total høyde 
Høyde på bakveggen 
Lysåpning rammens innvendige mål
Høyde på døren 
Avstand til profilen 
Akseavstand til dørrammens hullrekker 
Lysåpning dørrammens innvendige mål 
Avstand til festebolt-dørrammene 
Avstand bunn til senter lås 

Total dybde 
Avstand til profil/hullavstand bunn-sokkelfeste 
Lysåpning rammens innvendige mål
Dybde til bunnrammen 
Lysåpning til bunnåpningen 
Mulig montasjedybde 
(oppbygging av montasjeplaten) 
kan dybdejusteres 25 mm i rammen 
Senter løfte øye til senter løfteøye 

F = 
G =

Total bredde 
Total høyde

horisontalt

Endørs 

Best.nr.TS Breddemål mm Høydemål mm Dybdemål mm
Montasje-

plater 
mm

Lakkert Rustfritt 
stål B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1496
8865.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1496

Montasjeplate

i.L. = Klaringsbredde



Apparatskap

dri1308009no.fm – 1-109 – 3 av 3Teknikk i detalj/Apparatskap/10.2014

Skapsystemer
30

30
T1

49

30 30

46
.5

i.L
. T

2
46

.5i.L. B3

B2

18
15

B4

Rekkeskapsystemer TS 8
IP 66/NEMA 4, IP 66/NEMA 4X

H
9

H
8

i.L
. H

7

H
6

96

71

i.L. B5

B6

71

22

H
4

2.
5

B7

B1

4 
x 

25
 (=

 1
00

)

Ø 4.6Ø 9

M6

60

i.L. T2

35 35T5

i.L
. H

3

H
2

H
1

463.
5

448.
8

77

12
.5

H
5

35
.5

75

T3

G

55
51

25

T4 2

17

T1

42
.5 73 48 24

.5

23

17 23

F

42

24.5

Ø 168.
2

G

23

Montasjeplate

Endørs 

Best.nr. TS Breddemål mm Høydemål mm Dybdemål mm
Montasje-

plater 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5 – 556,5 535 699 1896
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Profil-tverrsnitt vertikale

horisontalt

i.L. = Klaringsbredde

Skap

Montasjeplate 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =
B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 = 

T5 =

Total  høyde uten sidevegger
Bredde dør 
Lysåpning rammens innvendige mål
Total bredde med sidevegger
Lysåpning dørrammens innvendige mål 
Akseavstand til dørramme-hullrekker 
Akseavstand mellom løfteøyene 

Total høyde 
Høyde på bakveggen 
Lysåpning rammens innvendige mål
Høyde på døren 
Avstand til profilen 
Akseavstand til dørrammens hullrekker 
Lysåpning dørrammens innvendige mål 
Avstand til festebolt-dørrammene 
Avstand bunn til senter lås 

Total dybde 
Lysåpning rammens innvendige mål
Dybde bunnramme 
Mulig montasjedybde 
(oppbygging av montasjeplate) 
kan dybdejusteres 25 mm i rammen 
Senter løfteøye til senter løfteøye 

F = 
G =

Total bredde 
Total høyde


