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Paslanmaz çelik

Pult panolar 
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� Menteşe yalnız TP 2686.600 için

� TP 2683.600/TP 2684.600 'de 
bulunmaz

Kapak iç görünüşü X 

Model no. TP 2683.600 2684.600 2685.600 2686.600 
Genişlik (B1) mm 600 800 1000 1200
Yükseklik mm 960
Derinlik mm 400 /480
B2 = Kapak genişliği 597 797 997 1197
B3 = Üst boşluk genişliği 544 744 944 1144
B4 = Ön boşluk genişliği 524 724 924 1124
B5 = Alt boşluk genişliği 500 700 900 1100
B6 = Yan kapı genişliği – – 495 595
B7 = Kilitli kapı genişliği 597 797 497 597
B8 = Delik aralığı 500 700 900 1100
F1 = Montaj plakası genişliği 530 730 930 1130
F2 = Bağlantı delikleri mesafesi 475 675 875 1075
F3 = Bağlantı delikleri mesafesi 373 573 773 973
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