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Maxi-PLS sistem bileşenleri

Maxi-PLS 1600/2000 
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Bara tutucusu 
SV 9649.000

Bara tutucusu, üst kısma montaj için uygun
SV 9649.160

Bara sonlandırıcı
SV 9649.010

Bara
Maxi-PLS 1600

Bara
Maxi-PLS 2000

Maxi-PLS 3200 
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Bara tutucusu 
SV 9659.000

Bara sonlandırıcı
SV 9659.010

Bara tutucusu, üst kısma montaj için uygun 
SV 9659.160
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Bara
Maxi-PLS 3200
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Maxi-PLS sistem bileşenleri

Maxi-PLS 1600/2000/3200 

Model no. 
SV Yarıklı somun Bağlantı 

pimleri Vida dişi pimi

9640.325 M10 M12/M10 – 
9650.325 M12 – M12 

Model no. 
SV Boyut A

mm
B

mm
C

mm
Çekiç başlı 

vida
Sıkma 
torku

9640.330 1 81 73 46 M10 20 Nm
9640.340 2 112 104 77 M10 25 Nm
9640.350 3 149 141 114 M10 30 Nm
9650.330 1 81 73 46 M12 25 Nm
9650.340 2 112 104 77 M12 30 Nm
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Kaydırmalı somun
(1600/2000)

Kaydırmalı somun
(3200)
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Bağlantı plakaları

Bağlantı cıvataları
(1600/2000)

Bağlantı cıvataları
(3200)

Model no. SV A B
9640.370 M12 –
9640.380 M16 –
9650.370 – M12
9650.380 – M16

Model no. SV A B
9640.900 M6 –
9640.910 M8 –
9640.920 M10 –
9650.900 – M6
9650.905 – M8
9650.910 – M10
9650.920 – M12

Bağlantı klempi
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