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Systemy szaf

System szaf szeregowych VX25
Szafa elektroniczna
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Widok z przodu bez ramy 
frontowej
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Detal Y

Przekrój B – B

Nr kat.
Wysokość Głębokość

H1 
mm

H2 H3
mm

H4 H5
mm

T1
mm

T2
mmmm U mm U

8410.000 1608 1466,6 33 w świetle 
1511 1422,4 32 1375 619,5 w świetle 

511

8418.000 1608 1466,6 33 w świetle 
1511 1422,4 32 1375 819,5 w świetle 

711

8430.000 2008 1866,9 42 w świetle 
1911 1822,45 41 1625 619,5 w świetle 

511

8438.000 2008 1866,9 42 w świetle 
1911 1822,45 41 1625 819,5 w świetle 

711

i.L. = w świetle


