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Technika zabudowy 19˝

Rama wychylna, mała

Jednostki wysokości 3 U 6 U 9 U 12 U 15 U 18 U
Nr kat. SR 8619.500 8619.510 8619.520 8619.530 8619.540 8619.550
H1 mm 285 435 560 685 835 960
H2 mm 206 356 481 606 756 881
H3 mm 136 286 411 536 686 811

Głębokość montażowa T maks. = mm przy wymiarze D1) przynajmniej 45 mm
Szerokość szafy mm 600 800 800

Montaż na środku boczna na środku
Głębokość szafy mm
400
500
≥ 600

� T maks.
185
185
185

� T maks.
310
410
500

� T maks.
310
370
370

1) D = Odległość wew. kantu drzwi do przedniego kantu ramy wychylnej na podziałce 25 mm do montażu głębiej. 
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Do szerokości szaf 600 mm Do szaf o szerokości 800 mm do wyboru w pozycji bocznej lub środkowej
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Technika zabudowy 19˝

Rama wychylna, mała
Przykłady instalacji VX25

Zabudowa częściowa 
Przy szerokości szaf 600 i 800 mm, zarówno w pozycji 
najwyższej, jak i najniższej. 
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z przodu z tyłu 

Zabudowa częściowa środkowa 
Przy szerokości szaf 600 i 800 mm.
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Boczny montaż  
Boczny montaż ramy wychylnej małej przy głębokości 
szafy 600 lub 800 mm jest jednakowy jak montaż 
równoległy z przodu.
W celu dostępu do ramy wychylnej zaleca się zawiasy 
do ścianki bocznej. 

� Zestaw montażowy do ramy wychylnej, mały 

� Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm


