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Kastsystemen

Aanbouwkasten VX25
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Doorsnede A – A Doorsnede B – B

B1 = Totale breedte
B2 = Binnenwerkse maat kastframe 
B3 = Gatenafstand bodem-sokkelbevestiging
B4 = Afstand schroefdraad voor hijsogen/

blindschroef
B5 = Binnenwerkse maat bodemopening

H1 = Totale hoogte 
H2 = Hoogte van de achterwand
H3 = Binnenwerkse maat kastframe
H4 = Afstand van de systeemboring

T1 = Totale diepte 
T2 = Afstand van de systeemboring 

gatenafstand bodem-sokkelbevestiging
T3 = Binnenwerkse maat kastframe
T4 = Binnenwerkse maat bodemopening
T5 = Afstand schroefdraad voor hijsogen/

blindschroef

Bestelnr.
Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5
9680.406 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.408 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.426 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.428 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.606 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.608 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.626 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.628 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.806 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.808 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.826 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.828 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735


