
Skabe

dri1808006dk.fm – 1-166 – 1 af 1 Teknik i detaljer/Indkapsling/11.2021

Skabssystemer

Rækkeskabssystem VX25
Modulskab
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Sektion A – A Sektion B – B

B1= Totalbredde
B2= Indvendig frihøjde for ramme 
B3= Hulafstand bund-/sokkelmontage
B4= Afstand gevind til kranøje/tagmontagesskrue
B5= Indvendig frihøjde for åbning i bund

H1= Totalhøjde 
H2= Højde af bagplade
H3= Indvendig frihøjde for ramme
H4= Strækning med hulsystem

T1= Totaldybde 
T2= Strækning med hulsystem 

Hulafstand bund-/sokkelmontage
T3= Indvendig frihøjde for ramme
T4= Indvendig frihøjde for åbning i bund
T5= Afstand gevind til kranøje/tagmontagesskrue

Produktnr.
Breddemål mm Højdemål mm Dybdemål mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5
9680.406 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.408 399 311 275 335 252 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.426 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.428 399 311 275 335 252 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.606 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.608 599 511 475 535 452 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.626 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.628 599 511 475 535 452 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735
9680.806 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 603,5 575 511 452 535
9680.808 799 711 675 735 652 2005 1997 1911 1875 803,5 775 711 652 735
9680.826 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 603,5 575 511 452 535
9680.828 799 711 675 735 652 2205 2197 2111 2075 803,5 775 711 652 735


