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Skapsystemer

Gulvskap rekkemontert VX25
Underfordelingsskap
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Best.nr.
Breddemål mm Dybdemål mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 T1 T2
9666.916 849 842 761 856 725 702 608 511
9666.926 1099 1092 1011 1106 975 952 608 511
9666.956 849 842 761 856 725 702 408 311
9666.966 1099 1092 1011 1106 975 952 408 311

B1= Total bredde
B2= Bakveggens bredde 
B3 = Innvendig lysåpning, ramme
B4 = Bredde med sidevegger
B5 = Hullavstad bunn-/sokkelfeste 
B6 = Innvendig lysåpning, gulvåpning

T1 = Total dybde med rygg og sidevegg
T2 = Innvendig lysåpning, ramme
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