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Sokler

Sokkelsystem VX
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Sokkel, 100 mm høy

Sokkelpanel, lukket, 100 mm høyde, 
sett forfra

Sokkelpanel, med feielist, 100 mm høyde 
sett forfra

Sokkelpanel, ventilert, 100 mm høyde, 
sett forfra

Sokkel, 200 mm høy

Sokkelpanel, lukket, 200 mm høyde, 
sett forfra

For skapbredde eller 
-dybde mm

Breddemål mm Lengdemål mm Dybdemål mm
B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 T4 T51)

300 266 235 175 111 160 109 157 – 266 235 175 111 225
400 366 335 275 211 260 209 257 – 366 335 275 211 325
500 466 435 375 311 360 309 357 – 466 435 375 311 425
600 566 535 475 411 460 409 457 349 566 535 475 411 525
800 766 735 675 611 660 609 657 549 766 735 675 611 725
850 816 785 725 661 710 659 707 – – – – – 775

1000 966 935 875 811 860 809 857 – 966 935 875 811 925
1100 1066 1035 975 911 960 909 957 – – – – – 1025 
1200 1166 1135 1075 1011 1060 1009 1057 – 1166 1135 1075 1011 1125
1600 1566 1535 1475 1411 1460 1409 1457 – – – – – 1525 
1800 1766 1735 1675 1611 1660 1609 1657 – – – – – 1725 

1)  T5 = avstand fra systemhulling inkl. sokkelutbyggingsvinkel
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