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Rittal - Das System.

Schneller - besser - liberall.
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AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

DAS
SYSTEM 4.0

Die neue Produktplattform fur Industrie 4.0

Nach den Blue e+ Kihlgeraten und dem Anreih-Schranksystem VX25 schlief3t
sich mit den Kompakt-Schaltschranken AX und den Kleingehdusen KX der Kreis.
Mit dieser Produkteinfuihrung ist das komplette Kernportfolio von Rittal bestens fir
die neuen Anforderungen der Digitalisierung gertstet und leistet einen wichtigen
Beitrag dazu, die Wertschdpfungskette der Anwender deutlich zu optimieren.

Systemldsung fur noch mehr Montagekomfort

Arbeitsschritte vereinfachen und dadurch mehr Zeit und Geld einsparen. Dieses Ziel
erreicht die neue Generation durch enorme Detailverbesserungen, die die Montage
nachhaltig optimieren: Werkzeuglose Montage, Verzicht auf mechanische Bearbeitung
der Gehause und Beibehaltung der UL-Approbation, auch nach dem Austausch von
Serienbauteilen gegen Rittal Zubehérkomponenten. Das alles tragt wesentlich dazu bei,
die Prozesse im Steuerungs- und Anlagenbau zu vereinfachen, beschleunigen sowie
flexibler und sicherer zu gestalten.
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Kompakt-Schaltschranke AX

Kleingehduse KX
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KOMPAKT-SCHALTSCHRANKE UND KLEINGEHAUSE

- SCHALTSCHRANKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG



AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

Mit millionenfacher Erfahrung
zu noch mehr E zienz.

DAS
ORIGINAL

Rittal ist der Erfinder des Serien-Schaltschranks

Rittal war 1961 das weltweit erste Unternehmen, das Schaltschranke in Serie fertigte.
Begonnen hat alles mit dem Kompakt-Schaltschrank AE, dem Vorlaufer der heutigen
AX Serie. Entgegen aller Ratschlage aus der Branche wurde die Vision, Schaltschranke
industriell herzustellen, von Rudolf Loh mit viel Mut und einer gehdrigen Portion Erfin-

dergeist in die Tat umgesetzt.

Neue Perspektiven — aus AE wird AX

Aus einem Uberschaubaren Schaltschrankprogramm entwickelte sich der weltweit
groRte Systembaukasten fur den Schaltschrankbau. Seit der Firmengriindung ent-
standen durch die grofRe Innovationskraft von Rittal viele Schaltschrankgenerationen,
millionenfach im Einsatz und immer ihrer Zeit voraus.

Die jingste Generation — der AX — ist die Antwort auf die Herausforderungen des
Industrie 4.0-Zeitalters: das neue Original.

IT-INFRASTRUKTUR >> SOFTWARE & SERVICE >>
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KOMPAKT-SCHALTSCHRANKE UND KLEINGEHAUSE
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AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

Mit modernster Produktions-
technologie in eine sichere Zukunft.

DER
TECHNOLOGIEFUHRER

Kompakt-Schaltschranke aus und fur Industrie 4.0

Fur die Produktion der neuen Kompakt-Schaltschranke wurde im mittelhessischen
Haiger eigens ein neues Werk errichtet. Mit 250 Millionen Euro wurde die weltweit
modernste Produktion von Kompakt-Schaltschranken und Kleingeh&usen nach
Industrie 4.0-Kriterien gescha en. Durch die hochautomatisierte Produktionssteuerung
wird das Werk zu einem Garanten flr die standige Verfiigbarkeit des Serienportfolios.

AX ist wie gescha en flr die automatisierte Bearbeitung

Damit ist Rittal erneut Vorreiter der Branche. Ziel dabei war nicht nur, die eigene
Flexibilitét zu steigern, sondern auch die hohe E zienz bis in den Produktionsprozess
des Kunden Ubertragbar zu machen. Jedes Gehause, das das neu gebaute und hoch-
automatisierte Rittal Werk in Haiger verlésst, bringt alle Voraussetzungen fur die
Integration in die nachfolgenden automatisierten oder mechanischen Prozesse mit.
Das speziell fur AX und KX entwickelte Verpackungskonzept erméglicht es, die Flach-
teile direkt ohne Demontage zu entnehmen und in den Produktionsprozess unserer
Kunden einflieBen zu lassen.

>> IT-INFRASTRUKTUR >> SOFTWARE & SERVICE >>
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AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

DER
BRANCHENKENNER

Loésungen fur jede Branche - international

Der AX und der KX lassen sich maximal flexibel einsetzen. Das hat seinen Grund.
Rittal wei3 um die Herausforderungen der unterschiedlichen Méarkte vor dem
Hintergrund der Digitalisierung. Ob Automotive, Kunststo ndustrie, Chemie, Textil,
Lebensmittel oder Maschinenbau — Rittal erfiillt die spezifischen Schaltschrank-
anforderungen der jeweiligen Branche.

Weltweit anerkannte Approbationen und Zulassungen

Rittal Schaltschréanke bringen die besten Voraussetzungen fir den internationalen und
brancheniibergreifenden Einsatz mit. Weltweit anerkannte Approbationen erleichtern
auch beim AX den schnellen und flexiblen Einsatz in jedem Land der Erde. Héchste
Qualitatsmafstabe sichern die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit auch unter extremen
Bedingungen. Hartetests nach internationalen Vorschriften sowie regelmagige
Fertigungskontrollen externer Prifinstitute garantieren die Einhaltung weltweiter
Standards und damit eine hohe Zukunftssicherheit.
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AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

DER
LOGISTIKPARTNER

Lieferung ab Lager — innerhalb von 24 Stunden

Internationale Kunden erwarten kurze Lieferzeiten und Stiickzahlflexibilitat.

Rittal ist weltweit darauf eingestellt und bietet schnelle Reaktionszeiten. Der AX, der KX
und das Zubehdr sind in der Regel europaweit innerhalb von 24 Stunden verfugbar.
Das erhoht die Produktionsflexibilitat auf Kundenseite enorm und entlastet dartber
hinaus die Lagerhaltung. Durchgéngig digitalisierte Ablaufe im gesamten Konstruktions-
und Bearbeitungsprozess scha en hier Wertschépfung schon in der Lieferkette.

Globales Rittal Servicenetz mit 150 Standorten

AX und KX Anwender kdnnen sich auf das weltumspannende Rittal Servicenetz
verlassen. An 150 Servicestandorten weltweit stehen insgesamt 1.000 qualifizierte
Rittal Servicetechniker zur Verfigung. Deren Aufgabe besteht neben Wartung und
Reparatur auch im Erkennen von Einsparpotenzialen. Erreichbar ist die globale Rittal
Servicezentrale 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

=
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AX. KX. PERFEKTION MIT SYSTEM.

DER
MEHRWERTBIETER

Einfacher

Durchgéngig digitalisierte Ablaufe mit 3D-Daten in maximaler Qualitat sowie QR-Codes
auf zu bearbeitenden Flachteilen fir ein lickenloses Monitoring vereinfachen den
Bestellprozess vom Wareneingang bis zur Fertigstellung. Die Teilereduzierung erleichtert
das Engineering bei gleichbleibender Abmessungsvielfalt.

Flexibler

Der Platz im Gehause ist durch modulare Bauweisen, optimierte Ausschnitte und
GroRen besser nutzbar. Schienen und Nockenpragung vereinfachen den Innenausbau.
Ebenso bequem ist die direkte Bearbeitung der lose beigelegten Flachteile und die
werkzeuglose Montage von Turen. Die Teilereduzierung sorgt fur einfache Logistik und
Lagerhaltung.

Schneller

Das neue hochautomatisierte Werk in Haiger ermdglicht eine schnelle Lieferung und
standige Verfugbarkeit (in der Regel 24 Stunden europaweit). Alle Flachteile liegen lose
bei, die Montage erfolgt weitgehend werkzeuglos. Der neue Wandbefestigungshalter
kann im Handumdrehen von auBen befestigt werden.

Sicherer

Schutzklassen und Approbationen erhdhen die Sicherheit. Auch unter dynamischen
Belastungen sorgen die rundum im Gehause eingepragten Nocken fiir eine prazise
Positionierung und sichere Befestigung der Innenausbauschienen. Die Schutzart bleibt
nach Befestigung der Wandbefestigungshalter erhalten.

=
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Die Top-Kundenvorteile

Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX

Wandgehause AX mit
19-Profilschienen, tiefenvariabel

Bediengehause AX mit Griffleisten

Alle Flachteile kdnnen direkt, ohne Demontage, der Verpackung enthommen

und bearbeitet werden

Die Aluminium-Frontplatte kann einfach
entnommen und bearbeitet werden

Innenausbau im 25 mm-MaRraster ohne
mechanische Bearbeitung

Die 19'-Profilschienen kénnen im
25 mm-Malraster tiefenvariabel montiert
werden

Innenausbau im 25 mm-Malraster ohne
mechanische Bearbeitung

Wandbefestigungshalter sind unter
Beibehaltung der UL einfach mit selbst-
formender Schraube von auf3en zu
befestigen

Wandbefestigungshalter sind einfach mit
selbstformender Schraube von auRen zu
befestigen

Tragarm ist direkt ohne mechanische
Bearbeitung montierbar

QR-Code auf Gehause, Tur und
Montageplatte ermdglicht llickenloses
Monitoring vom Wareneingang bis zur
Auslieferung

QR-Code auf Gehduse und Tir ermdglicht liickenloses Monitoring

vom Wareneingang bis zur Auslieferung

Einfache, auch nachtragliche Erdung
durch Schlussellochbohrungen in der
Montageplatte und der Turlochleiste

Einfache, auch nachtragliche Erdung
durch Schlussellochbohrungen in der
Turlochleiste

Einfache Erdung durch durchgéngigen
Erdungsanschluss M8

Tur- und Vorreiberverschluss sind schnell und werkzeuglos montierbar

Servicezugang wahlweise von vorne
oder hinten

Bis zu 33 % groRere Flanschplatten
erleichtern die Kabeleinfiihrung bei
zunehmend hoheren Packungsdichten

19-Profilschienen einsatzfertig
vormontiert

Ausbruch fur Tragarmanschluss im
Gehausedach, durch Drehen des
Gehauses auch fiir StandfuB3 einsetzbar

ab Seite 20

ab Seite 40

ab Seite 42
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Die Top-Kundenvorteile

Kleingehduse KX

Klemmenkasten KX

E-Box KX

Bus-Gehause KX

Alle Flachteile kdnnen direkt, ohne Demontage, der Verpackung enthommen und bearbeitet werden

Die Tragschienen kénnen wahlweise
auf der integrierten Montagelochleiste
montiert werden oder, zur besseren
Ausnutzung der Geh&usetiefe, direkt
auf der Gehauseriickwand

Die Montageplatte wird einfach von
vorne eingesteckt und raumsparend
direkt vor der Rickwand befestigt

Die Tragschienen kénnen wahlweise
auf der integrierten Montagelochleiste
montiert werden oder, zur besseren
Ausnutzung der Geh&usetiefe, direkt
auf der Gehauseriickwand

Wandbefestigungshalter sind einfach mit selbstformender Schraube von auf3en zu befestigen

bis zur Auslieferung

QR-Code auf Gehause, Tur oder Deckel und Montageplatte ermdglicht Illickenloses Monitoring vom Wareneingang

Von vorne zugangliche Erdungspunkte ermdglichen die schnelle und sichere Montage der Erdungsbénder

Der Mini-Vorreiber lasst sich werkzeuglos
montieren und sorgt beim Verriegeln flr
einen sicheren und zentrierten Sitz des
Deckels

Die 180°-Scharniere sind bereits ein-
satzfertig an der Tiir vormontiert, die
Vorreiber lassen sich werkzeuglos
anbringen und die Tir einfach montieren

Die 180°-Scharniere sind bereits ein-
satzfertig an der Tur vormontiert, die
Mini-Vorreiber lassen sich werkzeuglos
anbringen und die Tur einfach montieren

ab Seite 96

ab Seite 106

ab Seite 114

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause
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Zeitersparnis

Das prozessoptimierte Verpackungs-
konzept erméglicht den direkten Ubergang
in die Produktion, da alle Flachteile und die

Vorreiberverschliisse unmontiert geliefert
werden. Dadurch entsteht kein Aufwand fur
die Demontage.

Flexibilitat

Die im Gehause eingepragten Nocken
ermdglichen den zeitsparenden und
prazisen Einsatz der Schiene fir
Innenausbau zum weiteren Ausbau mit
Rittal System-Chassis und Zubehor.

Stabilitat

Die in das durchgéngige Nockenraster
héhenflexibel und formschliissig
einsetzbare Schiene fir Innenausbau
erhoht die Stabilitat speziell bei
dynamischen Belastungen.




Platzangebot
Mehr Platz fur Kabeleinflihrung durch die

bis zu 33 % groRere Flanschplatte.

Sicherheit

Die gezielt flach konstruierte Gehause-

Umkantung lasst die nahtlos geschaumte Potenzialausgleich
PU-Schaum-Dichtung breit und sicher auf- Spezielle Bohrungen in der Flanschplatte

liegen und tragt zum Erhalt der Schutzart gewabhrleisten beim Verschrauben einen
(bis IP 66) und der Schutzklasse IK 10 bei. automatischen Potenzialausgleich, sparen
damit Zeit, Material und erhéhen die Sicherheit.




Flexibilitat
Das AX Turscharnier erlaubt auch bei doppeltiri-
gen Gehausen den Tiuranschlagwechsel ohne

Montagekomfort

Die werkzeuglose Montierbarkeit der
Turen spart zusatzlich Zeit. Einfach die
Tur ansetzen und den Scharnierstift
eindriicken, fertig.

mechanische Bearbeitung des Gehaduses. Das
ermdglicht ein einfaches und schnelles Umset-
zen der Schlosstir sowie Raumgewinn durch
platzsparende Tirenbestickung.

Extra Sicherheit

Die stabile Stangenverriegelung
(montiert) mit drei Verriegelungs-
punkten sorgt bei AX Schranken
ab 1200 mm Hdéhe fir zusatzliche
Sicherheit.

26

Zeitvorteil

Die Vorreiberverschliisse werden der
Lieferung lose beigelegt, damit die
mechanische Tirbearbeitung hindernis-
frei ablaufen kann und im Vorfeld keine
zeitraubenden Demontagearbeiten
anfallen.

Schnellmontage
Der Verschlusseinbau funktioniert werk-

zeuglos und schnell. Einfach einsetzen,
arretieren, fertig.




Flachenerweiterung

Die Turlochleiste mit U-Profil und Systemlochung
im flexibel nutzbaren 25 mm-MaRraster ermog-
licht die schnelle, einfache Erweiterung der
Ausbauflache ohne mechanische Turbearbeitung
dank ihrer Kompatibilitdt mit dem Rittal System-
zubehor.

Passend

Die Auflaufkufe an der Tirlochleiste
sorgt auch bei schwer bestiickten
Turen fir einen exakten Sitz der Tir
und damit fir die Einhaltung der
Schutzart.

Arbeitserleichterung

Die leichte Demontage der Befestigungs-
schraube am Gehausescharnier erméglicht
einen schnellen und einfachen Tiranschlag-
wechsel. Durch die nicht vormontierte Tur
entfallt der zusatzliche Arbeitsschritt der
Demontage.

Weitwinkel

Der Ubliche Turd nungswinkel von 130° lasst
sich bei Bedarf durch den Austausch des
Standardscharniers gegen ein 180°-Scharnier
aus dem Rittal Zubeh6r erweitern.




Fixierungskomfort
Die Montageplatte lasst sich durch

einfaches Einstecken von oben leicht
vorfixieren und sicher befestigen.

Raumausnutzung
Durch das optionale direkte Verschrauben

der Montageplatte auf der Rickwand kann
zusatzlich 8 mm Einbautiefe gescha en
werden.




Erdungskomfort

Die Erdung der Montageplatte mit
automatischem Potenzialausgleich wird
durch die Nutzung der Schliissellochbohrung
stark vereinfacht und ist auch nach bereits
verschraubter Montageplatte mdglich.

Montagekomfort

Der serienméaRige Durchzug in der Riickwand
erlaubt eine schnelle Verschraubung des
Wandbefestigungshalters von auen mit einer
selbstformenden Schraube — ohne Gegen-
mutter von innen. Die hohe Schutzart bleibt
dabei uneingeschrankt erhalten.

29



Digitalisierung

Der QR-Code auf allen zu bearbeitenden
Flachteilen vereinfacht deren vollautoma-
tische Einbindung in den Produktions-
Workflow und ermdglicht ein lickenloses,
digitales Monitoring vom Wareneingang
bis zur Fertigstellung.

Qualitatsvorsprung
Branchenvielfalt Die weltweit modernste Industrie 4.0
Die Vielféltigkeit der Varianten erlaubt den GroRserienfertigung von Kompakt-
Einsatz des AX in jeder Branche, an jedem Ort, Schaltschranken mit bis zu 5.500 AX
in jedem Klima, in jeder Umgebung und in einer am Tag garantiert ein gleichbleibend
Vielzahl individueller Anwendungen. hohes Qualitétsniveau.







Kompakt-Schaltschranke AX

Material:

— Gehause: Stahlblech

— Tur: Stahlblech, umlaufend ein-
geschaumte PU-Dichtung

Oberflache:

— Gehéuse und Tur: tauchgrun-
diert, aulRen pulverbeschichtet,
Strukturlack

— Montageplatte: verzinkt

32 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Farbe:
- RAL 7035

Lieferumfang:

— Gehause mit Tir(en)

— Flanschplatte(n) im Gehause-
boden

— Montageplatte

— Turlochleiste

— Verschluss: 3 mm Doppelbart

Beachten Sie den produktspezifi-

schen Lieferumfang.

Approbationen:

- UL

- cuL

— Bureau Veritas

— Lloyds Register

— DNV-GL

Weitere Approbationen finden Sie
im Internet.

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause




Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschranke AX

Breite (B) mm VE 300 300 380 380 380 380 Seite
Hoéhe (H) mm 300 400 300 380 600 600

Tiefe (T) mm 210 210 210 210 210 350
Montageplattenbreite (F) mm 250 250 330 330 330 330
Montageplattenhdhe (G) mm 275 375 275 355 575 575
Materialstarke Gehduse mm 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 15
Materialstarke Tar mm 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Montageplatte mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5

Best.-Nr. 1st. 1033.000 | 1034.000 | 1031.000 | 1380.000 | 1038.000 | 1338.000

Gewicht kg 6,7 8,38 8,8 9,48 14,4 18,6

Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 1 1 1 1

Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRe 1 2 2 5
Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1 1 1
Vorreiberverschluss 1 1 1 1 2

Zubehor

R 450 panblech 4St. | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 73
‘Q’fg‘gﬁﬁigﬂ‘f'Qg;ﬂggf)’s'tgﬁosﬂb'ec"' 4St. | 2503020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 2505.510 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St. 2584.100 2584.100 2584.100 2584.100 2584.100 2584.100 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2561.200 2561.200 2562.200 2562.200 2562.200 2565.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2561.300 2561.300 2562.300 2562.300 2562.300 2565.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 St. 2571.100 2571.100 2572.100 2572.100 2572.100 2575.100 91
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4 St. 2394.210 2394.210 2394.210 2394.210 2394.210 2394.350 77
Montagestege, Ausbau in der Tur - - 4599.100 4599.100 4599.100 4599.100
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. - 8619.700 - - - - 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tur - - - - - -
Systemleuchte LED - - - - - -
'\P"r'g;""fglg‘zfm%rgﬁ AXfir Verschluss-Einsatze oder 1St | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 66
Sin-Komfortarifl AX ;‘ge‘r"gp;i’fﬁ;f)‘égmsef”d 1St | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 66
Komfortgriff AX fur Verschluss-Einséatze oder _ _ _ _ _ _
Profilhalbzylinder

Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, SchlieBung E1 - - - - - -

Komfortgriff AX fur Vorhangeschloss und _ _ _ _ _ _
Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder

Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 67
Sichtfenster, Tiefe 36 mm - - - - - -

Sichtfenster, Tiefe 62 mm - - - - - -
Bedientableau - - 2741.010 2742.010 2743.010 2743.010
Scharnier 180° 3 St 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel - - - - - -
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm - - - - - -
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm - - - - - -
Transportdsen - - - - - -

Schutzdach 1 St. 2361.010 2361.010 2472.010 2472.010 2472.010 - 71
Staubschutzleiste 1St 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 71
Erdungsbéander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. 33
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 400 400 500 500 500 600 Seite
Hohe (H) mm 500 800 500 500 700 380

Tiefe (T) mm 210 300 210 300 250 210
Montageplattenbreite (F) mm 350 345 450 450 450 550
Montageplattenhdhe (G) mm 475 775 475 475 675 355
Materialstarke Gehduse mm 1,25 1,5 1,25 15 15 1,25
Materialstarke Tar mm 15 2,0 15 15 2,0 15
Materialstarke Montageplatte mm 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Best.-Nr. 1St 1045.000 | 1037.000 | 1050.000 | 1350.000 | 1057.000 | 1039.000

Gewicht kg 12,1 24,9 15,4 19,0 25,0 14,4

Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tir(en) 1 1 1 1 1 1

Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRe 2 5 3 3

Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1 1 1
Vorreiberverschluss 2 2 2 2 2 1

Zubehor

e o 430 panblech 4St. | 2508020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 73
‘Q’fg‘gﬁﬁigﬂ‘f'Qg;ﬂggﬁgg:ﬁosmb'ec"' 4St. | 2503020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 2505.510 2505.510 | 2505.510 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St. 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2562.200 2565.200 2563.200 2566.200 2563.200 2564.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2562.300 2565.300 2563.300 2566.300 2563.300 2564.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 st. 2572.100 2575.100 2573.100 2576.100 2573.100 2574.100 91
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4 St. 2394.210 2394.300 2394.210 2394.300 2394.250 2394.210 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 St. 4694.000 4694.000 4695.000 4695.000 4695.000 4696.000 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. 8619.710 8619.730 8619.710 8619.710 8619.760 - 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tur - - - - - -
Systemleuchte LED 1St. 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 94

Mini-Komfortgriff AX fur Verschluss-Einsatze oder

Profihalbzylinder 1 St. 2537.100 2537.100 2537.100 2537.100 2537.100 2537.100 66
Sn-Komfortarifl AX ;‘ge‘r"gp;i’fﬁ;f)‘égmsef”d 1St | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 66
Komfortgriff AX fur Verschluss-Einséatze oder _ _ _ _ _ _
Profilhalbzylinder

Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, SchlieBung E1 - - - - - -

Komfortgriff AX fur Vorhangeschloss und _ _ _ _ _ _
Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder

Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 67
Sichtfenster, Tiefe 36 mm - - 2733.010 2733.010 - 2730.010
Sichtfenster, Tiefe 62 mm - - 2763.010 2763.010 - 2760.010
Bedientableau 1St - - 2745.010 2745.010 - 2744.010 63
Scharnier 180° 3 St 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1 St. 2515.200 2515.200 2515.200 2515.200 2515.200 2515.300 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm - - - - - -
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm - - - - - -
Transportdsen - - - - - -

Schutzdach 1 St. - - 2362.010 - - 2473.010 71
Staubschutzleiste 1St. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 71
Erdungsbéander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 600 600 600 600 600 600 Seite
Hoéhe (H) mm 380 600 600 600 760 760

Tiefe (T) mm 350 210 250 350 210 350
Montageplattenbreite (F) mm 550 550 550 550 550 550
Montageplattenhdhe (G) mm 355 575 575 575 735 735
Materialstarke Gehduse mm 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Tar mm 15 1,5 15 15 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Best.-Nr. 1st. 1339.000 | 1060.000 | 1054.000 | 1360.000 | 1076.000 | 1376.000

Gewicht kg 18,7 22,3 23,4 26,3 29,5 34,0

Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 1 1 1 1

Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRe 7 4 4 7 4 7
Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1 1 1
Vorreiberverschluss 1 2 2 2 2 2

Zubehor

R 450 panblech 4St. | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 73
‘Q’fg‘gﬁﬁigﬂ‘f'Qg;ﬂggf)’s'tgﬁosﬂb'ec"' 4St. | 2503020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 2505.510 2505.510 | 2505.510 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St. 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2567.200 2564.200 2564.200 2567.200 2564.200 2567.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2567.300 2564.300 2564.300 2567.300 2564.300 2567.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 st. 2577.100 2574.100 2574.100 2577.100 2574.100 2577.100 91
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4 St. 2394.350 2394.210 2394.250 2394.350 2394.210 2394.350 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 St. 4696.000 4696.000 4696.000 4696.000 4696.000 4696.000 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. - 8619.720 8619.720 8619.720 8619.790 8619.790 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tur - - - - - -
Systemleuchte LED 1St. 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 2500.100 94
'\P"r'g;""fglg‘zfm%rgﬁ AXfir Verschluss-Einsatze oder 1St | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 66
Sin-Komfortarifl AX ;‘ge‘r"gp;i’fﬁ;f)‘égmsef”d 1St | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 66
Komfortgriff AX fur Verschluss-Einséatze oder _ _ _ _ _ _
Profilhalbzylinder

Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, SchlieBung E1 - - - - - -

Komfortgriff AX fur Vorhangeschloss und _ _ _ _ _ _
Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder

Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 65
Sichtfenster, Tiefe 36 mm 1St. 2730.010 2731.010 2731.010 2731.010 2732.010 2732.010 63
Sichtfenster, Tiefe 62 mm 1St 2760.010 | 2761.010 | 2761.010 | 2761.010 | 2762.010 | 2762.010 63
Bedientableau 1St - 2746.010 2746.010 2746.010 - - 63
Scharnier 180° 3 St 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1 St. 2515.300 2515.300 2515.300 2515.300 2515.300 2515.300 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm - - - - - -
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm - - - - - -
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm - - - - - -
Transportdsen - - - - - -

Schutzdach 1 St. - 2473.010 - 2476.010 2473.010 2476.010 71
Staubschutzleiste 1St. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 71
Erdungsbéander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 600 600 600 600 600 600 Seite
Hoéhe (H) mm 800 800 1000 1000 1200 1200
Tiefe (T) mm 250 400 250 400 300 400
Montageplattenbreite (F) mm 545 545 545 545 545 545
Montageplattenhdhe (G) mm 775 775 975 975 1175 1175
Materialstarke Gehduse mm 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Tar mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Best.-Nr. 1st. 1058.000 1059.000 1090.000 1091.000 | 1260.000 1261.000
Gewicht kg 32,0 40,0 39,5 50,0 50,0 56,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 1 1 1 1 1 1

Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRe 4 7 4 7 7
Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1 1 1
Vorreiberverschluss 2 2 2 2 - -
3-Punkt-Verschluss-System - - -

Zubehor

K\fg‘t’gﬁﬁzgﬂuwgﬂgg&tg‘; s tanblech, 4St. | 2508020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 73
‘Q’fg‘fgﬁﬁi‘é%“’ﬁ;ﬂggg’st‘;ﬁ o Stahiblech, 4St. | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73
Wandbefestigungswinkel 4St. | 2505510 | 2505510 | 2505510 | 2505510 | 2505510 | 2505.510 74
Mastbefestigung 2St | 2584100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1St. | 2564.200 | 2567.200 | 2564.200 | 2567.200 | 2567.200 | 2567.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2564.300 2567.300 2564.300 2567.300 2567.300 2567.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1St 2574.100 2577.100 2574.100 2577.100 2577.100 2577.100 91
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4St | 2394250 | 2394400 | 2394250 | 2394.400 | 2394.300 | 2394.400 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 St. 4696.000 4696.000 4696.000 4696.000 4596.000 4596.000 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Hohe 4St. | 8619.730 | 8610.730 | 8619.750 | 8610.750 | 8619.770 | 8619.770 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tur - - - - 8619.720 8619.720
Systemleuchte LED 1St | 2500110 | 2500110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 94
'\Pﬂrlg;nrlf;rng%%rg AX fur Verschluss-Einsatze oder 1St | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 - - 66
Mini-Komfortgriff AX fiir Vorhangeschloss und 1St | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 - - 66

Verschluss-Einsatze oder Profilhalbzylinder

Komfortgriff AX fur Verschluss-Einsatze oder
Profilhalbzylinder

Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, SchlieBung E1 - - - - 2435.200 2435.200

Komfortgriff AX fur Vorhangeschloss und
Verschluss-Einsatze oder Profilhalbzylinder

_ - - - 2435.100 | 2435.100

_ - - - 2435.400 | 2435.400

Verschluss-Einsatze s. Seite S. Seite S. Seite S. Seite S. Seite S. Seite 65
Sichtfenster, Tiefe 36 mm 1 St. - - - - - - 63
Sichtfenster, Tiefe 62 mm 18t - - - - - - 63
Bedientableau 1St - - - - - - 63
Scharnier 180° 3 St. 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 68
Turarretierung 1st. 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1St 2515.300 | 2515.300 | 2515.300 2515.300 | 2515.300 2515.300 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm 2 St. - 2830.061 - 2830.061 2830.061 2830.061 60
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm 2 St. - 2830.410 - 2830.410 2830.310 2830.410 61
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm 2 St. - 2830.062 - 2830.062 2830.062 2830.062 60
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm 2 St. - 2830.420 - 2830.420 | 2830.320 | 2830.420 61
Transportdsen 2 St. - 2509.010 - 2509.010 2509.010 2509.010 72
Schutzdach 1 st - - - - - - 71
Staubschutzleiste 1St 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 71
Erdungsbander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1St 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 760 760 800 800 800 800 Seite
Hohe (H) mm 760 760 400 400 600 1000
Tiefe (T) mm 210 300 250 300 300 300
Montageplattenbreite (F) mm 705 705 750 750 750 745
Montageplattenhdhe (G) mm 735 735 375 375 575 975
Materialstarke Gehduse mm 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Tar mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Best.-Nr. 1St 1077.000 1073.000 1094.000 1095.000 1055.000 1180.000
Gewicht kg 36,7 42,0 23,27 24,89 34,2 52,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 55 IP 55 IP 66 IP 66
Schutzart NEMA NEMA 4 NEMA 4 |NEMA1,12|NEMA1,12| NEMA4 NEMA 4
Produktspezifischer Lieferumfang

Tir(en) 1 1 2 1 1
Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRe 2 5 2 5 5 5
Flanschplatte, Anzahl 2 2 2 2 2 2
Vorreiberverschluss 2 2 2 2 2 2
Zubehor

Wandbefestigungshalter, fiir AX Stahlblech,

KX Stahlblech, Wandabstand 20 mm 4 St. 2508.020 2508.020 2508.020 2508.020 2508.020 2508.020 73
‘Q’fg‘gﬁﬁigﬂ‘f'Qg;ﬂggﬁgg:ﬁosmb'ec"' 4St. | 2503020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 2505.510 2505.510 | 2505.510 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St. - - 2584.100 2584.100 2584.100 2584.100 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2562.200 2565.200 2562.200 2565.200 2565.200 2565.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2562.300 2565.300 2562.300 2565.300 2565.300 2565.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 St. 2572.100 2575.100 2572.100 2573.100 2575.100 2575.100 90
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene flir Innenausbau 4 St. 2394.210 2394.300 2394.250 2394.300 2394.300 2394.300 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 St. 4599.200 4599.200 4694.000 4694.000 4697.000 4697.000 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. 8619.790 8619.790 8619.700 8619.700 8619.720 8619.750 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tur 4 St. - - - - - - 78
Systemleuchte LED 1St 2500.110 2500.110 2500.100 2500.100 2500.110 2500.110 94
'\P"r'g;""fglg‘zfm%rgﬁ AXfir Verschluss-Einsatze oder 1St | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 66
Sn-Komfortarifl AX ;‘ge‘r"gp;i’fﬁ;f)‘égmsef”d 1St | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 66
Komfortgriff AX fur Verschluss-Einséatze oder 1st. _ _ _ _ _ _ 65

Profilhalbzylinder
Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, Schliefung E1 1St - - - - - _

Komfortgriff AX fiir Vorhangeschloss und
Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder

Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 67
Sichtfenster, Tiefe 36 mm - - - - _ _
Sichtfenster, Tiefe 62 mm - - - — _ _

1St - - - - - - 65

Bedientableau - - - - - -

Scharnier 180° 3 St. 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1 St. 2515.400 2515.400 2515.200 2515.200 2515.400 2515.400 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm 2 St. - - - 2830.081 2830.081 2830.081 60
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm 2 St. - - - 2830.310 2830.310 2830.310 61
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm 2 St. - - - 2830.082 2830.082 2830.082 60
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm 2 St - - - 2830.320 | 2830.320 | 2830.320 61
Transportdsen 2 St. - - - 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 72
Schutzdach 1 St. - 2474.010 - 2475.010 2475.010 2475.010 71
Staubschutzleiste 1St. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 71
Erdungsbéander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 800 800 800 1000 1000 1000 1000 Seite
Hohe (H) mm 1000 1200 1200 600 760 760 1000
Tiefe (T) mm 400 300 400 300 210 300 300
Montageplattenbreite (F) mm 745 745 745 950 945 945 945
Montageplattenhdhe (G) mm 975 1175 1175 575 735 735 975
Materialstarke Gehduse mm 1,5 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Tir mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Best.-Nr. 1St 1181.000 | 1280.000 | 1281.000 | 1096.000 | 1100.000 | 1130.000 | 1110.000
Gewicht kg 59,5 63,5 69,0 42,78 49,0 52,0 63,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Schutzart NEMA NEMA4 | NEMA4 | NEMA4 | NEMA | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12
Produktspezifischer Lieferumfang
Tur(en) 1 1 1 2 2 2 2
Turanschlag rechts, auf links wechselbar
Flanschplatte, GroRie 5 5 5 6 3 6 6
Flanschplatte, Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Vorreiberverschluss 2 - - 2 2 2 2
3-Punkt-Verschluss-System - - - - -
Zubehor
R 150 e 4St. | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 73
R a0 ramtech, 4St. | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 73
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 | 2584.100 - - 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2565.200 | 2565.200 | 2565.200 | 2566.200 | 2562.200 | 2566.200 | 2566.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2565.300 | 2565.300 | 2565.300 | 2566.300 | 2563.300 | 2566.300 | 2566.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 St. 2575.100 | 2575.100 | 2575.100 | 2567.100 | 2573.100 | 2576.100 | 2576.100 90
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4 St. 2394.400 | 2394.300 | 2394.400 | 2394.300 | 2394.210 | 2394.300 | 2394.300 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 St. 4697.000 - - 4695.000 | 4695.000 | 4695.000 | 4695.000 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. 8619.750 | 8619.770 | 8619.770 | 8619.720 | 8619.790 | 8619.790 | 8619.750 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tiirt) 4 St. - 8619.730 | 8619.730 - 8619.710 | 8619.710 | 8619.710 78
Systemleuchte LED 1St. 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 94
'\P"r'g;m'fglg‘zf‘y’"r;%rg: AX flr Verschluss-Einsatze oder 1st. |2s37.100| - ~ | 2500.100 | 2537.100 | 2537.100 | 2537.100 | 66
Min-Komfortariff AX g‘ge‘r"grh;i’;ﬁ;;‘guﬁef”d 1st. |2537.300| - ~ | 2537.100 | 2537.300 | 2537.300 | 2537.300 | 66
E?or}?l%);fg;ﬂiﬁé(efrm Verschluss-Einsatze oder 1st. _ 2435.100 | 2435.100 _ _ _ _ 66
Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, SchlieBung E1 1st. - 2435.200 | 2435.200 - - - -
Veratnnsas.Ensitze oder Profihalsyinder st | - | 2435400 | 2435400 - - - - 65
Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 65
Sichtfenster, Tiefe 36 mm - - - - - - -
Sichtfenster, Tiefe 62 mm - - - - - - -
Bedientableau - - - - - - -
Scharnier 180° 3 st 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1 St. 2515.400 | 2515.400 | 2515.400 | 2515.200 | 2515.200 | 2515.200 | 2515.200 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm 2 St. 2830.081 | 2830.081 | 2830.081 | 2830.101 - 2830.101 | 2830.101 60
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm 2 St 2830.410 | 2830.310 | 2830.410 | 2830.310 - 2830.310 | 2830.310 61
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm 2 St. 2830.082 | 2830.082 | 2830.082 | 2830.102 - 2830.102 | 2830.102 60
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm 2 St. 2830.420 | 2830.320 | 2830.420 | 2830.320 - 2830.320 | 2830.320 61
Transportdsen 2 St. 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 - 2509.010 | 2509.010 72
Schutzdach 1 St. - 2475.010 - 2363.010 - 2363.010 | 2363.010 71
Staubschutzleiste 1 St. 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 71
Erdungsbénder s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
1) Bei zweittirigen Schranken zum Einbau in der Schlosstiir
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Kompakt-Schaltschranke AX

Basisschrank AX, Stahlblech

Breite (B) mm VE 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 Seite
Hohe (H) mm 1200 1200 1400 1400 400 600 1200
Tiefe (T) mm 300 400 300 400 300 300 400
Montageplattenbreite (F) mm 945 945 945 945 1150 1150 1145
Montageplattenhdhe (G) mm 1175 1175 1375 1375 375 575 1175
Materialstarke Gehduse mm 1,5 15 1,5 15 15 15 15
Materialstarke Tir mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materialstarke Montageplatte mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Best.-Nr. 1St 1213.000 | 1214.000 | 1114.000 | 1115.000 | 1112.000 | 1113.000 | 1116.000
Gewicht kg 81,0 85,7 88,5 100,0 35,33 51,32 101,0
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Schutzart NEMA NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12 | NETV | NEVAfnema 12
Produktspezifischer Lieferumfang

Tur(en) 2 2 2 2 2 2 2
Turanschlag rechts, auf links wechselbar

Flanschplatte, GroRie 6 6 6 6 7 7 7
Flanschplatte, Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Vorreiberverschluss - - - - 2 2 -

3-Punkt-Verschluss-System
Zubehor

Wandbefestigungshalter, fiir AX Stahlblech,
KX Stahlblech, Wandabstand 20 mm

Wandbefestigungshalter, fur AX Stahlblech,
KX Stahlblech, Wandabstand 40 mm

4 st 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 | 2508.020 73

4 st 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 | 2503.020 73

Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 | 2505.510 74
Mastbefestigung 2 St. - - - - 2584.100 | 2584.100 - 74
Kunststoff-Flanschplatte, modular 1 St. 2566.200 | 2566.200 | 2566.200 | 2566.200 | 2567.200 | 2567.200 | 2567.200 90
Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen 1 St. 2566.300 | 2566.300 | 2566.300 | 2566.300 | 2567.300 | 2567.300 | 2567.300 90
Metall-Flanschplatte mit Vorpragungen 1 St. 2576.100 | 2576.100 | 2576.100 | 2576.100 | 2577.100 | 2577.100 | 2577.100 90
Dichtrahmen, modular s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 87
Schiene fiir Innenausbau 4 St. 2394.300 | 2394.400 | 2394.300 | 2394.400 | 2394.300 | 2394.300 | 2394.400 77
Montagestege, Ausbau in der Tur 20 Sst. - - - - 4696.000 | 4696.000 - 69
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Héhe 4 St. 8619.770 | 8619.770 | 8619.780 | 8619.780 | 8619.700 | 8619.720 | 8619.770 78
System-Chassis 14 x 39 mm, Ausbau in der Tiirt) 4 St. 8619.710 | 8619.710 | 8619.710 | 8619.710 - - 8619.720 78
Systemleuchte LED 1 St. 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.110 | 2500.100 | 2500.110 94
Mini-Komfortgriff AX fur Verschluss-Einsatze oder

Profilhalbzylinder 1 St. - - - - 2537.100 | 2537.100 - 66
Mini-Komfortgriff AX fur Vorhangeschloss und

Verschluss-Einsatze oder Profilhalbzylinder 1st B - B B 2537.300 | 2537.300 B 66
Komfortgriff AX fiir Verschluss-Einsétze oder

Profilhalbzylinder 1St 2435.100 | 2435.100 | 2435.100 | 2435.100 - - 2435.100 66
Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, Schliefung E1 1St 2435.200 | 2435.200 | 2435.200 | 2435.200 - - 2435.200
Komfortgriff AX fiir Vorhangeschloss und 1St | 2435400 | 2435.400 | 2435.400 | 2435400 | - - | 2435400 | 65

Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder
Verschluss-Einsatze s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 65
Sichtfenster, Tiefe 36 mm - - - — — _ _
Sichtfenster, Tiefe 62 mm - - - - - — _

Bedientableau - - - - - - -

Scharnier 180° 3 St. 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 | 2449.010 68
Turarretierung 1 St. 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 | 2519.020 70
Schaltplantaschen aus Stahlblech, breitenvariabel 1 St. 2515.200 | 2515.200 | 2515.200 | 2515.200 | 2515.300 | 2515.300 | 2515.300 70
Schaltplantaschen aus Kunststoff s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Schaltplantaschen mit Klarsichttasche s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 70
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm 2 St. 2830.101 | 2830.101 | 2830.101 | 2830.101 | 2830.121 | 2830.121 | 2830.121 60
Sockel-Elemente, seitlich, 100 mm 2 St. 2830.310 | 2830.410 | 2830.310 | 2830.410 | 2830.310 | 2830.310 | 2830.410 61
Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm 2 St. 2830.102 | 2830.102 | 2830.102 | 2830.102 | 2830.122 | 2830.122 | 2830.122 60
Sockel-Elemente, seitlich, 200 mm 2 St 2830.320 | 2830.420 | 2830.320 | 2830.420 | 2830.320 | 2830.320 | 2830.420 61
Transportdsen 2 St. 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 | 2509.010 72
Schutzdach 1 St. 2363.010 - 2363.010 - - - - 71
Staubschutzleiste 1St 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 | 2426.500 71
Erdungsbander s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 84
Anreihsatz 1 St. 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 | 1199.100 62
Kabelverschraubung Messing s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
Kabelverschraubung Polyamid s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 93
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Wandgehause AX IT

IT-Wandgehé&use Basis AX, mit
hoher Schutzart, fir den Einsatz
im industriellen Umfeld.

Vorteile:

— Komplett vormontiertes
IT-Geh&use zur sofortigen Auf-
nahme von 19"-IT-Komponen-
ten dank tiefenvariabler Profil-
schienen

Einbaumdglichkeiten: Lieferumfang:

— Vormontierter Montagewinkel — Vormontiertes IT-Geh&use mit
inkl. C-Profilschiene zur Kabel- scharnierter Tur, rundum
abfangung geschlossen

Anwendungen: — Montagewinkel zur Aufnahme — Vorreiberverschluss mit 3 mm

— IT-Gehéuse fir den Einsatz im

industriellen Umfeld
— Sichere, geschiitzte Integration
der IT direkt am Prozess in lhrer

— VerschweilRte Gehausekon-

struktion mit rundum geschlos-
senem Korpus gewahrleistet

einer zentralen Erdungsschiene

— Montagewinkel zur Montage

einer 19"-Steckdosenleiste

Doppelbart-Einsatz
— Flanschplatte mit Birstenleiste
— 19"-Profilschiene vorne, tiefen-
variabel im 25 mm-Raster an

reiatansleg hochsten Schutz der Ausbau- y?;ﬂ%;m 4 Innenausbauschienen mon-
komponenten, bis IP 66 tiert
— Turanschlag rechts, auf links Oberflache: — Montagewinkel

wechselbar

Maximal nutzbares Innen-
volumen bei extrem kompakter
Bauweise

Individueller Innenausbau
Maximaler Ausschnitt am

— Gehause und Tur: tauchgrun-

diert, auf’en pulverbeschichtet,
Strukturlack

— Innenausbau: verzinkt

Farbe:

— C-Profilschiene, an der Riick-
wand montiert

Hinweis:
— Variante mit UL-Zulassung auf
Anfrage erhaltlich

— RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
— IP 10 (auf Anforderung bis
IP 66)
— Bis IP 66 (entsprechend der
gewahlten Flanschplatte)

Gehéduseboden mit optimierten
Flanschplatten vergroRert den
Raum zur Kabelfiihrung um bis
zu 33 %

— Bequeme Kabeleinfiihrung von
unten Uber eine Flanschplatte
mit integrierter Burstenleiste

mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel

Hoheneinheiten HE VE 7 12 15 15 Seite
Breite mm 600 600 600 600
Hohe mm 380 600 760 800
Tiefe mm 350 350 350 400
Max. Einbautiefe mm 278 278 278 316
Vorreiberverschliisse 1 2 2 2
Best.-Nr. 1 st. 7641.350 7643.350 7645.350 7646.400
Flanschplatte, GroRie 7 7 7 7
Flanschplatte, Anzahl 1 1 1 1
Zubehdr
Wandbefestigungswinkel 4 St. 2505.510 2505.510 2505.510 2505.510 74
Wandbefestigungshalter s. Seite s. Seite s. Seite s. Seite 73
Kunststoff-Flanschplatte 1St 2567.200 2567.200 2567.200 2567.200 90
Metall-Flanschplatte 1St 2577.100 2577.100 2577.100 2577.100 91
Kunststoff-Flanschplatte 1St 2567.300 2567.300 2567.300 2567.300 90
Geréateboden ausziehbar, 2 HE 1St 5501.635 5501.635 5501.635 5501.635
Erdungsschiene, horizontal 1 St. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000
Mini-Komfortgriff AX 1 St. 2537.100 2537.100 2537.100 2537.100 66
19"-Fastener, 1 HE 24 St. 2090.000 2090.000 2090.000 2090.000
Rangierpanel 1 st. 5502.205 5502.205 5502.205 5502.205
Kabeldurchfiihrungs-Panel mit Biirstenleiste 1St 5302.202 5302.202 5302.202 5302.202
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Bediengehause AX mit Griffleiste

Material:

— Gehéuse: Stahlblech

— Tur: Stahlblech, umlaufend
eingeschaumte PU-Dichtung

— Griffleisten: Aluminium

— Frontplatte: Aluminium

— Abdeckkappen: Kunststoff

Oberflache:

— Gehause und Tur: tauchgrun-
diert, auflen pulverbeschichtet,
Strukturlack

— Griffleiste: natur eloxiert

— Frontplatte: natur eloxiert

Farbe:

— Gehéause und Tur: RAL 7035

— Abdeckkappen: ahnlich
RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- IP55

Schutzart NEMA:
- NEMA 12

44 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Lieferumfang:

— Gehause mit Tur, mit Ausbruch

und Verstérkung fir Tragarm-
anschluss @ 130 mm

— Vorne mit max. Ausbruch,

abgedeckt von leicht zu bear-
beitender 3 mm Aluminium-
Frontplatte

— Seitliche Griffleisten und

Abdeckkappen

— Angeformter Innenausbau-

winkel mit Systemlochung

— Vorreiberverschluss mit 3 mm

Doppelbart-Einsatz
Hinweis:

— Wechsel des Tragarmanschlus-

ses und des Tiranschlags
durch Drehen des Gehauses
maoglich

— Optional: Tragarmanschluss

@ 130 mm, auBermittig in der
Verstarkungsplatte vorgeformt,
kann einfach aufgebohrt
werden

— Verschluss-Systeme fiir

Servicezugang von hinten:
Verschluss-Einsatz austausch-
bar gegen Mini-Komfortgriff AX,
Verschluss-Einsétze 27 mm,
Ausfuhrung A

— Verschluss-Systeme fir

Servicezugang von vorne:
Verschluss-Einsatz austausch-
bar gegen Verschluss-Einsatze
27 mm, Ausfiihrung A

Approbationen:
- UL
- cuL
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Bediengehause AX fir Tisch-TFT bis 24"

Zum Einbau von handelsiblichen
Tisch-TFTs mit Bildschirmdiago-
nalen bis 24" in den Formaten
16:9/16:10

Material:

— Gehéause: Stahlblech

— Tur: Stahlblech, umlaufend
eingeschaumte PU-Dichtung

— Griffleisten: Aluminium

— Abdeckkappen: Kunststoff

— Sichtscheibe: Einscheiben-
Sicherheitsglas

— TFT-Halterung: Stahlblech

Oberflache:

— Gehéause und Tur: auBen
pulverbeschichtet, Strukturlack

— Griffleiste: natur eloxiert

Farbe:

— Gehause und Tiir: RAL 7035

— Abdeckkappen: ahnlich
RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- IP 65

Schutzart NEMA:
- NEMA 12

Lieferumfang:

— Gehause mit Tir, mit Ausbruch
und Verstarkung fur Tragarm-
anschluss @ 130 mm

— Sichtscheibe, Einscheiben-
Sicherheitsglas

— Halterung fiir Tisch-TFT mit
Aufnahme VESA 75/100

— Seitliche Griffleisten und
Abdeckkappen

— Tur hinten, rechts scharniert

— Vorreiberverschluss mit 3 mm
Doppelbart-Einsatz

Hinweis:

Wechsel des Tragarmanschlus-
ses und des Turanschlags
durch Drehen des Gehé&uses
moglich

Optional: Tragarmanschluss

@ 130 mm, auBermittig in der
Verstéarkungsplatte vorgeformt,
kann einfach aufgebohrt
werden

Verschluss-Einsatz austausch-
bar gegen Mini-Komfortgriff AX,
Verschluss-Einsatze 27 mm,
Ausfihrung A

Approbationen:

UL
cUL

Breite (B) mm VE 650 Seite
Hohe (H) mm 450

Tiefe (T) mm 155

Best.-Nr. 1St 6321.050

Gewicht ca. kg 18,0

Vorreiberverschluss 2

Zubehor

Mini-Komfortgriff AX fur Verschluss-Einsatze oder

Profilhalbzylinder 1st 2537.100 66
Mini-Komfortgriff AX fiir Vorhéangeschloss und

Verschluss-Einsétze oder Profilhalbzylinder 1st 2537.300 66
Verschluss-Einsétze s. Seite 67
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UL-Konformitét
Beim Einsatz von Rittal Zubehor-
komponenten in bereits vorhandene

oder neue Gehdused nungen bleibt
die serienmaRige UL-Approbation in
vollem Umfang erhalten.

Stromverteilung
Fur kleinere Niederspannungs-Schaltanlagen ist

der AX in Verbindung mit dem RiLine Compact
die ideale Losung mit Bauartnachweis.

Innenausbau

Der individuelle Schrankausbau ist durch
die werkzeuglose, formschlussige und
héhenflexible Befestigung der Schiene fur

Innenausbau an vorgepragten Nocken und
ihrer durchgangigen Kompatibilitat mit
dem umfangreichen Systemzubehdr
zeitsparend und komfortabel.
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Schnellmontage

Mit der Schiene fir Innenausbau lassen

sich blitzschnell und ohne mechanische

Bearbeitung, Routineaufgaben wie die

Montage von Turpositionsschaltern oder Flexibilitat

Kabelfiihrungen realisieren. Der Turausbau erfordert keine
mechanische Tirbearbeitung, da
das System-Zubehdr direkt an
der Turlochleiste mit U-Profil und
der Systemlochung befestigt
werden kann.

Komfort

Der Komfortgri AXist fir alle
gangigen Verschluss-Einséatze
lieferbar und erméglicht dadurch
die Integration in vorhandene
SchlieR-Systeme.

Montagekomfort
Einfache Befestigung durch
Verschraubung von auf3en.
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Aufstellung

Wandbefestigungshalter

und -lasche, Stahlblech

Die Stahlblechgeh&use sind
riickseitig mit Vierkantpragung
zur Fixierung der Wandhalter
sowie mit neuartigem Durchzug
zur direkten Verschraubung von
auBen Uber gewindeformende
Schrauben ausgestattet.

Outdoor-Einhausung

Das Gehause-in-Gehause-Konzept
bietet einen e ektiven Schutz in
besonders rauen Outdoor-Umge-
bungen.

Der Ausbruch unten und die
Kiemenpragungen an Seite und
Boden sorgen fir eine ideale
Durchluftung des Gehéauses.

gl Sockel-System AX
I § Der neue AX Sockel zeichnet

sich durch maximalen Raum fiir
individuelle Kabeleinfiihrungen
aus, dank eines optimierten
Blendenkonzepts und des neuen
Konstruktionsprinzips. Das macht
= den Sockel besonders e zient

@/ fur vielfaltige Anforderungen.

Anreihung Schutzdach

Mit eigenen Ausbriichen Das Schutzdach sichert das
versehene Gehause kdnnen Gehéause durch seine Schrage
mit dem Anreihsatz schnell zuverlassig gegen stehende
und schutzartgerecht ange- Néasse und sonstige Ver-

reiht werden. schmutzungen von oben.

Die Befestigung kann ohne
mechanische Bearbeitung am
Gehéause erfolgen.
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Aufstellung




Turvarianten

Bei maRlich passenden Gehause-
groRen kann sowohl das Sicht-
fenster als auch das Bedien-
tableau als Turvariante eingesetzt
werden. Dadurch wird der Einsatz
als Bediengehéause ermdglicht
bzw. der freie Blick auf die
Komponenten im Gehause
gewabhrleistet.

Turausbau

Dank der Tirlochleiste mit der
integrierten 25 mm-System-
lochung ist ein ganz individueller
Ausbau mit Schaltplantaschen
moglich. So sind alle wichtigen
Unterlagen jederzeit gri bereit.
Mit den System-Chassis kann
die Tur ganz einfach als zusétz-
liche Montageflache genutzt
werden.

Turausbau

180°-Scharniere und eine
Turarretierung sorgen fir unge-
hindertes Arbeiten im Gehause
— kein unbeabsichtigtes
Zuschlagen der Tir und keine
Behinderung bei beengten
Verhaltnissen.
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Turen/Verschlisse




System-Chassis

14 x 39 mm

In Verbindung mit der
Schiene fur Innenausbau
oder der Tlrlochleiste

scha t das System-Chassis
14 x 39 mm vollig neue
Madglichkeiten im Innenaus-
bau.

Erdungsbéander

Fur eine sichere Erdung
stehen langenoptimierte und
vorkonfektionierte Erdungs-
béander in allen géngigen
Querschnitten zur Verfugung.
Das reduziert den Zeitauf-
wand bei der Montage
deutlich.

ISV-Einbausatz

Mit den ISV-Einbauséatzen
kénnen Standard AX Gehéuse
ohne groRen Aufwand fir den
Ausbau mit ISV-Ausbau-
modulen vorbereitet werden.

Druckausgleichsstopfen
Durch die Dichtmembran im
Druckausgleichsstopfen
werden Druckunterschiede
durch wechselnde klimatische
Bedingungen vermieden.
Dadurch entsteht kein
Kondenswasser und in der
Folge auch keine Korrosions-
probleme im Gehause.
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Innenausbau




Kabelfiihrung

Mit dem Kabelschlauch und
dem Kabelschlauchhalter
lassen sich flexibel und sicher
Kabelfuhrungen zwischen Tur
und Gehause herstellen.

Steckerdurchfiihrung, klein
Damit wird das Einfiihren

von vorkonfektionierten
Kabeln in beliebige Flachen
zum Kinderspiel. Der Einbau
ist bis zu einer Materialstarke
von 4 mm mdoglich. Mit Kabel-
bindern kénnen die Kabel an
der integrierten Zugentlastung
sicher befestigt werden.
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Kabeleinfihrung




Systemausbau AX
Sockel-System AX

Die modulare Sockel-Vielfalt
Das neue und innovative Sockel-System AX bietet

eine nie gekannte Vielfalt an Funktionen und Anwen-

dungsmdéglichkeiten.

Das Sockel-System AX besteht aus folgenden
Artikeln:
Sockel-Blenden, vorne und hinten
Sockel-Elemente, seitlich

N+ =TS

Eine Best.-Nr. Eine Best.-Nr. Ein kompletter
fur die Sockel- fur die Sockel- Sockel AX
Blenden, Elemente, seitlich

vorne und hinten

Sockel-Hohe Basisform Madglichkeiten der Kabeldurchfuhrung
100 mm —
w w
200 mm
w w w
Sockel-Blenden, 100 mm hoch
vorne und hinten Fir Schrankbreite Best.-NI.
Stahlblech
h . . . 600 2830.061
Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine
groRe Offnung fir optimalen Zugang zur 800 2830.081
Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinfiihrung. 1000 2830.101
Material: 1200 2830.121
— Stahlblech
Farbe: 200 mm hoch
— RAL 9005 Far Scr::]e:rr]\kbreite Best.-Nr.
Lieferumfang:
- 2 Sockel-Blenden, vorne und hinten 600 2830.062
800 2830.082
1000 2830.102
1200 2830.122

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Zusatzlich wird
benotigt:

— Sockel-Elemente, seitlich, zum Abschluss einer
Sockel-Einheit, siehe Seite 61
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Systemausbau AX
Sockel-System AX

Sockel-Elemente, seitlich 100 mm hoch

Stahlblech Fir Schranktiefe Best.-NI.
Sockel-Element zur Anbringung in der Tiefe und zur mm

Stabilisierung des Sockels. 300 2830.310
Material: 400 2830.410
— Sockel-Elemente: Stahlblech

— Abdeckkappen: Kunststoff 200 mm hoch

Farbe: Fiir Schranktiefe

- RAL 9005 mm Best.-Nr.
Lieferumfang: 300 2830.320
— 2 Sockel-Elemente 400 2830.420

— 2 Abdeckkappen
— Inkl. Befestigungsmaterial
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Systemausbau AX

Sichtfenster/Bedientableau

Sichtfenster Tiefe 36 mm ,
Fiir Anbau an E|nse_3_tzba_r ) Breite Hohe Best.-Nr.
— AX Gehéuse anstelle der Tur ilgszjglggaztszgioo mm mm
- Flachen 1007.000, 1013.000 497 | 497 | 2733.010
Max. Einbautiefe: Tiefe - 4 mm 1039.000, 1339.000
Sichtbare Flache: 1009.000 597 377 | 2730.010
(Breite - 60 mm) x (H6he - 60 mm) 1010.000, 1054.000 o7 07 | 2731010
Material: 1060.000, 1360.000 :
— Rahmen: Aluminium, natur eloxiert 1012.000, 1076.000
. y 597 757 | 2732.010
— Glasscheibe: Acrylglas 1376.000
Schutzart IP nach IEC 60 529:
— P54 Tiefe 62 mm
Lieferumfang: Einsetzbar . Breite | Hohe | gog Ny
— Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz als Turvariante bei mm mm
Nr. 3524 E 1050.000, 1350.000
1007.000 497 497 | 2763.010
1039.000, 1339.000
1009.000 597 377 | 2760.010
1010.000, 1054.000
1060.000, 1360.000 597 | 597 | 2761.010
1012.000, 1076.000
1376.000 597 757 | 2762.010
Klappbare FT-Arretierung VE Best-Nr.
Zum Anbau an Flachen. Durch eine Gasdruckfeder 1St 2772.000
bleibt das Sichtfenster sicher offen (oben oder seit-
lich). Bei geschlossenem Sichtfenster verschwindet
die Gasdruckfeder im Rahmenprofil.
Bedientableau Einsetzbar . ) :
Fiir Anbau an als Turvariante Br;erlrge Hn?g]e Tnl]erf;]e Best.-Nr.
fir AX
— AX Gehéuse anstelle der Tur
_ Flachen 1004.000
1011.000 377 297 36 2741.010
Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 1031.000
3 mm starken Aluminiumplatte. 1006.000
. 1303.000 377 377 36 2742.010
Matenal:. . 1380.000
— Aluminium, natur eloxiert 1008.000
Schutzart IP nach IEC 60 529: 1038.000 377 | 597 36 | 2743.010
_ P54 1338.000
Lief ” 1007.000
leferumiang: 1013.000
— Aluminium-Rahmen 1050.000 497 497 36 2745.010
— Tableauplatte 1350.000
— Scharniere 1009.000
- Haltestiicke 1039.000 597 377 36 2744.010
1339.000
1010.000
1060.000
1304000 597 597 36 2746.010
1360.000
Fiir Flachen 197 297 36 2740.010

Besttickbare Flache:
(Breite - 70 mm) x (Héhe - 70 mm)

Abmessungen Aluminiumplatte:
(Breite - 54 mm) x (Hohe - 54 mm)

Zubehor:

— Vorreiberverschluss 2749.100, siehe Seite 63
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Systemausbau AX

Verschluss-System

Komfortgriff AX

fur Kompakt-Schaltschranke AX mit
3-Punkt-Verschluss-System

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird
zum Offnen des Verschlusses geschwenkt.
Vorbereitet fiir den Einbau von Verschluss-Ein-
sétzen oder flr den Einbau von handelsublichen
Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicher-
heits- und Druckknopf-Einsatzen.
Weitere Ausfiihrungen vorbereitet fur ASSA, oval
Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlange von
26,9 mm und KESO/KABA Profilhalbzylinder bis zu
einer Gesamtlange von 42,5 mm und einem @ von

22 mm.

Elgz?etrze Einsatz, undg{ﬁgs.aﬁgéuss' Verschluss- Verschluss-
Profilhalbzylinder SchlieBung E1Y oder S'&l;tse'&n KEZ)S}ETBA
Profilhalbzylinder
Best.-Nr.

Zink-Druckguss RAL 7035 2435.100 2435.200 2435.400 2435.500 2435.600
Verschluss-Einséatze, Ausfuhrung A
7 mm Vierkant 2460.000 - 2460.000 - -
8 mm Vierkant 2461.000 - 2461.000 - -
7 mm Dreikant 2462.000 - 2462.000 - -
8 mm Dreikant 2463.000 - 2463.000 - -
Schraubendreher 2464.000 - 2464.000 - -
Daimler-Einsatz 2465.000 - 2465.000 - -
3 mm Doppelbart 2466.000 - 2466.000 - -
Fiat 2307.000 - 2307.000 - -
6,5 mm Dreikant 2460.650 - 2460.650 - -
Sicherheits- und Druckknopf-Einséatze
gfﬁ‘lgg&'}; st e 2467.000 - 2467.000 - -
Druckknopf-Einsatz 2468.000 - 2468.000 - -
girrtjsc"ilzgopf— und Sicherheits- 2469.0002 _ 2469.0002 _ _
Profilhalbzylinder

9785.0405 - 9785.0405 - -
nach DIN 18 2523

9785.0424 - 9785.0424 - -

1) Mit 2 Schlusseln

2) SchlieRung Nr. 2123, andere SchlieBung nicht moglich

S W

5) VerschiedenschlieRend

)
)
) Mit 3 Schliisseln je Verschluss-Einsatz
)
)
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Systemausbau AX

Verschluss-System

Mini-Komfo rtg riff AX Weitere Ausfiihrungen vorbereitet fiir ASSA oval
fiir AX/AX IT mit Vi ib hi Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlange von
ur mit Vorreiberverschiuss, 26,9 mm und KESO/KABA Profilhalbzylinder bis zu

KX mit Vorreiberverschluss

Der entriegelte Griff wird zum Offnen des
Verschlusses geschwenkt.

Vorbereitet fir den Einbau von Verschluss-Einsat-
zen oder fur den Einbau von handelsiblichen Profil-
halbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits-
und Druckknopf-Einséatzen.

einer Gesamtlange von 42,5 mm und einem @ von
22 mm.

g ?
Far
Fur Vorhangeschldsser Vorbereitet Vorbereitet
Verschluss-Einsétze und far fur
oder Verschluss-Einséatze | Verschluss-System | Verschluss-System
Profilhalbzylinder oder ASSA KESO/KABA
Profilhalbzylinder
Best.-Nr.
Zink-Druckguss RAL 7035 2537.100 2537.300 2537.400 2537.500
Verschluss-Einsatze, Ausfihrung A
7 mm Vierkant 2460.000 2460.000 - -
8 mm Vierkant 2461.000 2461.000 - -
7 mm Dreikant 2462.000 2462.000 - -
8 mm Dreikant 2463.000 2463.000 - -
Schraubendreher 2464.000 2464.000 - -
Daimler-Einsatz 2465.000 2465.000 - -
3 mm Doppelbart 2466.000 2466.000 - -
Fiat 2307.000 2307.000 - -
6,5 mm Dreikant 2460.650 2460.650 - -
Sicherheits- und Druckknopf-Einsétze
Sicherheits-Einsatz,
SchiieBung Nr. 3524 EV 2467.000 2467.000 - -
Druckknopf-Einsatz 2468.000 2468.000 - -
Druckknopf- und Sicherheits- 2) 2) B _
Einsatz) 2469.000 2469.000
Profilhalbzylinder
9785.0405) 9785.0405 - -
nach DIN 18 2523
9785.042% 9785.042% - -

1 Mit 2 Schliisseln

2) SchlieRung Nr. 2123, andere SchlieBung nicht moéglich
) Mit 3 Schliisseln je Verschluss-Einsatz
)
)

& w

VE = 2 Stuck, Schliefung innerhalb einer VE gleichschlieBend, unterschiedliche VEs nicht gleichschlieRend
5 VerschiedenschlieRend

Verschluss-Einsatze

fur Einbau in Komfortgriff AX,
Mini-Komfortgriff AX

Best.-Nr.
Sicherheits-Einsatz, SchlieBung Nr. 3524 EV 2467.000 -
Druckknopf-Einsatz 2468.000 -
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz?) 2469.0002) -
) ) - 9785.040%
Profilhalbzylinder nach DIN 18 2523
- 9785.0424

1 Mit 2 Schliisseln

2) SchlieRung Nr. 2123, andere SchlieBung nicht moglich
3) Mit 3 Schlisseln je Verschluss-Einsatz
)
)

IS

VE = 2 Stuck, SchlieBung innerhalb einer VE gleichschlieBend, unterschiedliche VEs nicht gleichschlieend
5 VerschiedenschlieBend

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Kompakt-Schaltschranke und Kleingehduse


http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2467000 &locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2468000&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2469000 &locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9785040&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=9785042&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2537400&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2537500&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2537100&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2537300&locale=de-de

Systemausbau AX

Verschluss-System

Verschluss-Einsatze Ausfiihrung A, Lange 27 mm Best.-Nr.

Fir 7 mm Vierkant 2460.000

— AX mit Vorreiberverschluss 8 mm Vierkant 2461.000

— AX mit 3-Punkt-Verschluss-System 7 mm Dreikant 2462.000

— Komfortgriff AX -

— Mini-Komfortgriff AX 8 mm Dreikant 2463.000

Material Schraubendreher 2464.000

aterial: - ;

— Zink-Druckguss Daimler-Einsatz 2465.000
3 mm Doppelbart 2466.000
Fiat 2307.000
6,5 mm Dreikant 2460.650

Mehrfachverriegelung VE Best.-Nr.

far 6 Vorhangeschlosser 2 St 2493.500

Die ideale Losung, wenn fur Wartungs- und Repara-

turarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung

fir mehrere Personen realisiert werden soll.

Material:

— Stahlblech

Oberflache:

— Verzinkt

Schlosskastenabdeckung VE Best.-Nr.

plombierbar 2 St 2476.100

Zum nachtraglichen Anbau an alle Kompakt-Schalt-

schranke AX aus Stahlblech und mit Vorreiberver-

schluss.

Material:

— Polyamid

Farbe:

- RAL 7035

Schlosskastenabdeckung VE Best.-Nr.

fur Vorhangeschlosser bzw. 2 st 2493.000

Mehrfachverriegelungen

Zum nachtraglichen Anbau an alle Kompakt-Schalt-
schranke AX aus Stahlblech und mit Vorreiberver-
schluss.

Material:
— Zink-Druckguss

Oberflache:
— Vernickelt
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Systemleuchte LED

Zubehor
Anschlusszubehor —
fur Systemleuchte LED
Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der - Kabelbinder 2597.000
Leuchten kénnen folgende Komponenten verwen-
det werden:

Anschlussleitung uL Lange VE Best.-Nr.
far mm orange
Einspeisung, 2-polig, 100 — 240 V AC 3000 1St 2500.520
Einspeisung, 2-polig, 100 — 240 V AC - 3000 5 St. 2500.420
Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100 — 240 V AC 1000 1St 2500.550
Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100 — 240 V AC - 1000 5 St. 2500.450
Anschlussleitung fiir Einspeisung
Anschlussleitung fur Durchgangsverdrahtung
Turpositionsschalter mit Anschlussleitung
(fur Systemleuchte LED mit integriertem
Bewegungsmelder nicht erforderlich)
J_@
° ] o~ =
j O O
% L] -
Turpositionsschalter
mit Anschlussleitung fur Systemleuchte LED
Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial
Lange Passend Best.-Nr.
ENEC| UL > VE
mm far schwarz
- 800 1st. 2500.460
Anschlussleitung 230V AC/24V DC,
- 800 1A 1St 2500.470
Befestigungssatz Magnet VE Best-Nr.
fur Systemleuchte LED 2 St. 2500.490

Zum Aufkleben auf der Riickseite der Leuchten
ohne Steckdose.

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehduse Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Raumausnutzung

Die Tragschienen kénnen wahlweise
auf der Vorderseite der integrierten
Montagelochleiste montiert werden

oder zur besseren Ausnutzung der
Gehausetiefe direkt auf der Gehause-
rickwand.

Prazision
Der Mini-Vorreiber funktioniert nahezu blitzartig.
Bereits eine Viertelumdrehung geniigt, um den

Deckel selbst beim VerschlieRen richtig zu
zentrieren und rundum dicht zu positionieren.

Sicherheit
Die gezielt flach konstruierte Gehause-
Umkantung lasst die nahtlos geschaumte

PU-Schaum-Dichtung breit und sicher
aufliegen und tragt zum Erhalt der Schutzart
IP 66 bei.




Montagekomfort

Potenzialausgleich
Die Montage der Flanschplatte schlief3t den auto-
matischen Potenzialausgleich mit ein. Er wird durch

zwei gewindeformende Schrauben sichergestellt,
die durch spezielle Lochungen gefiihrt werden und
dadurch den Kontakt herstellen.

Der serienméaRige Durchzug in der Rick-
wand erlaubt eine schnelle Verschraubung
des Wandbefestigungshalters von aul3en
mit einer selbstformenden Schraube — ohne
Gegenmutter von innen. Die hohe Schutzart
bleibt dabei uneingeschrankt erhalten.

Schutzarterhaltung

Die nahtlos eingeschaumte PU-Schaum-Dichtung
ermdglicht den Erhalt der Schutzart im Temperatur-
bereich von -20 °C bis +80 °C und kann bei Bedarf
Uberlackiert werden.

Erdung

Der Schutzleiteranschluss ermdoglicht eine
besonders schnelle und komfortable
Erdung, auch nachtraglich.
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GEHAUSE-KORPUS

Zuverlassigkeit
Der werkzeuglos montierbare Vorreiberver-
schluss mit Doppelbart-Einsatz verschlieRt das

Gehéuse sicher und ermdglicht die Einbindung
in individuelle SchlieR-Systeme.

108

Freiraum
Die 180°-Turscharniere scha en

Freiraum und verbessern die
Zuganglichkeit ins Gehauseinnere.

Sicherheit
Die gezielt flach konstruierte Gehause-
Umkantung lasst die nahtlos geschdumte

PU-Schaum-Dichtung breit und sicher
aufliegen und tragt zum Erhalt der Schutzart
IP 66 bei.




Schnelligkeit
Montagepatte und Tur sind der Verpackung

direkt entnehmbar und kénnen schnell in die
Bearbeitung gegeben werden.

Montagekomfort

Der serienméaRige Durchzug in der Riickwand
erlaubt eine schnelle Verschraubung des
Wandbefestigungshalters von auen mit einer
selbstformenden Schraube — ohne Gegen-
mutter von innen. Die hohe Schutzart bleibt
dabei uneingeschrankt erhalten.

Schutzarterhaltung

Die nahtlos eingeschdaumte PU-Schaum-Dichtung
ermaoglicht den Erhalt der Schutzart im Temperatur-
bereich von -20 °C bis +80 °C und kann bei Bedarf
Uberlackiert werden.

Erdung

Der Schutzleiteranschluss erméglicht
eine besonders schnelle und komfortable
Erdung, auch nachtraglich.




Kleingehause KX

Material:

— Gehéuse: Stahlblech

— Tur: Stahlblech, umlaufend
eingeschaumte PU-Dichtung

Oberflache:

— Gehéuse und Tur: tauchgrun-
diert, auRen pulverbeschichtet,
Strukturlack

— Montageplatte: verzinkt

Farbe:
— RAL 7035

110 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Schutzart IP nach IEC 60 529:
- IP 66

Schutzart NEMA:
- NEMA 4

Lieferumfang:

— Gehause mit Tir

— Montageplatte

— Vorreiberverschluss mit 3 mm
Doppelbart-Einsatz

Approbationen:

- UL

- cUL

— Bureau Veritas

— Lloyds Register

— DNV-GL

Weitere Approbationen finden Sie
im Internet.

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause
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GEHAUSE-KORPUS

Zugri

Der weite Turé nungswinkel von bis zu
180° scha t genugend Platz, um Module
einfach zu montieren bzw. zligig auszu-
tauschen. Das groRe Sichtfenster erlaubt
eine bequeme laufende Kontrolle der
Komponenten im Geh&use.

Préazision

Der Schnellverschluss funktioniert nahezu
blitzartig. Bereits eine Viertelumdrehung
geniigt, um den Deckel selbst beim
VerschlieRBen richtig zu zentrieren und
rundum dicht zu positionieren.

Sicherheit

Die gezielt flach konstruierte Gehause-
Umkantung lasst die nahtlos geschaumte
PU-Schaum-Dichtung breit und sicher
aufliegen und tragt zum Erhalt der
Schutzart IP 66 bei.
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Flexibilitat

Die Gehause kdnnen je nach Bedarf

mit Tragschienen oder Montageplatten
ausgestattet werden.

Schutzarterhaltung
Die nahtlos eingeschdumte PU-Schaum-Dichtung
ermaoglicht den Erhalt der Schutzart im Temperatur-

bereich von -20 °C bis +80 °C und kann bei Bedarf
Uberlackiert werden.

Erdung

Der Schutzleiteranschluss ermdéglicht eine
besonders schnelle und komfortable
Erdung, auch nachtréglich.
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Kleingehause KX

Material: Schutzart IP nach IEC 60 529: Approbationen:
— Gehause: Stahlblech - IP 65 - UL
— Deckel: Stahlblech, umlaufend . - cuL

eingeschaumte PU-Dichtung fCEEEZrIZNEMA' — Bureau Veritas
— Sichtscheibe: Polycarbonat, — Lloyds Register

4 mm Lieferumfang: — DNV-GL

. . — Gehause mit scharniertem Weitere Approbationen finden Sie

ClrEiiEEnE: Deckel im Internet.

— Gehéause und Deckel: tauch-
grundiert, aufRen pulverbe-
schichtet, Strukturlack

Farbe:
- RAL 7035

— Sichtscheibe im Deckel
— Mini-Vorreiberverschluss

Bus-Gehéause KX, Stahlblech

Breite mm VE 400 400 600 800 Seite
Hoéhe mm 200 300 300 300

Tiefe mm 155 55 155 155

Materialstarke Gehause mm 1,25 1,25 1,25 1,25

Materialstarke Deckel mm 1,25 1,25 1,25 1,25

Best.-Nr. 1St 1610.000 1611.000 1612.000 1613.000

Gewicht kg 2,36 4,72 5,47 7,78

Zubehor

ngf&bsifgﬁltgggﬁ,sfigghlbl och 4st. 1590.010 1590.010 1590.010 1590.010 126
Mastbefestigung 2 St 2584.100 2584.100 2584.100 2584.100 128
Montageplatten 1 St. 1564.800 1568.800 1570.800 1570.810 129
Tragschienen TS 35/7,5 10 St. 2317.000 2317.000 2317.000 2317.000Y 129
Tragschienen TS 35/15 10 St. - - 2319.000 - 129
Montage-Clip fur Tragschienen 30 St. 2309.000 2309.000 2309.000 2309.000 130
Montagewinkel 4 St. 4597.000 4597.000 4597.000 4597.000 81

Montagebiigel 20 St. 2366.000 2366.000 2366.000 2366.000 81

Befestigungskralle fur zweite Montageebene 20 St. 2309.100 2309.100 2309.100 2309.100 130
Druckausgleichstopfen 5 St. 2459.500 2459.500 2459.500 2459.500 124
Kondensatablauf 6 St. 2459.000 2459.000 2459.000 2459.000 124
Anreihsatz 1St 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 124
Erdungsbénder 5 St. 2565.050 2565.050 2565.050 2565.050 130
Bohrschrauben 300 St. 2487.000 2487.000 2487.000 2487.000 82

Steckerdurchfiihrung, klein 5 St. 2400.500 2400.500 2400.500 2400.500 131

1) Bei 800 mm breiten Gehausen sind 2 x 400 mm breite Tragschienen zu verwenden

118 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause
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Systemausbau

KX

Mastbefestigung

Mit der universellen Mastbe-
festigung lassen sich die
Gehause ganz einfach und
ohne mechanische Bearbeitung
an runden oder eckigen Masten
befestigen.

Flanschplatten
Metall-Flanschplatten mit
metrischen Vorpragungen
ermdglichen die schnelle und
einfache Montage von Kabel-
verschraubungen mit integrier-
ter Zugentlastung.

122 Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause
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Systemausbau KX

Kabelfihrung
MetaII—FIanschpIatten Durchmesser VE Best.-Nr.
mit metrischer Vorpragung, fur KX - ] M20 1St 1581.200

Locher fir die Kabelverschraubungen einfach mit
dem Schraubendreher durchschlagen.

Material:
— Stahlblech

Farbe:
- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
— |P 55 bei sachgerechter Montage

Zubehor:

— Kabelverschraubungen aus Polyamid oder

Messing, siehe Seite 132

NN OO OO
| vevwwwew |
h O ~ |5°
veowvwww
‘ & ©
Steckerdurchfuhrung, klein Passend fiir VE Best.-Nr.
Fur vorkonfektionierte Kabel mit Stecker. Verwend- 2 Kabel 15t 2400.300
bar fiir Materialstarken bis 4 mm. Mit Kabelbindern ©6-8mm
kann eine Zugentlastung der konfektionierten Kabel 3 Kabel 5 st 2400500
durchgefiihrt werden. 2 4-6mm ' i
Material:
— Kunststoff
Farbe:
- RAL 9005
Schutzart IP nach IEC 60 529:
— |P 65 bei sachgerechter Montage
Lieferumfang:
— Inkl. Befestigungsmaterial
55 55 36 .3
11 25 7J
Montageausschnitt

Kompakt-Schaltschréanke und Kleingehause
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Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.
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Systemausbau KX

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung Messing Grofe VE Best.-Nr.
Vorteile: M12 x 1,5 15 St. 2411.801
— Verschraubung und Gegenmutter zusammen in M16 x 1,5 15 St. 2411.811
Einer VEt spart zusatzlichen Bestellaufwand und M20 x 1.5 10 St. 2411.821
ageror
— Klemmlamellen fur gleichmagigen Anzug und M25x1,5 10St 2411831
kabelschonende Zugentlastung M32x15 5 St. 2411.841
_— M40 x 1,5 4 st 2411.851
Material:
- Messing M50 x 1,5 2 st 2411.861
— Dichtung: CR/NBR M63 x 1,5 1st. 2411.871
Oberflache:
— Vernickelt

Schutzart IP nach IEC 60 529:
— |P 68 (5 bar, 30 Min.)

Approbationen:

- VDE, UR, cUR

Kabelverschraubung Polyamid Groke VE Best-Nr.

Vorteile: M12x 1,5 50 St. 2411.601

— Verschraubung und Gegenmutter zusammen in M16 x 1,5 50 St. 2411.611
ﬁiner VEt spart zusatzlichen Bestellaufwand und M20 x 1.5 50 St. 2411.621

ageror

— Klemmlamellen fur gleichmagigen Anzug und M25x15 25 St 2411631
kabelschonende Zugentlastung M32x 1,5 15 st. 2411.641

Material: M40 x 1,5 5 St. 2411.651

- Polyarﬁid 6 M50 x 1,5 5 St. 2411.661

— Dichtung: CR/NBR M63 x 1,5 3 St 2411.671

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

— IP 68 (5 bar, 30 Min.)

Approbationen:

— VDE, UL, cUL, CSA, CSAus

EMV- Kabe|ve rSCh rau bU ng Kabelverschraubungen, metrisch

Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontakt- Kabel- Mi”ihma'ef

stelle unterbrochen oder im Schrank komplett ent- GroRe | durchmesser durgm;’gern VE | Best.-Nr.

fernt werden. mm mm

Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten.

Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim M16 45-10 3 55t | 2843.160

Anschrauben in lackierte Schrankflachen selbsttatig M20 6-12 S S St. | 2843.200

ein, sodass eine leitfahige Verbindung entsteht. M25 11-17 8 5St. | 2843.250

Schutzart IP nach IEC 60 529: M32 15-21 10 1St | 2843.320

- IP 68 M40 19 - 28 15 1 St. | 2843.400

Material: M50 27-38 19 1 St. | 2843.500

— Messing M63 34-44 30 1 St. | 2843.630

— Dichtung: CR/NBR 1 Minimaler Schirmdurchmesser =

Oberfliche: Kabeldurchmesser abziiglich Kabelmantel

— Vernickelt

Approbationen:
- VDE, UR, cUR

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. Kompakt-Schaltschranke und Kleingehduse
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Technische Informationen

Das 3-Phasen-Beschichtungsverfahren

Beschichtungsverfahren \ Technische Eigenschaften

Technische Daten

v
Entfettung, q q _
Nanokeramische Vorbehandlung, D|entdals Ilforrk%sufjtnsschutz und zur Verbesse Nanokeramische Konversionsschicht
Spiilung rung der Lackhaftung.
v
GleichmaRige Schichtausbildung auf allen Erichsentiefung DIN EN ISO 1520 =4 mm
Oberflachen, Kanten und in den Hohlraumen. =
Innen/Aufen: . Dadurch entsteht schon im Aufbau ein hoher |- u¢hhoizharte DIN EN ISO 2815 2EY
Anodische Tauchgrundierung Korrosionsschutz. Gitterschnitt DIN EN ISO 2409 Gto
Die Grundierung ist gut Uberlackierbar und schwermetall-, chromat- und silikonfrei.
v
Einbrennen
v
Erichsentiefung DIN EN ISO 1520 =3,5mm
Die Pulverbeschichtung zeichnet sich durch Buchholzharte DIN EN ISO 2815 =80
hohe mechanische Besténdigkeit, sehr guten | Gitterschnitt DIN EN 1SO 2409 Gto
AuRen: Korrosionsschutz, gute chemische Bestandig-

keit, Temperaturbestandigkeit sowie Dekonta-

Struktur-Pulverbeschichtung 1L, r
minierbarkeit aus.

Prifzeit: 168 Std.
Priifzeit: 500 Std.
Priifzeit: 20 Zyklen

Salzsprihtest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Schwitzwassertest nach DIN EN ISO 6270-2 CH
Schwitzwassertest nach DIN EN ISO 6270-2 AHT

Die Pulverbeschichtung ist gut uiberlackierbar und schwermetall-, chromat- und silikonfrei.

v

Einbrennen \

Die Beschichtung ist besténdig gegen
Mineral6le
Schmierstoffe
Bearbeitungsemulsionen
Alkoholische Losungsmittel (kurzzeitig z. B. zur Reinigung)
Schwache Séauren und Basen

Uberlackierbarkeit der Grundierung bzw.

der Pulverbeschichtung

Nach sorgfaltiger Reinigung der Oberflache ist die Beschichtung uber-
lackierbar mit

DD-Lacken

1- und 2-Komponenten-Lacken

Automobilreparaturlacken

Pulverlacken

Wasserlacken

Im Zweifelsfall sollte ein Vertréglichkeitstest durchgefiihrt werden.
Die Verarbeitungshinweise der Lackhersteller sind zu beachten.
Beim Uberlackieren ist darauf zu achten, dass 180 °C und 15 Min.
Einbrennzeit nicht Uberschritten werden.

Der AulReneinsatz von Schaltschranken

Um langfristig eine zufriedenstellende Funktion der Schaltschrénke im
AuBeneinsatz zu gewabhrleisten, missen die zutreffenden Umweltfakto-
ren berticksichtigt werden.

Hierzu gehoren
UV-Strahlung, korrosiv wirkende Luftverunreinigung, Regen,
Vereisung, Schnee, Wind oder auch weitere Faktoren bei speziellen
Klimabedingungen.

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause

Schwitzwasserbildung im Schaltschrank
Durch entsprechende MaRnahmen wie Belliften oder Beheizen des
Schaltschrankes muss Schwitzwasserbildung verhindert werden.

Schutzart

Der Schaltschrank kann wéahrend des AuBeneinsatzes extremen
Witterungsverhéltnissen ausgesetzt sein.

Tagelange Regenfalle, Schnee, Vereisung, hohe Windgeschwindig-
keiten und Temperaturschwankungen stellen an die Abkapselung des
Schrankes besonders hohe Anforderungen. Die in der DIN VDE 0100,
Teil 737, Pkt. 5.2 fir AuBenbewitterung vorgesehene Schutzart IP X3
reicht oft nicht aus, um die elektrischen Einrichtungen dauerhaft zu
schutzen.

Weitere technische Informationen finden Sie im Internet. 133



Technische Informationen

Schutzarten nach IEC 60 529 (EN 60 529)

Die Kennzeichnung der IP-Schutzart erfolgt durch 2 Kennziffern.

Beispiel fur die Angabe einer Schutzart, z. B. IP 43:

Kennbuchstaben

Erste Kennziffer

Zweite Kennziffer

Schutzgrade fir Beriihrungs- und Fremdkérperschutz:

erste Kennziffer

Schutzgrade fur Wasserschutz:
zweite Kennziffer

Erste
Kennziffer

Schutzumfang

Benennung

Erklarung

Zweite
Kennziffer

Schutzumfang

Benennung

Erklarung

Geschiitzt gegen feste
Fremdkorper 50 mm Durch-
messer und groRer

Die Objektsonde, Kugel 50 mm
Durchmesser, darf nicht voll eindrin-
gen?.

Geschutzt gegen Tropf-
wasser

Senkrecht fallende Tropfen dirfen
keine schadlichen Wirkungen haben.

Geschitzt gegen feste
Fremdkorper, 12,5 mm
Durchmesser und groRer

Die Objektsonde, Kugel 12,5 mm
Durchmesser, darf nicht voll eindrin-
gen?.

Der gegliederte Priffinger darf bis zu
seiner Lange von 80 mm eindringen,
ausreichender Abstand zu geféhrli-
chen Teilen muss jedoch eingehalten
werden.

Geschutzt gegen Tropf-
wasser, wenn das Gehause
bis zu 15° geneigt ist

Senkrecht fallende Tropfen dirfen
keine schadlichen Wirkungen haben,
wenn das Gehduse um einen Winkel
bis zu 15° beiderseits der Senkrech-
ten geneigt ist.

Geschiitzt gegen feste
Fremdk®orper, 2,5 mm
Durchmesser und groRer

Die Objektsonde, 2,5 mm Durchmes-
ser, darf tiberhaupt nicht eindringen?).

Geschutzt gegen
Spruhwasser

Wasser, das in einem Winkel bis zu
60° beiderseits der Senkrechten
gespriiht wird, darf keine schadli-
chen Wirkungen haben.

Geschiitzt gegen feste
Fremdkorper, 1,0 mm
Durchmesser und groRer

Die Objektsonde, 1,0 mm Durchmes-
ser, darf (iberhaupt nicht eindringen?).

Geschitzt gegen
Spritzwasser

Wasser, das aus jeder Richtung
gegen das Gehause spritzt, darf
keine schadlichen Wirkungen haben.

Eindringen von Staub ist nicht voll-
standig verhindert, aber Staub darf
nicht in einer solchen Menge eindrin-

Geschutzt gegen Strahl-

Wasser, das aus jeder Richtung als
Strahl gegen das Gehéuse gerichtet

Staubgeschutzt gen, dass das zufriedenstellende wasser ist, darf keine schéadlichen Wirkun-
Arbeiten des Gerétes oder die Sicher- gen haben.
heit beeintrachtigt wird.
Wasser, das aus jeder Richtung als
Staubdicht Kein Eindringen von Staub bei einem Geschutzt gegen starkes starker Strahl gegen das Gehause

Unterdruck von 20 mbar im Gehause.

Strahlwasser

gerichtet ist, darf keine schadlichen
Wirkungen haben.

Geschutzt gegen zeitweili-
ges Untertauchen in Wasser

Wasser darf nicht in einer Menge ein-
treten, die schadliche Wirkung verur-
sacht, wenn das Gehause unter
genormten Druck- und Zeitbedingun-
gen zeitweilig in Wasser unterge-
taucht wird.

Geschitzt gegen dauern-
des Untertauchen in Wasser

Wasser darf nicht in einer Menge ein-
treten, die schadliche Wirkungen ver-
ursacht, wenn das Gehause dauernd
unter Wasser getaucht ist unter
Bedingungen, die zwischen Herstel-
ler und Anwender vereinbart werden
mussen. Die Bedingungen missen
jedoch schwieriger sein als fiir die
Kennziffer 7.

Geschutzt gegen Strahl-
wasser mit hohem Druck
und hoher Temperatur

Wasser, das aus jeder Richtung unter
stark erh6htem Druck gegen das
Gehause gerichtet ist, darf keine
schéadlichen Wirkungen haben.

1 Der volle Durchmesser der Objektsonde darf nicht durch eine Offnung des Gehauses hindurchgehen
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NEMA

Die National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ist eine
Normungsorganisation in Washington, USA, die eine Reihe von techni-
schen Standards verdffentlicht, selber aber nicht Produkte prift oder
zertifiziert.

Die NEMA-Klassifizierung beschreibt grundsétzlich den Schutz von Per-
sonen gegen unbeabsichtigte Bertihrung mit Ausriistungsgegenstan-
den sowie den Schutz durch &uRere Einfliisse auf einen Schaltschrank.

Weitere Informationen zu Schutzarten finden Sie im Internet unter:
www.rittal.de

.LI.J;“;NEMA Verwendungszweck und Beschreibung

1 Gehause zum uberwiegenden Einsatz in Innenrdumen
Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkdrper

3 Gehause zum uUberwiegenden Einsatz im AuBenbereich
Schutz gegen Regen, Graupel, Staub, Eisbildung sowie gegen Schéden durch Eisbildung

3R Gehéuse zum lberwiegenden Einsatz im AulRenbereich
Schutz gegen Regen, Graupel, Eisbildung sowie gegen Schéden durch Eisbildung
Gehause zum Uberwiegenden Einsatz im AulRenbereich

3s Schutz gegen Regen, Graupel und Staub
Externe Mechanismen konnen trotz Eisbelagerung bedient werden

4 Gehause fiir Innen- oder AufRenrdume
Schutz gegen Regen, Fremdkdrper, Spritzwasser und Strahlwasser sowie gegen Schaden durch Eisbildung an der AuBRenseite des Gehaduses
Gehause fiir Innen- oder AufRenrdume

4x Schutz gegen Regen, Fremdkdrper, Spritzwasser und Strahlwasser sowie gegen Schéden durch Eisbildung an der AulRenseite des Gehéuses
Erhohter Korrosionsschutz

12 12K Gehduse fiir den Einsatz in Innenrdumen

’ Schutz gegen Staubablagerung, Fremdkdorper und nicht korrosive tropfende Flissigkeiten

13 Gehéuse fiir den Einsatz in Innenrdumen .

Schutz gegen Staubablagerung, Sprithwasser, Ol und nicht korrosive Kihimittel

Die UL-/NEMA-Klassifizierungen sind nicht direkt mit den IP-Schutzklassen vergleichbar, da sowohl die Priifbedingungen als auch die Bewertung der Priifergebnisse

verschieden sind

Approbationen und Zulassungen

Produkt-Zertifizierungen und Approbationen sind wesentliche Voraus-
setzungen globaler Akzeptanz von Industrieprodukten.

Rittal Produkte entsprechen hohen weltweit anerkannten QualitditsmaR-
staben. Alle Komponenten werden den harten Tests nach internationa-
len Vorschriften und Normen unterzogen.

Die gleichbleibend hohe Produkt-Qualitat wird durch ein umfangreiches
Qualitaitsmanagement sichergestellt. RegelméaRige Fertigungskontrollen
externer Prifinstitute garantieren daruber hinaus die Einhaltung weltwei-
ter Standards.

Eine genaue Zuordnung zwischen Produkten und Priifzeichen finden
Sie auf unseren Produkt- oder Service-Seiten im Internet:
www.rittal.de

Schutzleiterverbindung

Die Ausfiihrung der Schutzleiterverbindung muss vom Ersteller der
Schaltanlagen nach den einschlagigen VDE-Bestimmungen bzw. nach
ortlichen Vorschriften vorgenommen werden.

In der Verpackungseinheit der Schaltschranke liegt in der Regel
Erdungsmaterial (Schrauben, Muttern, Scheiben) bei. Die Montageanlei-
tung gibt Empfehlungen zur Montage des Schutzleiteranschlusses.

Die als Zubehor in verschiedenen Querschnitten und Langen erhaltli-
chen vorkonfektionierten Erdungsbénder erleichtern die Schutzleiter-
montage.

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause

Weitere Informationen enthélt unsere Technische Dokumentation
~Schutzleiteranschluss, Strombelastbarkeit”.
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Bestellnummernliste

Best.-Nr. Seite Best.-Nr. Seite Best.-Nr. Seite Best.-Nr. Seite
1031.000 33 1529.000 101 2315.000 80, 129 2467.000 66
1033.000 33 1530.000 103 2316.000 80, 129 2468.000 66
1034.000 33 1531.000 103 2317.000 80, 129 2469.000 66
1037.000 34 1532.000 103 2318.000 80, 129 2472.010 71
1038.000 33 1533.000 103 2319.000 80, 129 2473.010 71
1039.000 34 1535.000 103 2350.000 80 2474.010 71
1045.000 34 1536.000 103 2351.000 80 2475.010 71
1050.000 34 1537.000 104 2352.000 80 2476.010 71
1054.000 35 1538.000 104 2353.000 80 2476.100 67
1055.000 37 1539.000 103 2354.000 80 2486.400 82
1057.000 34 1540.000 104 2355.000 80 2486.600 82
1058.000 36 1541.000 104 2356.000 80 2487.000 82
1059.000 36 1545.000 111 2357.000 80 2493.000 67
1060.000 35 1546.000 111 2358.000 80 2493.500 67
1073.000 37 1547.000 111 2359.000 80 2500.100 94
1076.000 35 1548.000 112 2360.000 80 2500.104 94
1077.000 37 1549.000 112 2361.010 71 2500.110 94
1090.000 36 1550.000 112 2362.010 71 2500.114 94
1091.000 36 1551.000 111 2363.010 71 2500.420 95
1094.000 37 1552.000 111 2365.000 81 2500.450 95
1095.000 37 1553.000 112 2366.000 81 2500.460 95
1096.000 38 1554.000 112 2394.100 79 2500.470 95
1100.000 38 1555.000 112 2394.210 77 2500.490 95
1110.000 38 1556.000 112 2394.250 i 2500.520 95
1112.000 39 1557.000 112 2394.300 77 2500.550 95
1113.000 39 1560.800 129 2394.350 77 2503.020 73,127
1114.000 39 1561.800 129 2394.400 77 2504.000 82
1115.000 39 1562.800 129 2400.300 92,131 2505.510 74
1116.000 39 1563.800 129 2400.500 92,131 2508.020 73,127
1130.000 38 1564.800 129 2411.601 93, 132 2509.010 72
1180.000 37 1565.800 129 2411.611 93, 132 2510.000 70
1181.000 38 1566.800 129 2411.621 93, 132 2512.000 70
1199.100 62, 124 1567.800 129 2411.631 93,132 2513.000 70
1213.000 39 1568.800 129 2411.641 93, 132 2514.000 70
1214.000 39 1569.800 129 2411.651 93, 132 2515.000 70
1260.000 36 1570.800 129 2411.661 93, 132 2515.200 70
1261.000 36 1570.810 129 2411.671 93,132 2515.300 70
1280.000 38 1571.800 129 2411.801 93, 132 2515.400 70
1281.000 38 1572.800 129 2411.811 93, 132 2519.020 70
1338.000 33 1573.800 129 2411.821 93, 132 2521.000 68
1339.000 35 1574.000 113 2411.831 93,132 2531.000 68
1350.000 34 1574.800 129 2411.841 93, 132 2532.000 68
1360.000 35 1575.000 113 2411.851 93, 132 2537.100 66, 125
1376.000 35 1575.800 129 2411.861 93, 132 2537.300 66, 125
1380.000 33 1576.000 113 2411.871 93,132 2537.400 66, 125
1500.000 101 1576.800 129 2416.000 68 2537.500 66, 125
1501.000 101 1577.000 113 2418.000 68 2545.000 68
1502.000 101 1578.000 113 2419.000 68 2546.000 68
1503.000 101 1579.000 113 2426.500 71, 126 2547.000 68
1504.000 101 1581.200 131 2435.100 65 2548.000 68
1505.000 101 1589.000 101 2435.200 65 2549.000 68
1506.000 102 1590.010 72,126 2435.400 65 2549.500 68
1507.000 101 1592.200 125 2435.500 65 2561.200 89
1508.000 101 1610.000 118 2435.600 65 2561.300 90
1509.000 102 1611.000 118 2446.000 69 2562.200 89
1510.000 102 1612.000 118 2449.010 68 2562.300 90
1511.000 101 1613.000 118 2459.000 62, 124 2563.200 89
1512.000 102 2034.010 83 2459.500 62,124 2563.300 90
1513.000 102 2307.000 67 2460.000 67 2564.000 84
1514.000 100 2308.000 68 2460.650 67 2564.200 89
1515.000 100 2309.000 81, 130 2461.000 67 2564.300 90
1516.000 100 2309.010 130 2462.000 67 2565.000 84
1517.000 100 2309.100 130 2463.000 67 2565.050 130
1518.000 100 2313.150 80, 129 2464.000 67 2565.100 130
1527.000 102 2313.750 80, 129 2465.000 67 2565.120 84
1528.000 100 2314.000 80, 129 2466.000 67 2565.200 89
136 Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause






Sachwortverzeichnis

Abfangschiene fir Kabel
Ablage-Box

Anreihsatz

- fir AX, KX
Anschlusszubehor

— fir Systemleuchte LED
AXIT

— Wandgehause IT

Bénder, Erdungsbander
Bediengehause AX

— fur Tisch-TFT bis 24"
— mit Griffleisten
Bedientableau
Befestigung

— Mastbefestigung, AX, AX IT
Befestigungskralle

far zweite Montageebene
Befestigungssatz

— fur Systemleuchte LED
— Magnet
Bohrschraube
Bus-Gehause KX

— Stahlblech

Deckelscharnier
— fiir Klemmenkasten KX

80
69

62, 124
95

40

84, 130
46
44, 45
74,128
130
95
95
82

118

125

Dichteinsatze fur Kunststoff-Flanschplatte,

modular und Dichtrahmen, modular

Dichtrahmen, modular
Druckausgleichstopfen

138

87
87
62, 124

E-Box KX

— Stahlblech 110-113
Einbaukit AX

— fiir Einbausatz fiir Schwenkrahmen, klein 83
Einbausatz

— fur Schwenkrahmen, klein 83
Einbausatz ISV

— flr AX 85
EMV

— Kabelverschraubung 93, 132
Erdungsbénder 84,130
Ersatzschlssel 68
Fenster

— Sichtfenster 63
Flanschplatte

— Kunststoff-Flanschplatte, modular 89
— Metall 91
— mit elastischem Klemmprofil 92
Flanschplatten

— Kunststoff 90
— Metall 131
— mit Membranen, Kunststoff 90
Gewindeformende Schraube 82
Griff

— Komfortgriff AX 65
— Mini-Komfortgriff AX 66, 125
Inlay fur Kunststoff-Flanschplatte,

modular und Dichtrahmen, modular 87
Innenausbau

— Schiene fir AX 77
Innensechsrund-Blechschraube 82
Isolationskappe flr Schraubenkopf 82
IT-Gehause

— Wandgehéuse AX IT 40

Kabelabfangschiene

— Winkelprofil 80
Kabelflanschplatte

— Kunststoff 89
— Metall 91
Kabelflanschplatten

— Kunststoff 90
— Metall 131
Kabelverschraubungen

- EMV 93, 132
— Messing 93, 132
— Polyamid 93, 132
Kleingehduse KX

— Bus-Gehduse KX, Stahlblech 118
— E-Box KX, Stahlblech 110

— Klemmenkéasten KX, mit Flansch 103, 104

— Klemmenkasten KX,
ohne Flansch

Klemmenkasten KX

— Deckelscharnier 125

100 - 102

— Stahlblech, mit Flansch 103, 104
— Stahlblech, ohne Flansch 100 - 102
Klemmenkéasten KX

— Stahlblech, mit Flansch 103, 104
Komfortgriff

- AX 65
— AX Mini 66, 125
Kompakt-Schaltschranke AX

— Basisschrank AX, Stahlblech 32-39

— Bediengehéuse AX fiir Tisch-TFT
bis 24" 46

— Bediengehduse AX mit Griffleisten 44, 45
— mit Tragarmanschluss
und Griffleisten 44, 45

— mit Tragarmanschluss und
TFT-Halterung fur Tisch-TFT bis 24" 46

Kondensatablauf 62, 124
Kunststoff

— Flanschplatte 89, 90
Kunststoff-Flanschplatte, modular

und Dichtrahmen, modular 86
Leuchten

— Systemleuchte LED 94

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause



Mastbefestigung
— fur AX, KX, AX Kunststoff, AX IT 74,128
Mehrfachverriegelung 67
Membran-Flanschplatte 90
Metall-Flanschplatte 91, 131
Mini-Komfortgriff AX 66, 125
Monitorgehause AX
— flr Tisch-TFT bis 24" 46
— mit Griffleisten 44, 45
Montageblgel 81
Montage-Clip 130
Montage-Clip fur Tragschienen 81
Montageplatten
— fur Klemmenkasten KX,
Bus-Gehause KX 129
Montageprofile ISV
- fir AX 85
Montageschiene
— Innenausbau AX 77
Montagestege
— far AX mit Vorreiberverschluss 69, 78
Montagewinkel 81
— fr Innenausbau 81
Outdoor-Einhausung 71
Schaltplantaschen
— Kunststoff 70
— mit Klarsichttasche 70
— Stahlblech, breitenvariabel 70
Schaltschrank
— Schlussel 68
Scharnier 180° 68
Schienen
— fur Innenausbau AX 77
Schlosskastenabdeckung
— fir Vorhangeschlosser bzw.
Mehrfachverriegelungen 67
— plombierbar 67
Schrauben 82
Schutzdach
— fir AX 71
Schwenkrahmen
— klein 83
Sicherheitsverriegelung 68
Sichtfenster 63
Sockel-Blenden, vorne und hinten
— Stahlblech 60
Sockel-Elemente
- seitlich, Stahlblech 61

Kompakt-Schaltschranke und Kleingehause

Sachwortverzeichnis

Stahlblech

— Bediengehause AX mit Griffleisten 44, 45
— Bus-Gehause KX 118
— E-Box KX 110-113

— Klemmenkéasten KX, mit Flansch 103, 104
— Klemmenkasten KX, ohne Flansch 100 - 102

— Kompakt-Schaltschréanke AX 32-39
Staubschutzleiste
— fir AX, KX 71, 126
Steckerdurchfihrung 92,131
System-Chassis 14 x 39 mm
— fir AX 69, 78
System-Chassis 23 x 64 mm 79
Systemleuchte LED 94
— Zubehor 95
Technische Informationen 133-135
TFT
— Bediengeh&use AX

fur Tisch-TFT bis 24" 46
Tragschiene
— 48 x 26 mm 79
Tragschienen 80, 129
Transportdsen
— fir AX 72
Tlrarretierung AX 70
Tlrpositionsschalter
— flr Systemleuchte LED 95
Verriegelungsbigel fur Dichteinsatze 88
Verschluss-Einsatze
— fir AX mit Stangenverschluss 67
— fur AX mit Vorreiberverschluss 67
— fur Komfortgriff AX 66, 67
— fur Mini-Komfortgriff AX 66, 67
Vorreiberverschlisse
— fir Bedientableau 64

Wandbefestigungshalter
— fir AX Stahlblech, KX Stahlblech,

AXIT, EL 73,127
Wandbefestigungslasche
— fur AX Stahlblech, KX Stahlblech,

AXIT, EL 72,126
Wandbefestigungswinkel
— fur AX, KX, AX IT 74
Wandgehéuse AX IT 40
Winkeleisenschelle
— fur Kabelabfangschienen 80

Weiterentwicklungen unserer Produkte
und technische Anderungen vorbe-
halten. Diese Anderungen, Irrtimer
und Druckfehler begrtiinden keinen
Anspruch auf Schadenersatz.

Wir verweisen auf unsere Verkaufs-
und Lieferbedingungen.
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