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PERFECTION.

Átváltási segéd – 
TS lábazatról VX lábazatra
Elülső és hátsó lábazati elemek

TS lábazat, acéllemez, 100 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, 100 mm magas
Szélesség, mm RAL 7022 Kivitel RAL 7035 Kivitel RAL 9005 Kivitel

300 8601.915 zárt 8601.905 zárt 8620.000 zárt
400 8601.400 zárt – – 8620.001 zárt
600 8601.600 zárt 8601.605 zárt 8620.002 zárt
600 – – 7825.601 szellőzős 8620.002 + 8620.0901) zárt + szellőzős
800 8601.800 zárt 8601.805 zárt 8620.003 zárt
800 – – 7825.801 szellőzős 8620.003 + 8620.0911) zárt + szellőzős
850 8601.850 zárt – – 8620.004 zárt
1000 8601.000 zárt – – 8620.005 zárt
1100 8601.300 zárt – – 8620.006 zárt
1200 8601.200 zárt – – 8620.007 zárt
1600 8601.920 zárt – – 8620.008 zárt
1800 8601.980 zárt – – 8620.009 zárt

TS lábazat, acéllemez, 200 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, 200 mm magas
300 8602.915 zárt 8602.905 zárt 8620.020 zárt
400 8602.400 zárt – – 8620.021 zárt
600 8602.600 zárt 8602.605 zárt 8620.022 zárt
800 8602.800 zárt 8602.805 zárt 8620.023 zárt
850 8602.850 zárt – – 2 x 8620.004 zárt
1000 8602.000 zárt – – 8620.024 zárt
1100 8602.100 zárt – – 2 x 8620.006 zárt
1200 8602.200 zárt – – 8620.025 zárt
1600 8602.920 zárt – – 8620.026 zárt
1800 8602.980 zárt – – 8620.027 zárt

1) A szellőzős takarólemezeket sarokelem nélkül szállítjuk és szélességben és mélységben is használhatók

Oldalsó lábazati takarólemezek

TS lábazat, acéllemez, 100 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, 100 mm magas
Mélység, mm RAL 7022 Kivitel RAL 7035 Kivitel RAL 9005 Kivitel

300 8601.030 zárt – – 8620.030 zárt
400 8601.040 zárt – – 8620.031 zárt
500 8601.050 zárt – – 8620.032 zárt
600 8601.060 zárt 8601.065 zárt 8620.033 zárt
800 8601.080 zárt 8601.085 zárt 8620.034 zárt
1000 – – 8601.015 zárt 8620.035 zárt
1200 – – 8601.025 zárt 8620.036 zárt

TS lábazat, acéllemez, 200 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, 200 mm magas
300 8602.030 zárt – – 8620.040 zárt
400 8602.040 zárt – – 8620.041 zárt
500 8602.050 zárt – – 8620.042 zárt
600 8602.060 zárt 8602.065 zárt 8620.043 zárt
800 8602.080 zárt 8602.085 zárt 8620.044 zárt
1000 – – 8602.015 zárt 8620.045 zárt
1200 – – 8602.025 zárt 8620.046 zárt



Átváltási segéd – 
Flex-Block lábazatról VX lábazatra
Sarokelemek és elülső és hátsó takarólemezek

Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 100 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 100 mm magas

Szélesség Flex-Block  
takarólemezek Kivitel Flex-Block  

sarokelemek
Sarokelemek elülső és hátsó 

takarólemezekkel Kivitel

300 8100.300 zárt 8100.000 8620.000 zárt
400 8100.400 zárt 8100.000 8620.001 zárt
500 8100.500 zárt 8100.000 – –
600 8100.600 zárt 8100.000 8620.002 zárt
600 8100.605 kefebetétes 8100.000 8620.002 + 8620.0921) zárt + kefebetétes
600 8100.602 szellőzős 8100.000 8620.002 + 8620.0901) zárt + szellőzős
800 8100.800 zárt 8100.000 8620.003 zárt
800 8100.805 kefebetétes 8100.000 8620.003 + 8620.0931) zárt + kefebetétes
800 8100.802 szellőzős 8100.000 8620.003 + 8620.0911) zárt + szellőzős

1000 8100.010 zárt 8100.000 8620.005 zárt
1000 8100.105 kefebetétes 8100.000 8620.005 + 8620.0941) zárt + kefebetétes
1200 8100.120 zárt 8100.000 8620.007 zárt
1200 8100.125 kefebetétes 8100.000 8620.007 + 8620.0951) zárt + kefebetétes
1600 8100.160 zárt 8100.000 8620.008 zárt
1800 8100.180 zárt 8100.000 8620.009 zárt

Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 200 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 200 mm magas
300 8200.300 zárt 8200.000 8620.020 zárt
400 8200.400 zárt 8200.000 8620.021 zárt
500 8200.500 zárt 8200.000 – –
600 8200.600 zárt 8200.000 8620.022 zárt
800 8200.800 zárt 8200.000 8620.023 zárt
1000 8200.010 zárt 8200.000 8620.024 zárt
1200 8200.020 zárt 8200.000 8620.026 zárt

Oldalsó lábazati takarólemezek

Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 100 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 100 mm magas

Mélység Flex-Block  
takarólemezek Kivitel Sarokelemek elülső és hátsó 

takarólemezekkel Kivitel

300 8100.300 zárt 8620.030 zárt
400 8100.400 zárt 8620.031 zárt
500 8100.500 zárt 8620.032 zárt
600 8100.600 zárt 8620.033 zárt
600 8100.605 kefebetétes 8620.0921) kefebetétes
600 8100.602 szellőzős 8620.0901) szellőzős
800 8100.800 zárt 8620.034 zárt
800 8100.805 kefebetétes 8620.0931) kefebetétes
800 8100.802 szellőzős 8620.0911) szellőzős

1000 8100.010 zárt 8620.035 zárt
1000 8100.105 kefebetétes 8620.0941) kefebetétes
1200 8100.120 zárt 8620.036 zárt
1200 8100.125 kefebetétes 8620.0951) kefebetétes
Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 200 mm magas VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 200 mm magas
300 8200.300 zárt 8620.040 zárt
400 8200.400 zárt 8620.041 zárt
500 8200.500 zárt 8620.042 zárt
600 8200.600 zárt 8620.043 zárt
800 8200.800 zárt 8620.044 zárt
1000 8200.010 zárt 8620.045 zárt
1200 8200.020 zárt 8620.046 zárt

1) A szellőzős és kefebetétes takarólemezeket sarokelem nélkül szállítjuk és szélességben és mélységben is használhatók
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