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Calha + Tampa para Perfil Vertical TS8Bucins em Poliamida 

Tamanho Cabos 
diâm. mm Emb. Cód. Ref. Preço 

Campanha 

M12 x 1,5 2,5 - 6,5 50 unid. 2411.600 10,44€

M16 x 1,5 4,5 - 10 50 unid. 2411.610 10,98€

M20 x 1,5 7 - 13 50 unid. 2411.620 12,58€

M25 x 1,5 10 - 17 25 unid. 2411.630 8,68€

M32 x 1,5 17 - 25 15 unid. 2411.640 11,42€

M40 x 1,5 22 - 33 5 unid. 2411.650 5,28€

M50 x 1,5 28 - 38 5 unid. 2411.660 10,90€

M63 x 1,5 32 - 44 3 unid. 2411.670 7,58€

• Prensa-cabos e contra-porca numa única embala-
gem.

• Bornes laminados para tração constante e alívio.
• Material em poliamida 6, com vedação em neopre-

ne.
• RAL 7035.
• IP 68.
• Testado pela VDE segundo norma EN 50 262.

Largura 
mm

Altura 
mm Emb. Cód. Ref. Preço 

Campanha 

50 1600 8 packs 8800.570 40,81€

50 1800 8 packs 8800.520 44,99€

100 1600 4 packs 8800.540 32,20€

100 1800 4 packs 8800.510 35,71€

• Material em PVC duro, resistente a temperaturas 
até 60º e autoextinguível.

• Largura: 50 mm (montagem na lateral em perfil verti-
cal) e 100 mm (montagem em dois perfis modulares, 
no ponto de união dos armários).

• Profundidade: 80 mm.
• Comprimento: 1600 mm (armários com 1800 mm 

de altura) e 1800 mm (armários com 2000 mm de 
altura).

• Largura da treliça: 5,5 mm. 
• Largura da abertura: 4,5 mm.

Calha + Tampa para Placa de Montagem

Para armários com largura 
mm

Compri-
mento fixo 

de 2000 
mm

Preço 
Campanha Comprimento mm

Largura mm Emb. Cód. Ref.

30 24 packs 8800.750 135,59€

40 20 packs 8800.751 124,08€

60 18 packs 8800.752 112,90€

80 12 packs 8800.753 88,88€

100 12 packs 8800.754 106,91€

• Material em PVC duro, resistente a temperaturas 
até 60º e autoextinguível.

• Profundidade: 80 mm.
• Comprimento: 2000 mm.
• Largura da treliça: 5,5 mm.
• Largura da abertura: 4,5 mm.

«««««

Excelente Qualidade!MELHOR

PREÇO!
«««««


