
Outdoor-Flexgehäuse
 Einwandiger Outdoor-Schrank, zweitürig

 Rahmen mit 25 mm Maßraster aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

 Flachteile und Regendach aus Aluminium

 Komplett vormontiert, inklusive Regendach

 Dachkonzept mit Abtropfkante

 Erfüllt die Schutzart IP 55 und eine Stoßfestigkeit
von IK 09

 Innenausbau mit Zubehören aus dem Rittal Systembaukasten 
(25 mm-Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der 
Gehäusetiefe)

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren 
Ansprechpartner.

Details Systemlösungen für Outdoor

https://www.rittal.com/at-de_AT/Unternehmen/Kontakt
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