








Coffrets électriques AX en téle d'acier

Charges maximales admissibles/Fixation

4. Porte

Les valeurs de charge valent pour une charge symétrique.
Le basculement du coffret électrique doit étre empéché par une fixation
suffisante de celui-ci.

Référence F [N]
1039.000, 1339.000 150

1031.000, 1033.000, 1034.000, 1037.000, 1038.000, 1045.000,
1050.000, 1054.000, 10565.000, 1057.000, 1058.000, 1059.000,
1060.000, 1073.000, 1076.000, 1077.000, 1090.000, 1091.000,
1338.000, 1350.000, 1360.000, 1376.000, 1380.000

250

1100.000, 1110.000, 1130.000, 1180.000, 1181.000, 1114.000,
1115.000, 1116.000, 1213.000, 1214.000, 1260.000, 1261.000, 400
1280.000, 1281.000

5. Différentes possibilités de fixation

5.1 Pattes de fixation murale 2503.020, 2508.020

Rotation de 90° possible pour le montage.

Avec une charge symétrique, la charge maximale admissible est de
F =1500 N avec quatre pattes de fixation

Respecter la charge maximale pour les coffrets électriques !
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Coffrets électriques AX en tble d'acier

Fixation

5. Différentes possibilités de fixation

Manuel technique/Charges admissibles

5.2 Pattes de fixation murale 1590.010

Rotation de 90° possible pour le montage.

Avec une charge symétrique, la charge maximale admissible est de
F =900 N avec quatre pattes de fixation

Respecter la charge maximale pour les coffrets électriques !

5.3 Equerres de fixation murale 2505.510

Avec une charge symétrique, la charge maximale admissible est de
F = 3000 N avec quatre équerres
F = 2000 N avec deux équerres

Respecter la charge maximale pour les coffrets électriques !

5.4 Fixations pour poteaux 2584.100

Avec une charge symétrique, la charge maximale admissible est de
F = 1000 N avec deux fixations pour poteaux

Respecter la charge maximale pour les coffrets électriques !



Coffrets électriques AX en t6le d'acier

Transport

6. Transport par grue

__ Anneaux de transport 2509.010
_//-,\| Pour le transport par grue des coffrets
|" &/ électriques (conformément a la norme DIN 580).
\ A La tole de renforcement est livrée d'origine avec
{'\ les anneaux de transport. Elle se monte par
/// RN I'intérieur des coffrets électriques.
Cde>>
x:.%%:\__/”%//;/

Elingues

Avec anneaux de transport

Les coffrets électriques sont transportés en toute sécurité a I'aide des anneaux de transport.

GFmax

GFmax

Lorsque les charges sont uniformément réparties dans le coffret,
les charges totales maximales admises sont :

F:2400Na45°/\

F=3200 N a 60°

Avec une charge symétrique verticale vers le haut,
la charge maximale admissible par anneau de transport est de :

F=2000 N
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Notes
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