
Best.-Nr. 
Model No. 
Référence

Typ 
Type
Type

9360.705
Geräteträger ohne Kontaktsystem 45 mm 

Component support without contact system 45 mm
Support d’appareillage sans dispositif de contact 45 mm

9360.710
Geräteadapter 45 mm, 16 A (2,5 mm² / AWG 14) 

Component adaptor 45 mm, 16 A (2.5 mm² / AWG 14)
Adaptateur d’appareillage 45 mm – 16 A (2,5 mm² / AWG 14)

9360.720
Geräteadapter 45 mm, 25 A (4 mm² / AWG 12)

Component adaptor 45 mm, 25 A (4 mm² / AWG 12)
Adaptateur d’appareillage 45 mm – 25 A (2,5 mm² / AWG 14)

9360.730
Geräteadapter 45 mm, 32/40 A (6 mm² / AWG 10) 

Component adaptor 45 mm, 32/40 A (6 mm² / AWG 10)
Adaptateur d’appareillage 45 mm – 32/40 A (6 mm² / AWG 10)

1 x
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Lieferanten-Nr. / No. of supplier:
Country of origin:

RITTAL Limited, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK
RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn 

DIN A4, double sheet
DIN A4, doppelseitig

Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag: –
Dok.-Nr. / No. of doc.: D-0000-00003978-00

Verpackungsdatum
date of packing
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0.6x4

Schienenstärke 5 mm 
Bar thickness 5 mm 
Épaisseur de barres 5 mm

Schienenstärke 10 mm 
Bar thickness 10 mm 
Épaisseur de barres 10 mm
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