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Rundleiter eindrahtig

Feindrahtig mit isolierter

Feindrahtig mit unisolierter
Aderendhiilse

. Rundleiter mehrdrahtig Feindrahtig Aderendhiilse . y . )
Round conductor sing- oS ) . . ) r s Fine wires with uninsulated
. Round conductor multi-wire Fine wires Fine wires with insulated
le-wire s gl ferrule
et o Conducteur rond, multifilaire Fils fins ferrule s e
Conducteur rond, unifilaire S Y Fils fins, avec embouts
Fils fins, avec embout isolé —

-
:

IEC

2,5...16 mm? (Cu)

2,5...16 mm? (Cu)

2,5 — 16 mm? (Cu)

(feindrahtig + Aderendhlilse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt méglich)
(fine-wire + wire end ferrule may be not possible with the maximum cross-section)
(fils de faible diametre + embout éventuellement impossible avec section maximale)

Dok.-Nr. / No. of doc.: D-0000-00003995-01
Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag: —

Country of origin:

Lieferanten-Nr. / No. of supplier:

RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn
RITTAL Limited, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK

DIN A4, doppelseitig
DIN A4, double sheet




Schienenstirke 5 mm
Bar thickness 5 mm
Epaisseur de barres 5 mm

Schienenstarke 10 mm

Bar thickness 10 mm

Q:% Epaisseur de barres 10 mm
]

Bauteil BaugréBe Wert Bemerkung
Component Size Value Comment
Composant Taille Intensité Remarque

Passhulse
Adaptor sleeve D02 2...50A -
Douille de calibrage
nur mit Reduzierfeder
DO1 2..16A only with reduction spring
seulement avec ressort de réduction
Sicherungseinsatz
Fuse insert D02 20...63A -
Type de fusibles - -
nur mit Reduzierfeder
D02 20...63 A only with reduction spring
seulement avec ressort de réduction




