
Best.-Nr. 
Model No. 
Référence

Typ 
Type
Type

9363.420
NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 100 A, Schraubanschluss
NH-fuse-switch-disconnector size 000, 100 A, screw terminal

Interrupteur-sectionneur ä fusibles HPC – taille 000, 100 A, raccordement vissé

9363.425

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 100 A, Schraubanschluss, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
(ESÜ)

NH-fuse-switch-disconnector size 000, 100 A, screw terminal, with electronic fuse monitoring
Interrupteur-sectionneur ä fusibles HPC – taille 000, 100 A, raccordement vissé, avec surveillance électro-

nique des fusibles

1 x

9363.420
9363.425
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M = 8 Nm / 71 in-lbs

3 x Ø8,1

6 x Ø8,4

3 x M8

3 x M8 x 18
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