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BG-väyläkotelot 
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Til.nro 
BG

Mitat 
mm

Laiteikkunan 
korkeudet 

mm

Laippojen aukotus 
i.L. x i.L.1) 

mm 
B H T F1 G1 H1 H2

1577.500 

400 300 155 385 275

– – 

– 1577.520 115 92 

1577.530 190 42 

1577.550 115 92 
327 x 97

1577.560 190 42 

1577.450 155 92 – 

1578.500 

600 300 155 585 275

– – 

– 1578.520 115 92 

1578.530 190 42 

1578.550 115 92 
527 x 97

1578.560 190 42 

1578.450 155 92 – 

1579.500 

800 300 155 785 275

– – 

– 1579.520 115 92 

1579.530 190 42 

1579.550 115 92 327 x 97 
(2 x)1579.560 190 42 

1579.450 155 92 – 

1) Laippalevyt ympäriinsä 14 mm suurempia. i.L. = Sisämitta
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B = Leveys, H = Korkeus, T = Syvyys


