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RiLine Zubehör: für NH-Sicherungslasttrenner/NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Rahmenklemmen 
für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss 

Für 
NH-Trenner

Klemmraum für 
lamellierte Kupferschienen 

B x H mm 

Anschluss
Anzugsdrehmoment 

Nm Best.-Nr. SVRundleiter 
mm2 

Sektorleiter 
mm2 

Gr. 1 20 x 14 35 – 150 50 – 150 12 9344.610
Gr. 2/3 32 x 20 95 – 300 120 – 300 20 9344.620

Anschlussraum-Abdeckung 
für NH-Trenner 

Für 
NH-Trenner

Breite (B) 
mm 

Höhe (H) 
mm 

Tiefe (T) 
mm Best.-Nr. SV

Gr. 00 106 46 37 9344.520
Gr. 1 184 70 42 9344.530
Gr. 2 210 70 42 9344.540
Gr. 3 250 70 42 9344.550
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H
T

Schellenklemmen-Anschlussprisma 
für NH-Lastschaltleisten Gr. 00 mit Schraubanschluss 

Anschluss von Rundleitern 
mm2 

Anzugsdrehmoment 
Nm Best.-Nr. SV

1,5 – 95 4 3592.010


