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Kastsystemen

Vrijstaande kasten SE 8
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Detail Y (alleen bij SE 5842.500 
en SE 5846.500) 

Met één deur 

Bestelnr. SE Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm
Montage-

platen 
mm

Gelakt Roestvast-
staal B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 F G

5830.500 – 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 126,5 
– 

356,5

499 1696
5831.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 699 1696
5832.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 405 275 312 240 324 699 1896

5833.500 – 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424
126,5 

– 
456,5

699 1896

5834.500 5853.500 800 792 712 792 675 655 675 735 640 2000 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1010 605 475 512 440 524
126,5 

– 
556,5

699 1896

– 5850.500 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1600 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 810 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

499 1496

– 5851.500 600 592 512 592 475 455 475 535 440 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 505 375 412 340 424 126,5 
– 

456,5

499 1696

– 5852.500 800 792 712 792 675 655 675 735 640 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 505 375 412 340 424 699 1696

– 5854.500 1000 992 912 992 875 855 875 935 400 1800 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 910 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

899 1696

i.L. = Binnenwerkse frame-afmeting
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Kastsystemen

Vrijstaande kasten SE 8

4

12.5

12.5 25 25

4

Profieldoorsnede
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Montageplaat 

B1 =
B2 =
B3 =
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H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
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T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 =
T6 =

Totale breedte 
Breedte van de deur 
Binnenwerkse maat kastframe 
Afstand systeemboring/gatenafstand 
bodem-sokkelbevestiging 
Binnenwerkse maat deurprofielen 
Hartafstand tussen de deurprofielen 
Afstand tussen de hijsogen 
Binnenwerkse maat van de bodemopening

Totale hoogte 
Hoogte van achterwand 
Binnenwerkse maat kastframe
Hoogte van de deur
Afstand van systeemboring 
Hartafstand tussen de deurprofielen 
Binnenwerkse maat deurprofielen
Afstand bodem tot midden slot

Totale diepte 
Afstand systeemboring/gatenafstand 
bodem-sokkelbevestiging 
Binnenwerkse maat kastframe
Binnenwerkse maat van de bodemopening 
Hartafstand tussen de hijsogen
Mogelijke montagediepte 
(montageplaatopbouw) in een 25 mm raster 
tot 149 mm in diepte verstelbaar 

F = 
G =

Totale breedte 
Totale hoogte

Montageplaat
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Raster-systeemboringen

Met twee deuren 

Bestelnr. SE Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm Montage-
platen mm

Gelakt Roestvast-
staal B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 F G

5840.500 – 1000 492 912 992 875 355 375 935 400 1800 1797 17121777,51675 1650 1630 910 405 275 312 240 324
126,5 

– 
356,5

899 1696
5841.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 1800 1797 17121777,51675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 1099 1696
5842.500 – 1600 792 1512 792 1475 655 675 1535 690 1800 1797 17121777,51675 1650 1630 910 405 275 312 240 324 1499 1696
5843.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 19121977,51875 1850 1830 1010 405 275 312 240 324 1099 1896

5844.500 5855.500 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 19121977,51875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424
126,5 

– 
456,5

1099 1896

5845.500 – 1200 592 1112 1192 1075 455 475 1135 500 2000 1997 19121977,51875 1850 1830 1010 605 475 512 440 524 126,5 
– 

556,5

1099 1896

5846.500 – 1800 892 1712 892 1675 755 775 1735 790 2000 1997 19121977,51875 1850 1830 1010 505 375 412 340 424 1699 1896
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Behuizingshoeken boven Behuizingshoeken onder

� Breedte

� Hoogte

� Diepte

� Ø 4,5 (Ø 4,7 bij roestvaststaal)


