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Maxi-PLS systeemcomponenten

Maxi-PLS 1600/2000 

51

25
65

51

25

65

45.5

98.5

45

99.5

25

105

55

75
55

50

8

99.5

45.5

37

36

22

51

38

59

45

45

45

45

Railsteun 
SV 9649.000

Railsteun, overbouwbaar 
SV 9649.160

Eindsteun
SV 9649.010

Railkoper
Maxi-PLS 1600

Railkoper
Maxi-PLS 2000

Maxi-PLS 3200 

51

80
25

51

60.5

60
80

148

25

146

70 50

70

130

100 50

8 60

60

Railsteun 
SV 9659.000

Eindsteun
SV 9659.010

Railsteun, overbouwbaar 
SV 9659.160

148

60.5

42
.5

56
23

51

38

65
.5

Railkoper
Maxi-PLS 3200



Stroomverdeling
dri1308069nl.fm – 2-124 – 2 van 2 Techniek in Detail/Stroomverdeling/02.2014

Maxi-PLS systeemcomponenten

Maxi-PLS 1600/2000/3200 

Bestelnr. 
SV Glijmoer Aansluitbou-

ten Schroefpen

9640.325 M10 M12/M10 – 
9650.325 M12 – M12 

Bestelnr. 
SV DIN A

mm
B

mm
C

mm Ankerbouten Aandraai-
moment

9640.330 1 81 73 46 M10 20 Nm
9640.340 2 112 104 77 M10 25 Nm
9640.350 3 149 141 114 M10 30 Nm
9650.330 1 81 73 46 M12 25 Nm
9650.340 2 112 104 77 M12 30 Nm
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Aansluitplaten

Aansluitbouten
(1600/2000)

Aansluitbouten
(3200)

Bestelnr. SV A B
9640.370 M12 –
9640.380 M16 –
9650.370 – M12
9650.380 – M16

Bestelnr. SV A B
9640.900 M6 –
9640.910 M8 –
9640.920 M10 –
9650.900 – M6
9650.905 – M8
9650.910 – M10
9650.920 – M12

Aansluitklemmen
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