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Systemy szaf

Systemy szeregowe TS 8 
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Wskazówka: 
– Z zamontowanymi ścianami 

bocznymi zwiększenie szero-
kości całkowitej (B1) o 9 mm 

– Między szafami ustawionymi 
szeregowo zostawić 3 mm na 
uszczelki 

� Nie dotyczy TS 8880.500/
TS 8881.500 

� Dzielony otwór w podstawie 
także przy TS 8084.500 (jedno-
drzwiowa)

� W obszarze zamka drzwi bocz-
nych T6 zmniejsza się o 45 mm 

i.L. = szerokość prześwitu

Dwudrzwiowe 

Nr kat. TS Wymiar szerokości mm Wymiar wysokości mm Wymiar głębokości mm Płyty mon-
taż. mm

lakiero-
wana

Stal nie-
rdzewna B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1496
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Przekroje poprzeczne profilu pionowe Szafa

Płyta montażowa 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =

B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =

H8 =
H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

T7 =

Szerokość całkowita 
Szerokość drzwi 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Odległość otworów systemowych/odstępu 
otworów mocowania cokołu podłoża 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami rurowej 
ramy drzwi 
Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy drzwi 
Odstęp między uchwytami transportowym 
Prześwit w otworze podłogowym 

Wysokość całkowita 
Wysokość ściany tylnej 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Wysokość drzwi 
Odległość otworów systemowych 
Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy drzwi 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami rurowej 
ramy drzwi 
Rozstaw kołków mocowania rurowej ramy drzwi 
Odległość od podłogi do środka zamka 

Głębokość całkowita 
Odległość otworów systemowych/odstępu 
otworów mocowania cokołu podłoża 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Głębokość ramy podłogi 
Prześwit otworu podłogowego 
Dopuszczalna głębokość montażowa (mocowanie 
płyty montażowej) z regulacją głębokości co 25 mm 
Odległość między środkami uchwytów transporto-
wych 

F = 
G =

Szerokość całkowita 
Wysokość całkowita

poziome

Jednodrzwiowe 

Nr kat.TS Wymiar szerokości mm Wymiar wysokości mm Wymiar głębokości mm
Płyty mon-

tażowe 
mm

lakiero-
wana

Stal nie-
rdzewna B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1496
8865.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1496

Płyta montażowa

i.L. = szerokość prześwitu
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Płyta montażowa

Jednodrzwiowe 

Nr kat. TS Wymiar szerokości mm Wymiar wysokości mm Wymiar głębokości mm
Płyty mon-

tażowe 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5 – 556,5 535 699 1896
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Przekroje poprzeczne profilu pionowe

poziome

i.L. = szerokość prześwitu

Szafa

Płyta montażowa 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =

B6 =

B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =

H7 =

H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 = 

T5 =

Szerokość całkowita bez ścian bocznych
Szerokość drzwi 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Szerokość całkowita ze ścianami bocznymi
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami 
rurowej ramy drzwi 
Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy 
drzwi 
Odstęp między uchwytami transportowymi 

Wysokość całkowita 
Wysokość ściany tylnej 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Wysokość drzwi 
Odległość otworów systemowych 
Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy 
drzwi 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami 
rurowej ramy drzwi 
Rozstaw kołków mocowania rurowej ramy drzwi 
Odległość od podłogi do środka zamka 

Głębokość całkowita 
Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
Głębokość ramy podłogi 
Dopuszczalna głębokość montażowa (mocowanie 
płyty montażowej) z regulacją głębokości co 25 mm 
Odległość między środkami uchwytów transporto-
wych 

F = 
G =

Szerokość całkowita 
Wysokość całkowita


