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19˝-utbyggnadsteknik

Profilskenor, 482,6 mm (19˝) 
för TS 
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L-formad profil 

TS IT-profil fram

TS IT-profil bak

TS IT-profil fram/bak 

� = inre bredd 

� = fastsättningsmått

� = chassits resp. frontplåtarnas yttermått

Inbyggnads-
bredd

� 
mm 

� 
mm

� 
mm

19˝ 450 465 482,6
21˝ 500 515 533,4
23˝ 552 567 584,2
24˝ 577 592 609,6

L-formad profil 

� = inre bredd 

� = fastsättningsmått

� = chassits resp. frontplåtarnas yttermått

Inbyggnads-
bredd

� 
mm 

� 
mm

� 
mm

19˝ 450 465 482,6
21˝ 500 515 533,4
23˝ 552 567 584,2
24˝ 577 592 609,6
18 SU 450 465 485 
20 SU 500 515 535 


