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Observera: 
– Med monterade sidogavlar 

höjs totalbredden 
(B1) med 9 mm 

– Mellan ihopbyggda skåp ska 
3 mm beaktas för tätningen 

� Utgår vid TS 8880.500/
TS 8881.500 

� Delad golvöppning även vid 
TS 8084.500 (enkeldörr)

� I sidodörrens låsområde minskas 
måttet T6 med 45 mm 

i.L. = Fri bredd

Dubbeldörr 

Art. nr. TS Breddmått mm Höjdmått mm Djupmått mm
Montage-

plåtar 
mm

Lacke-
rade

Rostfritt 
stål B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8215.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1096
8245.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1296
8080.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8284.500 8456.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1696
8880.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8285.500 8453.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1696
8881.500 – 797 792 712 675 255 275 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8286.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1696
8004.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1896
8204.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 1099 1896
8005.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 899 1896
8205.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1896
8006.500 – 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 899 1896
8206.500 8451.X00 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 1896
8208.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 1099 1896
8226.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 1099 2096
8265.500 – 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 1099 1496
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Profiltvärsnitt, vertikal Skåp

Montageplåt 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =
B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

T7 =

Totalbredd 
Dörrbredd 
Ramarnas inre mått
Sträckan mellan systemhålning/hålavstånd 
mellan golv-sockelfastsättning 
Dörramens inre mått 
Axelavstånd mellan dörramens hålrader 
Avstånd mellan lyftöglorna 
Inre mått i golvöppning 

Totalhöjd 
Bakstyckets höjd 
Ramarnas inre mått
Dörrhöjd 
Systemhålningens sträcka 
Axelavstånd mellan dörramens hålrader 
Dörramens inre mått 
Avstånd mellan fastsättningsbultar-dörram 
Avstånd mellan botten till låsets mitt 

Totaldjup 
Sträcka mellan systemhålning/hålavstånd 
mellan golv-sockelfastsättning 
Ramarnas inre mått
Bottenramens djup 
Inre mått hos golvöppningen 
Möjligt montagedjup (montageplåtsupp-
byggnad) kan ställas in i 25 mm raster 
Lyftöglans mitt till lyftöglans mitt 

F = 
G =

Totalbredd 
Totalhöjd

horisontellt

Enkeldörr 

Art. nr.TS Breddmått mm Höjdmått mm Djupmått mm
Montage-

plåtar 
mm

Lacke-
rade

Rostfritt 
stål B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G

8615.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1096
8815.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1205 1197 1112 1177,5 1075 1050 1030 1000 611 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1096
8645.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8845.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1405 1397 1312 1377,5 1275 1250 1230 1200 711 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1296
8684.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1696
8884.500 8454.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1696
8084.500 – 997 992 912 875 855 875 935 400 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 405 275 312 368 240 130 – 355 335 899 1696
8485.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8685.500 8457.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1696
8885.500 8455.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1696
8486.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8686.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1696
8886.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1805 1797 1712 1777,5 1675 1650 1630 1600 911 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1696
8604.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 499 1896
8804.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 405 275 312 368 240 130 – 355 335 699 1896
8405.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 – –
8605.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1896
8805.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1896
8406.510 – 397 392 312 275 255 275 335 240 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 – –
8606.500 8452.X00 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 1896
8806.500 8450.X00 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 1896
8608.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 499 1896
8808.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 130 – 755 735 699 1896
8626.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 499 2096
8826.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 2205 2197 2112 2177,5 2075 2050 2030 2000 1111 605 475 512 568 440 130 – 555 535 699 2096
8665.500 – 597 592 512 475 455 475 535 440 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 499 1496
8865.500 – 797 792 712 675 655 675 735 640 1605 1597 1512 1577,5 1475 1450 1430 1400 811 505 375 412 468 340 130 – 455 435 699 1496

Montageplåt

i.L. = Fri bredd



Apparatskåp

dri1308009se.fm – 1-109 – 3 av 3Teknik i detalj/Apparatskåp/03.2014

Skåpsystem
30

30
T1

49

30 30

46
.5

i.L
. T

2
46

.5i.L. B3

B2

18
15

B4

Ihopbyggnadssystem TS 8
IP 66/NEMA 4, IP 66/NEMA 4X

H
9

H
8

i.L
. H

7

H
6

96

71

i.L. B5

B6

71

22

H
4

2.
5

B7

B1

4 
x 

25
 (=

 1
00

)

Ø 4.6Ø 9

M6

60

i.L. T2

35 35T5

i.L
. H

3

H
2

H
1

463.
5

448.
8

77

12
.5

H
5

35
.5

75

T3

G

55
51

25

T4 2

17

T1

42
.5 73 48 24

.5

23

17 23

F

42

24.5

Ø 168.
2

G

23

Montageplåt

Enkeldörr 

Art. nr. TS Breddmått mm Höjdmått mm Djupmått mm
Montage-

plåtar 
mm

IP 66
NEMA 4

IP 66
NEMA 4X B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 F G

8806.580 8450.680 797 792 712 806 655 675 735 2009,3 1997 1912 1977,5 1850 1850 1830 1800 1011 605 512 568 126,5 – 556,5 535 699 1896
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Profiltvärsnitt, vertikal

horisontellt

i.L. = Fri bredd

Skåp

Montageplåt 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =
B7 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =
T3 =
T4 = 

T5 =

Totalbredd utan sidogavlar
Dörrens bredd 
Ramarnas inre mått
Totalbredd med sidogavlar
Dörramens inre mått 
Axelavstånd mellan dörramens hålrader 
Avstånd mellan lyftöglorna 

Totalhöjd 
Bakstyckets höjd 
Ramarnas inre mått
Dörrhöjd 
Systemhålningens sträcka 
Axelavstånd mellan dörramens hålrader 
Dörramens inre mått 
Avstånd mellan fastsättningsbultar-dörram 
Avstånd mellan botten till låsets mitt 

Totaldjup 
Ramarnas inre mått
Bottenramens djup 
Möjligt montagedjup (montageplåtsupp-
byggnad) kan ställas in i 25 mm raster 
Lyftöglans mitt till lyftöglans mitt 

F = 
G =

Totalbredd 
Totalhöjd


