
Habillage électrique
Armoires monobloc compactes CM

CM 5110.500 – 5117.500 CM 5118.500 – 5123.500
Dimensions – fixation au sol : B6, T6 

Vue intérieure porte

Perçage pour anneaux de transport

� Non valable pour H = 800

� A partir de 1000 mm de largeur d'armoire
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Dimension
Référence 
CM

Largeur en mm Hauteur en mm Profondeur en mm
Plaque de montage
Largeur 
en mm

Hauteur 
en mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 N1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 F1 F2 G1 G2
5110.500

à 
un

e 
po

rte

600 593 550 475 463 535 440 465 800 793 750 665 276 725 29 400 374,5 275 373 224,5 334 540 425 755 717
5111.500 600 593 550 475 463 535 440 465 1000 993 950 432,5 376 925 37 400 374,5 275 373 224,5 334 540 425 955 917
5112.500 600 593 550 475 463 535 440 465 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 300 274,5 175 273 124,5 234 540 425 1155 1117
5113.500 600 593 550 475 463 535 440 465 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 400 374,5 275 373 224,5 334 540 425 1155 1117
5114.500 800 793 750 675 663 735 640 665 1000 993 950 432,5 376 925 37 300 274,5 175 273 124,5 234 740 625 955 917
5115.500 800 793 750 675 663 735 640 665 1000 993 950 432,5 376 925 37 400 374,5 275 373 224,5 334 740 625 955 917
5116.500 800 793 750 675 663 735 640 665 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 300 274,5 175 273 124,5 234 740 625 1155 1117
5117.500 800 793 750 675 663 735 640 665 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 400 374,5 275 373 224,5 334 740 625 1155 1117
5118.500

à 
de

ux
 p

or
te

s

1000 494 950 375 363 935 400 432,5 1000 993 950 432,5 376 925 37 300 274,5 175 273 124,5 234 940 825 955 917
5119.500 1000 494 950 375 363 935 400 432,5 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 300 274,5 175 273 124,5 234 940 825 1155 1117
5120.500 1000 494 950 375 363 935 400 432,5 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 400 374,5 275 373 224,5 334 940 825 1155 1117
5121.500 1000 494 950 375 363 935 400 432,5 1400 1393 1350 632,5 576 1325 53 300 274,5 175 273 124,5 234 940 825 1355 1317
5122.500 1000 494 950 375 363 935 400 432,5 1400 1393 1350 632,5 576 1325 53 400 374,5 275 373 224,5 334 940 825 1355 1317
5123.500 1200 594 1150 475 463 1135 500 532,5 1200 1193 1150 532,5 476 1125 45 400 374,5 275 373 224,5 334 1140 1025 1155 1117
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Coffrets et armoires électriques compactes
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 – fixation murale

http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5110500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5111500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5112500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5113500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5114500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5115500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5116500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5117500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5118500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5119500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5120500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5121500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5122500&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=5123500&locale=fr-fr
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