
Habillage électrique
Data Rack
499

Vue de face
79.4

Vue latérale
� Deuxième plan de montage
DK 7296.000/31 U
DK 7297.000/36 U
DK 7298.000/40 U
DK 7299.000/45 U

� Trame au pas de 50 mm
(150 min. – 350 max.)

i.L. = Cote de passage
Référence DK U
Hauteur en mm

H1 H2
7391.000 31 1500 i.L. 1382
7396.000 36 1722 i.L. 1604
7400.000 40 1900 i.L. 1782
7445.000 45 2122 i.L. 2004
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http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=7391000&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=7396000&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=7400000&locale=fr-fr
http://www.rittal.com/fr-fr/product/show/variantdetail.action?productID=7445000&locale=fr-fr
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