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19˝-rakenteet

Profiilikiskot, 482,6 mm (19˝) 
TS-kaappiin 
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L-muotoinen profiili 

TS IT-profiili edessä

TS IT-profiili takana

TS IT-profiili edessä/takana 

� = sisäleveys 

� = kiinnitysmitta

� = kehikon 
tai etulevyn ulkomitta

Asennusleveys � 
mm 

� 
mm

� 
mm

19˝ 450 465 482,6
21˝ 500 515 533,4
23˝ 552 567 584,2
24˝ 577 592 609,6

L-muotoinen profiili 

� = sisäleveys 

� = kiinnitysmitta

� = kehikon 
tai etulevyn ulkomitta

Asennusleveys � 
mm 

� 
mm

� 
mm

19˝ 450 465 482,6
21˝ 500 515 533,4
23˝ 552 567 584,2
24˝ 577 592 609,6
18 SU 450 465 485 
20 SU 500 515 535 
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