Kytkentakaapit

Industrial Workstations

Kotelot
Til.nro IW g&g /nggg) 6900.000 | 6900.100 | 6900.400 | 6900.410 | 6901.100
Hmm 900 900 900 900 1000
Toimitus Rakenne Materiaali Vari RAL
Runkorakenne sivuseinilla,
ruuvikiinnitys sisdpuolelta Teraslevy, 1,5 mm RAL 7035
Kotelot 3-osaiset lattialevyt [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Saéatojalat lattian epatasaisuuksien
korjaamiseen
Peitelevy ylhadlla kotelon sulkemiseen ylhaélta o o mukaan | rood - - - - .
Kotelo
Ulosvedettéava néppéimistétaso Teraslevy, 1,5 mm 7035
kaapelinkannattimilla seké Y
Nappéaimistolaatikko | ulosvedettava hiirialusta - - - - [
Peitelevy kahvalistalla, Muovia 7035/
toimii k&d&nnettyna rannetukena, ° 7015/
lukollinen, lukon nro 3524 E UL 94-VOmukaan | ggo5
Ulosvedettava vetolaatikko Teraslevy, 1,5 mm 7035 - - L] - -
Ulosvedettava nappaimistotaso
kaapelinkannattimilla seka Teraslevy, 1,5 mm 7035 - - - u -
Vetolaatikkouloke ulosvedettava hiirialusta
Vetolaatikon etulevy kahvaupotuksella, | Muovia ;8?2; _ _ - - _
lukollinen, lukon nro 3524 E UL 94-VO mukaan 0006
Pystysuorat kiskot tankolukolla ja
. . kaksoislehtiavainpesalla, oikeakéatinen Alumiiniprofiili 7035 n ] n ] n
Design-ovi saranointi
Ovi Teraslevy, 1,5 mm 7015 [ ] ] [ ] [ ] [
Lastulevy 5
VA . varisavy 7035
Ty6taso umpinainen Iam|n0|tu molgmmﬂta Reunalista: - . - . L]
puolilta muovilla, Arisivy 7015
reunalista varisavy
Takaseina Ruuvikiinnitys sisépuolelta Teréslevy, 1,5 mm RAL 7035 L] - - - -
Tankolukolla
Takaovi ja kaksoislehtiavaimenpesalla, Teréslevy, 1,6 mm RAL 7035 - L] u L] u
oikeakatinen saranointi
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Kotelot

Kotelo
IW 6900.000, IW 6900.100
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Takaovi IW 6900.100
Takaseina mallissa IW 6900.000, mitat suluissa
Design-ovi malleissa IW 6900.000, IW 6900.100
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Mitat sulkeissa mallille IW 6900.410. N =

Nayttokotelot
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Tyotasot
Tyo6taso, pieni
IW 6902.300
610
2 t=38 g
o 400 |
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Ty6taso
IW 6902.100

895

761

Ty6taso, valmisteltu jalustaa varten
IW 6902.310

260
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