
Armadi di comando
Armadi componibili TS 8 
Quadri di distribuzione fino a 1250 A 
Larghezza mm Profondità mm N. d’ord.
SVB1 B2 B3 B4 B5 B6 T1 T2 

847 842 762 856 725 690 605 512 9666.915
1097 1092 1012 1106 975 940 605 512 9666.925
597 592 512 606 475 440 405 312 8604.500
847 842 762 856 725 690 405 312 9666.955
1097 1092 1012 1106 975 940 405 312 9666.965
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Sistemi di armadi
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Sistemi di armadi

Armadi componibili TS 8
Armadi modulari
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Sezione profilo

verticale orizzontale

N. d'ord. 
SV

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

9670.406 397 312 275 335 2005 1997 1912 1850 601,5 475 512 568 440 535
9670.408 397 312 275 335 2005 1997 1912 1850 801,5 675 712 768 640 735
9670.426 397 312 275 335 2205 2197 2112 2050 601,5 475 512 568 440 535
9670.428 397 312 275 335 2205 2197 2112 2050 801,5 675 712 768 640 735
9670.606 597 512 475 535 2005 1997 1912 1850 601,5 475 512 568 440 535
9670.608 597 512 475 535 2005 1997 1912 1850 801,5 675 712 768 640 735
9670.626 597 512 475 535 2205 2197 2112 2050 601,5 475 512 568 440 535
9670.628 597 512 475 535 2205 2197 2112 2050 801,5 675 712 768 640 735
9670.806 797 712 675 735 2005 1997 1912 1850 601,5 475 512 568 440 535
9670.808 797 712 675 735 2005 1997 1912 1850 801,5 675 712 768 640 735
9670.826 797 712 675 735 2205 2197 2112 2050 601,5 475 512 568 440 535
9670.828 797 712 675 735 2205 2197 2112 2050 801,5 675 712 768 640 735
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Larghezza totale 
Larghezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Interasse tra i fori dei golfari

Altezza totale 
Altezza della parete posteriore 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura

Profondità totale 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Profondità utile interna del telaio dell'armadio 
Profondità del telaio del fondo 
Profondità utile della feritoia nel fondo
Interasse tra i fori dei golfari di trasporto 

i.L. = Luce interna
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Sistemi di armadi

Armadi componibili TS 8
Armadi per sezionatori sottocarico
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Sezione profilo

verticale orizzontale

N. d'ord. 
SV

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 T1 T2 T3 T4 T5 T6

9670.006 997 912 875 935 350,5 1997 1912 1850 601,5 475 512 568 440 535
9670.106 1197 1112 1075 1135 550,5 1997 1912 1850 601,5 475 512 568 440 535
9670.108 1197 1112 1075 1135 550,5 1997 1912 1850 801,5 675 712 768 640 735
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T6 = 

Larghezza totale 
Larghezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Interasse tra i fori dei golfari
Larghezza della porta

Altezza totale 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura

Profondità totale 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Profondità utile interna del telaio dell'armadio 
Profondità del telaio del fondo 
Profondità utile della feritoia nel fondo
Interasse tra i fori dei golfari di trasporto 

i.L. = Luce interna
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Sistemi di armadi

Armadi componibili TS 8
Armadi per sbarre di distribuzione
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Sezione profilo

verticale

N. d'ord.
SV

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm
B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 T1 T2 T3 T4 T5

9670.206 197 112 75 75 1997 1912 1850 605 475 512 561 535
9670.208 197 112 75 75 1997 1912 1850 805 675 712 761 735
9670.226 197 112 75 75 2197 2112 2050 605 475 512 561 535

B1 =
B2 =
B3 =

B4 =

H1 =
H2 =
H3 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 

Larghezza totale 
Larghezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Interasse tra i fori dei golfari

Altezza totale 
Altezza utile interna del telaio dell'armadio 
Foratura

Profondità totale 
Foratura/interasse tra i fori di fissaggio 
zoccolo-armadio 
Profondità utile interna del telaio dell'armadio 
Profondità del telaio del fondo 
Interasse tra i fori dei golfari di trasporto 

i.L. = Luce interna
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