Armadi di comando

Sistemi di armadi IT

Armadi server e direte TS IT
con porta trasparente
Vista frontale

V4

H1

Sezione A - A,
larghezza 800 mm

T4

147

H2

Vista laterale

Sezione A - A,
larghezza 600

mm

Vista posteriore

Vista dall'alto

Vista dall'alto,
profondita 600 mm

650

Vista posteriore, IP 55

Vista dall'alto, IP 55

e —

Con altezza
1200 mm
porta a un‘anta

N. d'ord. DK " Lar?nhrgzza Alrtsrznza Pro;?%dita
IP 55 B H1 H2 H3 1k T2 T3 T4 T5 T6

5503.120 - 24 797 1198,5 1112 974 824 712 735 545 147 650
5504.120 - 24 797 1198,5 1112 974 1024 912 935 745 87 850
5505.120 - 38 797 1798,5 1712 1574 824 712 735 545 147 650
5506.120 - 42 797 1998,5 1912 1774 624 512 535 445 87 650
5507.120 5507.130 42 797 1998,5 1912 1774 824 712 735 545 147 650
5508.120 - 42 597 1998,5 1912 1774 1024 912 935 745 87 850
5509.120 5509.130 42 797 1998,5 1912 1774 1024 912 935 745 87 850
5510.120 - 42 597 1998,5 1912 1774 1224 912 935 745 147 1050
5511.120 - 42 797 1998,5 1912 1774 1224 1112 1135 745 87 1050
5512.120 - 47 797 2198,5 2112 1974 824 712 735 545 147 650

- 5514.130 47 797 2198,5 2112 1974 1024 912 935 745 147 850
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Armadi di comando

Sistemi di armadi IT

Armadi server e direte TS IT
con porta trasparente, premontata

Vista frontale Vista laterale Vista posteriore
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Armadi di comando

Sistemi di armadi IT

Armadi server e direte TS IT
con porta aerata

Vista frontale Vista laterale Vista posteriore

H1
H3

Sezione A—-A Sezione A- A Vista dall'alto
larghezza 800 mm larghezza 600 mm
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785 5% (1] con altezza 1200 mm
porta a un‘anta
Larghezza Altezza Profondita
N. d'ord. DK HE mm mm mm
B H1 H2 H3 T T2 T3 T4 15
5504.110 24 797 1198,5 1112 974 1024 912 935 87 850
5508.110 42 597 1998,5 1912 1774 1024 912 935 87 850
5509.110 42 797 1998,5 1912 1774 1024 912 935 87 850
5510.110 42 597 1998,5 1912 1774 1224 1112 1135 147 1050
5511.110 42 797 1998,5 1912 1774 1224 1112 1135 147 1050
5513.110 47 597 2198,5 2112 1974 1024 912 935 87 850
5514.110 47 797 2198,5 2112 1974 1024 912 935 87 850
5515.110 47 597 2198,5 2112 1974 1224 1112 1135 147 1050
5516.110 47 797 2198,5 2112 1974 1224 1112 1135 147 1050
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	Armadi server e di rete TS IT
	con porta trasparente

	BT
	Armadi server e di rete TS IT
	con porta trasparente, premontata

	BT
	Armadi server e di rete TS IT
	con porta aerata


