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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 -....

Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Rittal Lackstift

- UFI: 2KU7-CMTJ-H10K-9F8X

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som
det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvéndning / tillredningen Lack

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: +49 228/19240 (emergency)
+49 228/287-3-3480 (office)
Fax: +49 228/287-3-3278

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

@ GHSO02 flamma

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vétska och anga.

GHS08 hlsofara

STOTRE 2 H373 Kan orsaka skador péa hérselorgan genom lang eller upprepad
exponering.

GHS09 miljsfarligt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Kan géra att man blir dasig eller
omtdcknad.

(Fortsattning pa sida 2)
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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 -....

Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift

(Fortsattning fran sida 1)

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ér klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
- Signalord Varning

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
Kolvéten, C9, aromater

xylen
butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
- Faroangivelser
H226 Brandfarlig vétska och anga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
H373 Kan orsaka skador pa hérselorgan genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
- Skyddsangivelser
P210 Far inte utséttas for vdrme, heta ytor, gnistor, ppna lagor och andra antédndningskéllor.
R&kning férbjuden.
P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/dngor/sprej.
P273 Unavik utslapp till miljén.

P403+P233 Férvaras pa vél ventilerad plats. Férpackningen ska férvaras vél tillsluten.
P403+P235 Férvaras péa vél ventilerad plats. Férvaras svalt.
P405 Férvaras inlast.

- Méarkning av férpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 ml

- Faropiktogram GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

- Signalord Varning

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
Kolvéten, C9, aromater
xylen
butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
- Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Skyddsangivelser
P210 Far inte utséttas fér vdrme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antdndningskéllor.
R&kning férbjuden.
P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.
P273 Unavik utslépp till miljén.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.
(Fortsattning pa sida 3)
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- Farliga ingredienser:

EINECS: 203-625-9
Reg.nr.: 01-2119471310-51

@& Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304; 4> Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336

CAS: 64742-95-6 | Kolvéten, C9, aromater 25-50%
EG-nummer: 918-668-5 & Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Reg.nr.: 01-2119455851-35| Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336, EUH066
CAS: 1330-20-7 \xylen >10-<20%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
Reg.nr.: 01-2119488216-32| 1, H304, (> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 123-86-4 butylacetat 5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 100-41-4 etylbensen 2,5-<10%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
Reg.nr.: 01-2119489370-35| 1, H304; &> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye

Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 108-65-6 | 2-metoxi-1-metyletylacetat <2,5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 112-07-2 | 2-butoxietylacetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119475112-47| 4, H332
CAS: 1065336-91-5 Reaction mass of pentamethyl-piperidylsebacate 20,25-<1%
EG-nummer: 915-687-0 Repr. 2, H361f; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119491304-40| Chronic 1, H410; &> Skin Sens. 1A, H317
CAS: 108-88-3 toluen <1%

- Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjdlpen

- 4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen
- Allmédnna hénvisningar: Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.

- Vid inandning:

Riklig tillférsel av friskluft, kontakta ldkare for sédkerhets skull.

Vid medvetsléshet lagg och

transportera patient stabilt i framstupa sidolédge.

- Vid kontakt med huden: Tvétta omedelbart med vatten.

- Vid kontakt med 6gonen:

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvér kvarstar, kontakta lakare.
- Vid foértaring: Om besvér kvarstar, kontakta ldkare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt

kravs

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

s—
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Sédkerhetsdatablad
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Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift

(Fortsattning fran sida 3)

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

- 5.1 Sldckmedel

- Lampliga sldckningsmedel:
CO2, sldckningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brédnder skall bekémpas med spridd
vattenstrale eller alkoholbesténdigt skum.

- Sldckningsmedel som ar oldmpliga av sédkerhetsskél: Vatten med full strale

- 5.2 Sédrskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid uppvédrmning eller brand - bildning av giftiga gaser.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Anvénd andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Anvénd andningsskyddsutrustning.
Anvénd skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgérder:
Hindra produkten fran att trdnga ner i avloppsnétet eller vattendrag.
Né&r produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnét, skall vederbérande myndigheter underréttas.
Férhindra produkten att trdnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen &r tillrdcklig.
- 6.4 Hédnvisning till andra avsnitt
Information betréffande séker hantering se kapitel 7.
Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgérder fér sdker hantering
Sorj fér god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undavik bildning av aerosol.
- Hanvisningar betréffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild frén antédndningskéllor - rék ej.
Vidta atgérder mot elektrostatisk uppladdning.
Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

- 7.2 Férhallanden fér sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.

- Hdnvisningar betrdffande sammanlagring: Fbrvaras atskilt fran livsmedel.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Férvara behallaren tétt tillsluten.

- Lagringsklass: 3

- 7.3 Specifik slutanvédndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 5)
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enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 -....

Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift

(Fortsattning fran sida 4)

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gridnsvirden som bér évervakas:
1330-20-7 xylen
OEL | Korttidsvérde: 442 mg/m?® 100 ppm
Nivagrénsvérde: 221 mg/m?® 50 ppm
H
123-86-4 butylacetat
OEL | Korttidsvérde: 723 mg/m?® 150 ppm
Nivagransvérde: 241 mg/m?® 50 ppm
100-41-4 etylbensen
OEL | Korttidsvérde: 884 mg/m?3 200 ppm
Nivagransvérde: 220 mg/m?® 50 ppm
H
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL | Korttidsvéarde: 5560 mg/m?3 100 ppm
Nivagransvérde: 275 mg/m?® 50 ppm
H

112-07-2 2-butoxietylacetat
OEL | Korttidsvérde: 333 mg/m?3 50 ppm
Nivagransvérde: 70 mg/m?® 10 ppm
H
108-88-3 toluen
OEL | Korttidsvérde: 384 mg/m?3 100 ppm
Nivagransvérde: 192 mg/m?® 50 ppm
B, H
- DNEL
1330-20-7 xylen
Dermal |DNEL |212 mg/kg (Arbeiter)
Inhalativ| DNEL | 221 mg/m? (Arbeiter)
123-86-4 butylacetat
Dermal |DNEL |6 mg/kg (gpp)
11 mg/kg (Arbeiter)
Inhalativ| DNEL | 300 mg/m? (gpp)
600 mg/m? (Arbeiter)
112-07-2 2-butoxietylacetat
Dermal |DNEL | 169 mg/kg (Arbeiter)
Inhalativ| DNEL | 133 mg/m? (Arbeiter)
- Ytterligare hédnvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgérder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmédnna skydds- och hygienatgérder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrénkta klddesplagg skall omedelbart tas av.

(Fortsattning pa sida 6)

s—



=1

Sida: 6/12 RITTAL

Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 -....

Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift
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Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.
Skyddsdrékter férvaras separat.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:

ldngre exponering - anvdnd andningsskyddsutrustning som &r oberoende av

@ Vid kortvarig eller ringa belastning - anvédnd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp.
omgivningsluften.

- Handskydd:
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet méaste vara tétt och besténdigt mot produkt/amne/tillredning.

- Handskmaterial
Handskar av PVA
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till ndsta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
besténdighet inte férutses och maste dérfér kontrolleras fére anvdndningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd/ansiktsskydd

Téttslutande skyddsglaségon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter
- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Férg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttréskel: Ej bestdmd.
- Sméltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 124-128 °C (123-86-4 butylacetat)
- Brandfarlighet Brandfarligt.
- Nedre och 6vre explosionsgrédns
- Nedre: 0,7 Vol % (64742-95-6 Kolvéten, C9, aromater)
- Ovre: 8,1 Vol % (1330-20-7 xylen)
- Flampunkt: 24 °C (DIN EN ISO 1523:2002, 1330-20-7 xylen)
- Sjédlvantindningstemperatur: 370 °C (DIN 51794, 123-86-4 butylacetat)
- Sé6nderdelningstemperatur Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 7)
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- Viskositet:

- Kinematisk viskositet vid 20 °C

- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvérde)

- Angtryck vid 20 °C:

- Angtryck vid 50 °C:

- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet vid 20 °C:

80-100 s (DIN 53211/4)
Ej bestédmd.

Ej resp. féga blandbar.

Ej bestédmd.

10,7 hPa (123-86-4 butylacetat)
55 hPa

1,092 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)

- Explosiva egenskaper:

- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestdmd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet
samt sakerheten.
- Tdndtemperatur: Produkten ér ej sjdlvantdndande.

Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga &ngluft-blandningar &r mojlig.

- Lé6sningsmedelhalt:
-VOC (EG) 57,98 %
- Andel av fasta partiklar: 42,0 %
- Tillstandséndring
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @&mnen Utgéar
- Brandfarliga gaser Utgéar
- Aerosoler Utgéar
- Oxiderande gaser Utgéar
- Gaser under tryck Utgéar
- Brandfarliga vétskor Brandfarlig vétska och anga.
- Brandfarliga fasta @mnen Utgéar
- Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgéar
- Pyrofora vétskor Utgéar
- Pyrofora fasta @mnen Utgéar
- Sjédlvupphettande @&mnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgéar
- Oxiderande vétskor Utgéar
- Oxiderande fasta @&mnen Utgéar
- Organiska peroxider Utgér
- Korrosivt fér metaller Utgér
- Okéansliggjorda explosiva @&mnen Utgéar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 8)
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- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sénderdelning / férhallanden som bér undvikas:

Inget sbnderfall vid &ndamélsenlig anvéndning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter: Kolmonoxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/L C50-vérden:
64742-95-6 Kolvéten, C9, aromater
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
1330-20-7 xylen
Oral LD50 5.251 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h| 29 mg/l (rat)
123-86-4 butylacetat
Oral LD50 13.100 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
100-41-4 etylbensen
Oral LD50 3.500 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 15.500 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|>24 mg/I (mouse)
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat
Oral ‘ LD50 8.532 mg/kg (rat)
112-07-2 2-butoxietylacetat
Oral LD50 1.880 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 1.480 mg/kg (rabbit)
108-88-3 toluen
Oral LD50 >5.300 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12.124 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h| 28,1 mg/l (rat)

- Primdr retningseffekt:
- Fratandel/irriterande pa huden Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Mutagenitet i kbnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 9)
S_




=1

Sida: 9/12 RITTAL

Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 -....
Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18) Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift

(Fortsattning fran sida 8)

- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Kan g6ra att man blir dasig eller omtécknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kan orsaka skador pa hérselorgan genom lang eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.
- 12.6 Hormonstdrande egenskaper Se avsnitt 11 for information om hormonstérande egenskaper.
-12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar: Giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmédnna hénvisningar:
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvérdering): risk fér vattenférorening.
L&t ¢f trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet.
Risk fér férorening av dricksvattnet redan ndr sma méangder trdnger ner i marken.
| vattendrag &ven giftig for fisk och plankton.
Giftig for vattenorganismer

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tmmas i avloppsnétet.

- Europeiska avfallskatalogen
08 01 11* | Farg- och lackavfall som innehéller organiska I6sningsmedel eller andra farliga @mnen

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation:
Férpackningar som inte kan rengdras skall omhéndertas pa4 samma sétt som dmnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Officiell transportbendmning ) .

-ADR UN1263 FARG, MILJOFARLIGT

-IMDG PAINT (Solvent naphtha), MARINE POLLUTANT

(Fortsattning pa sida 10)
S_
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-IATA

PAINT

- 14.3 Faroklass for transport

@©

- Sérskild mérkning (ADR):

- Klass 3 (F1) Brandfarliga vétskor
- Etikett 3
IMDG
Class 3 Brandfarliga vétskor
Label 3
IATA
- Class 3 Brandfarliga vétskor
- Label 3
- 14.4 Férpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA m
- 14.5 Milj6faror: Produkten innehéller miljéfarliga &mnen: Kolvéten, C9,
aromater
- Marine pollutant: Symbol (fisk och tréad)

Symbol (fisk och trad)

- 14.6 Séarskilda skyddsatgérder

Varning: Brandfarliga vétskor

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 30
- EMS-nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s
instrument Ej anvéndbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrdnsade méngder (LQ)
- Transportkategori

- Tunnelrestriktionskod

- Kommentarer:

-IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Kommentarer:

5L

3

D/E

<56[:2.23.1.5 ADR

5L
<51:2.3.2.5IMDG

(Fortsattning pa sida 11)

s—



Sida: 11/12
Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 28.02.2025 Versionsnummer 19 (ersétter versionen 18)

=1

RITTAL

Omarbetad: 28.02.2025

Handelsnamn: Rittal Lackstift

(Fortsattning fran sida 10)

‘ - UN "Model Regulation": UN 1263 FARG, 3, Ill, MILJOFARLIGT ‘

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foéreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och

miljé
- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA I Inga bestandsdelar &r listade.
- Seveso-kategorier
E2 Farligt fér vattenmilién
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
- Troskelvérden (i ton) for tillampning av krav fér ldgre niva 200 t
- Troskelvérden (i ton) for tillampning av krav fér évre niva 500 t
- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3, 48

elektronisk utrustning - Bilaga Il

- Direktiv 2011/65/EU om begrédnsning av anvédndning av vissa farliga &mnen i elektrisk och

Inga bestandsdelar &r listade.

- Nationella foreskrifter:

- Ytterligare klassificering enligt Férordningen om farliga @mnen (GefStoffV) bihang II:

Klass | andel i %

/ <2,5
NK 50-100

- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhéllande.

 Relevanta fraser
H225  Mycket brandfarlig vétska och énga.
H226  Brandfarlig vétska och anga.
H302  Skadligt vid fértéring.
H304  Kan vara dédligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.
H315  lIrriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319  Orsakar allvarlig égonirritation.
H332  Skadligt vid inandning.
H335  Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H336  Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.
H361f Missténks kunna skada fertiliteten.
H373  Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411  Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412  Skadliga langtidseffekter fér vattenlevande organismer.

(Fortsattning pa sida 12)
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EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Datum fér féregaende version: 30.08.2024
- Versionsnummer pa den féregaende versionen: 18
- Férkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vétskor — Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vétskor — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A

Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2

Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljén - akut fara — Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljén - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data @ndrade gentemot féregaende version




