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Rustfritt stål

PC-skapsystemer 
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Best.nr. PC
4650.100

Bredde mm 600
Høyde mm 1600
Dybde mm 632

Leveringsomfang Utførelse Materiale Overflate/farge

Kapsling
lukket oppe og på sidene, åpen nede Rustfritt stål, 1,5 mm Børstet,

ruhet 400 ◾ 
Bunnplater, tredelte Rustfritt stål, 1,5 mm

Dør bak Med sylinderlås og splittlåsinnsats, 
høyrehengslet Rustfritt stål, 2,0 mm Børstet,

ruhet 400 ◾ 

Dør m/vindu
låst innenfra1), høyrehengslet Rustfritt stål, 1,5 mm Børstet,

ruhet 400 ◾ 
Vindu Sikkerhetsglass ESG 4,0 mm

Apparathylle Hullet, fastmontert Stålplate, 1,5 mm RAL 7015 ◾ 

Skuff

Kapsling Stålplate, 1,25 mm RAL 7035

◾ Tastaturuttrekk med kabelbærer og musmatteuttrekk Stålplate, 1,5 mm RAL 7035
Panel, sammenslått som håndleddstøtte, 
med lås, lås nr. 3524 E Rustfritt stål, 1,25 mm Børstet,

ruhet 400
1) med åpning for dør med vindu oppe ◾ 

Dør nede Med sylinderlås og splittlåsinnsats, 
høyrehengslet Rustfritt stål, 1,5 mm Børstet,

ruhet 400 ◾ 

Med tastaturskuff 

� Maks. 504,5, justerbar i 25 mm-rammen 

i.L. = Klaringsbredde
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