
AE Листовая сталь 
AE Sheet steel 

Руководство по монтажу и эксплуатации
Assembly and operating instructions
Notice de montage et mode d’emploi
Montage- en bedieningshandleiding
Montage- och bruksanvisning
Istruzioni di montaggio e funzionamento
Instrucciones de montaje

AE 1030.500

AE 1031.500

AE 1032.500

AE 1033.500

AE 1034.500

AE 1035.500

AE 1036.500

AE 1037.500

AE 1038.500

AE 1039.500

AE 1045.500

AE 1050.500

AE 1054.500

AE 1055.500

AE 1057.500

AE 1058.500

AE 1060.500

AE 1073.500

AE 1076.500

AE 1077.500

AE 1090.500

AE 1100.500

AE 1110.500

AE 1114.500

AE 1130.500

AE 1180.500

AE 1213.500

AE 1260.500

AE 1280.500

AE 1338.500

AE 1339.500

AE 1350.500

AE 1360.500

AE 1376.500

AE 1380.500

























13Руководство по монтажу Rittal AE

При симметричной нагрузке действуют следую-
щие допустимые значения суммарной нагрузки

With symmetrical load as shown above the  
permissible overall loading capacity is

 45° при/of F = 2400 Н 

 60° при/of F = 3200 Н

Транспортировка при симметричной нагрузке 
вертикально вверх, нагрузка на рым-болт 
(SZ 2509.000) F = 2000 Н

With symmetrical load going vertically upwards 
the transport load capacity per eyebolt  
(SZ 2509.000) is F = 2000 N

1.1

1.2

1.3

	 MD 30+5 Нм

1.4

AE 1090.500 
AE 1180.500 
AE 1280.500 
AE 1213.500 
AE 1130.500 
AE 1260.500 
AE 1114.500 
AE 1110.500

Ø 16

1

1

	 2509.000
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Арт. №: 
Order Number:

Размеры [мм] 
Dimensions [mm] Объем [л] 

Volume [l]

Исполнение монтажной панели 
Execution Mounting Plate

Нагрузка [Н] 
Load [N]

Ширина 
Spreads

Высота 
Height

Глубина 
Deep

Толщина [мм] 
Thickness [mm]

Всего 
Entively

Монтажная панель 
Mounting Plate

Дверь 
Door

1032.500 200 300 120 7,20 2,0

900 600 250

1035.500 200 300 155 9,30 2,0

1036.500 300 300 155 13,95 2,0

1033.500 300 300 210 18,90 2,0

1034.500 300 400 210 25,20 2,0

1030.500 380 300 155 17,67 2,0

1031.500 380 300 210 23,94 2,0

1045.500 400 500 210 42,00 2,0

1380.500 380 380 210 30,32 2,0

1038.500 380 600 210 47,88 2,5

1300 1000 250

1338.500 380 600 350 79,80 2,5

1050.500 500 500 210 52,50 2,5

1350.500 500 500 300 75,00 2,5

1039.500 600 380 210 47,88 2,0

1339.500 600 380 350 79,80 2,0

1037.500 400 800 300 96,00 2,5

1500 1200 250

1057.500 500 700 250 87,50 3,0

1060.500 600 600 210 75,60 2,5

1054.500 600 600 250 90,00 2,5

1360.500 600 600 350 126,00 2,5

1076.500 600 760 210 95,76 3,0

1800 1500 250

1376.500 600 760 350 159,60 3,0

1058.500 600 800 250 120,00 3,0

1077.500 760 760 210 121,30 3,0

1073.500 760 760 300 173,28 3,0

1055.500 800 600 300 144,00 2,5

1090.500 600 1000 250 150,00 3,0 2500 2000 250

1180.500 800 1000 300 240,00 3,0

2500 2000 400
1100.500 1000 760 210 159,60 3,0

1130.500 1000 760 300 228,00 3,0

1110.500 1000 1000 300 300,00 3,0

1260.500 600 1200 300 216,00 3,0

3000 2500 400
1280.500 800 1200 300 288,00 3,0

1213.500 1000 1200 300 360,00 3,0

1114.500 1000 1400 300 420,00 3,0

Технические характеристики AE
Technical Data AE
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Арт. №: 
Order Number:

 
 

W (Delta/T = 20 K)

1032.500 20 23 15

1030.500 36 41 28

1031.500 42 47 31

1033.500 36 40 25

1034.500 45 51 33

1035.500 23 26 17

1036.500 30 34 23

1037.500 116 130 85

1038.500 73 83 55

1039.500 70 80 54

1045.500 65 74 48

1050.500 76 87 58

1054.500 108 124 84

1055.500 146 167 112

1057.500 108 123 83

1058.500 136 157 108

1060.500 100 116 79

1073.500 169 195 132

1076.500 121 141 98

1077.500 145 171 119

1090.500 165 191 131

1100.500 182 215 151

1110.500 260 304 210

1114.500 345 407 285

1130.500 208 242 165

1180.500 220 255 175

1213.500 303 355 248

1260.500 210 242 164

1280.500 256 298 206

1338.500 97 107 68

1339.500 94 103 66

1350.500 91 102 66

1360.500 130 145 95

1376.500 155 175 116

1380.500 51 57 37

Термический теплоотвод в зависимости от расположения
Thermal energy dissipation as a functon of the location
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Степени защиты AE
Degrees of protection

Арт. №: 
Order Number:

Степень защиты

IP 1) IK 2) NEMA 3)

1030.500 66 08 4

1031.500 66 08 4

1032.500 66 08 4

1033.500 66 08 4

1034.500 66 08 4

1035.500 66 08 4

1036.500 66 08 4

1037.500 66 08 4

1038.500 66 08 4

1039.500 66 08 4

1045.500 66 08 4

1050.500 66 08 4

1054.500 66 08 4

1055.500 66 08 4

1057.500 66 08 4

1058.500 66 08 4

1060.500 66 08 4

1073.500 66 08 4

1076.500 66 08 4

1077.500 66 08 4

1090.500 66 08 4

1100.500 55 08 12

1110.500 55 08 12

1114.500 55 08 12

1130.500 55 08 12

1180.500 66 08 4

1213.500 55 08 12

1260.500 66 08 4

1280.500 66 08 4

1338.500 66 08 4

1339.500 66 08 4

1350.500 66 08 4

1360.500 66 08 4

1376.500 66 08 4

1380.500 66 08 4

1) согл. МЭК 60529 
2) согл. DIN EN 50102 
3) согл. стандартам NEMA (публикация № 250, до 1000 В макс.)
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Заметки
Notes



19Руководство по монтажу Rittal AE

Заметки
Notes



ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна,  д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7(495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

77 Корпуса
77 Электрораспределение
77 Контроль микроклимата
77 IT-инфраструктура
77 ПО и сервис
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